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A kép illusztracio

Passziv interfészek hizokengyeles csatlakozassal felszerelt

laposkabel-csatlakozon torténd jelatvitelhez, az IEC

603-1/DIN 41651 szerint.

A 6 jellemzdk, tobbek kozott:

¢ Csoport 10-64 podlusu csatlakozokkal

¢ Egyenkénti elektromos csatlakoztatas a vezérl6 és a
terepi csatlakozasok kozott.

¢ Rendkiviil kompakt modulok az RS 45 részben a
szabvanyos TS35b tartésinre szereléshez.

* Hosszabb rogzitékapcsok

* Foldelés-csatlakoztato 1ab.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Interfész, RSF, Dugaszolhato csatlakozé
IEC60603-13 / DIN41651 szerint, 10 pdlusu,
Csavaros csatlakozas

Rendelési szam 8155610000
Tipus RS F10 LPK 2H/12
GTIN (EAN) 4008190098100
Qty. 1 Darab
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Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
Jovahagyasok

ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (UR) E141197

Méretek és tomegek

Mélység 66 mm Mélység (coll) 2.5984 inch
Magassag 45 mm Magassag (coll) 1.7716 inch
Szélesség 49 mm Szélesség (coll) 1.9291 inch
Nett6é tomeg 78 g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40...70 °C Uzemi hémérséklet 0..55°C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 7b5ffb72-271d-4¢73-8b09-bd0aaece3697a

UL névleges adatok UL

Névleges dram, IN TA Uzemi hémérséklet UL, min. 0°C

Uzemi hémérséklet UL, max. 25°C Névleges fesziiltség, UN <60VAC/75VDC

Csatlakozasi adatok

P6lusszam (vezérl6 oldal) 10 podlusu Védéfoldelés csatlakozasa Lapos csatlakozés
érintkez6
Csatlakozas (terepi oldal) LPK 2H 5,08mm Foldelés Igen
Csatlakozas a vezérlé oldalan Dugaszolhato csatlakozo
IEC60603-13 / DIN41651
szerint

Névleges adatok

Névleges fesziiltség 60V AC/ 75V DC Névleges aram csatlakozasonként TA

Szigetelések koordinalasa (EN50178)

A kovetkezd szerint DIN EN 50178 Névleges szigetelési fesziiltség 100V
Tulfeszlltség kategdria Il Szennyezés sulyossaga 2
Lokéfesziiltség-préba (1,2/ 50 ps) 0.8 kV

Csatlakoz6 mezé

Min. vezeték-keresztmetszet, AWG AWG 26 Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas
Huvely mlanyag gallérral, max. 2.5 mm?2 Flexibilis hiivellyel, min. 0.5 mm?2
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Flexibilis huivellyel, max. 2.5 mm?2 Flexibilis, max. HO5(07) V-K 4 mm?2
Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2 Tomor, max. HO5(07) V-U 6 mm?2
Tomor, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2 Csupaszolasi hossz 6 mm
Meghuzasi nyomaték, max. 0.6 Nm Meghuzasi nyomaték, min. 0.5 Nm
Rogzitési tartomany, max. 1.5 mm? Rogzitési tartomany, min. 0.15 mm?2
Max. vezeték keresztmetszet, AWG AWG 12

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002780 ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9,1 27-14-11-52 ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52 ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-52
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Acél

Az acél DIN tartésinek a legelterjedtebb termékek a
piacon. A fém DIN tartésinek kozott ezek a legkevésbé
védettek a rovidzarlat ellen, hasonléan a rozsdamentes

acélhoz.
Altalanos rendelési adatok
Tipus TS 35X7.5 2M/ST/ZN Valtozat
Rendelési 0383400000 Kalapsin, Tartozékok, Acél, galvanizalt 6nbevonat, passzivalt,
szam Szélesség: 2000 mm, Magassag: 35 mm, Mélység: 7.5 mm
GTIN (EAN) 4008190088026
Qty. 40M
Végbak

A Weidmiiller termékvalasztékaban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az alland6, megbizhato rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jel6lési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalédugd tarto is.

Altalanos rendelési adatok

Tipus EW 35 GR 7032 Valtozat

Rendelési 0383530000 Végbak, szirke, TS 35, V-0, Wemid, Szélesség: 9 mm, 120 °C
szdm

GTIN (EAN) 4008190027322

Qty. 50 ST

Acél

Az acél DIN tartosinek a legelterjedtebb termékek a
piacon. A fém DIN tartésinek kozott ezek a legkevésbé
védettek a rovidzarlat ellen, hasonléan a rozsdamentes
acélhoz.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN Valtozat

Rendelési 0498000000 Kalapsin, Tartozékok, Acél, galvanizalt 6nbevonat, passzivalt,
szam Szélesség: 2000 mm, Magassag: 35 mm, Mélység: 15 mm
GTIN (EAN) 4008190042493

Qty. 20M
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