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Altalanos rendelési adatok
Valtozat DC/f transzformator, Input : 0-10 V, Output :
Frequency, 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz
Rendelési szam 8242040000
Tipus DK U-F DK5 0-10V
GTIN (EAN) 4008190401979
Qty. 10 Darab
Széllitas allapota Ez a termék mar nem kaphaté.
Elérhetd eddig: 2025-09-29T00:00:00+02:00
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DK U-F DK5 0-10V

Miszaki adatok
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Magassag 64 mm Magassag (coll) 2.5197 inch

Szélesség 12 mm Szélesség (coll) 0.4724 inch

Hossz 76.8 mm Hossz, inch 3.0236 inch

Nett6 tomeg 22.1g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C...60°C Uzemi hémérséklet 0°C..60°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismertilyen) 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e

Bemenet

Bemenetek darabszdma 1 Bemeneti fesziiltség 0..10V

Bemeneti ellenéllas, fesziiltség 100 kQ

Kimenet

Kimenetek szama 1 Kimend frekvencia 0..1/4/8/ 16 kHz

Kimeneti szint PNP, Ub-0.7 V Kimend aram 20 mA

Altalanos adatok

Pontossag 0,2 % of FSR Védelmi osztaly IP20

Allapotjelzé LED, villog Tapfesziiltség 24VDC*10%

Aramfelvétel 14 mA terhelés nélkil Tartosin TS 35, TS 32

Hémérséklet egylitthatd <250 ppm/K Uzemi magassag <2000 m

Szigetelések koordinalasa

Galvanikus levalasztas 2-utas levalasztd Szigetelési fesziiltség bemenet vagy 4 kVeff
kimenet/sin

Szigetelési feszlltség 1kV DC Névleges fesziiltség 300V

Csatlakozasi adatok

Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas Rogzitési tartomany, névleges 4 mm?2
csatlakozas

Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 4 mm?2

csatlakozas, min.

csatlakozas, max.
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC002918 ETIM 9.0 EC002918
ETIM 10.0 EC002918 ECLASS 14.0 27-21-01-28
ECLASS 15.0 27-21-01-28
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A Weidmiiller termékvalasztékdban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandé, megbizhatd rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jeldlési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalédugd tarto is.

Altalanos rendelési adatok

Tipus EW 35 Valtozat
Rendelési 0383560000 Végbak, bézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8.5 mm, 100 °C
szam
GTIN (EAN) 4008190181314
Qty. 50 ST
Keresztosszekotok

s A potencial elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos

‘ sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztil torténik.
5 11 A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilhetd. Ha a
i TvY pélusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozadsa még

mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk moduléris
sorkapcsokhoz valé dugaszolhaté és csavarozhato
keresztosszekotd rendszereket is tartalmaz.

Altalanos rendelési adatok

Tipus VQB 1.5/50 BL Valtozat

Rendelési 1633280000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, kék, 17.5 A,

szam Pélusszam: 50, Raszter mm-ben (P): 6.20, Szigetelt: Igen, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190257743 4.2 mm

Qty. 5 ST

Tipus VQB 1.56/50 RT Valtozat

Rendelési 1633290000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, piros, 17.5 A,
szam Pélusszam: 50, Raszter mm-ben (P): 6.20, Szigetelt: Igen, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190257750 4.2 mm

Qty. 5 ST

Tipus V@B 1.5/50 SW Valtozat

Rendelési 1635120000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, fekete, 17.5 A,
szam Pélusszam: 50, Raszter mm-ben (P): 6.20, Szigetelt: Igen, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190262761 4.2 mm

Qty. 5 ST
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Egyedi felirat

Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus DEK 5/5 MC SDR
Rendelési 1609810000
szam

GTIN (EAN) 4008190456597
Qty. 200 ST

Valtozat

Dekafix, Sorkapocs jel6l6, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00

Weidmueller, Vevéspecifikus

DK-SERIES

Altalanos rendelési adatok

Tipus AP DK5 PA BE
Rendelési 8268870000
sz&dm

GTIN (EAN) 4008190403676
Qty. 20 ST

Valtozat

Véglap, DK-SOROZAT bézs, Véglap, Szélesség: 1.5 mm
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