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AND, NAND, OR és NOR logikai funkciék modularis
kivitelben, 4 mm?2 névleges keresztmetszettel.
Mindegyiken 6t, - logikailag kapuzott - bemenet van,
amelyet 24 V/20 mA PNP kimenet taplal. A logikai
komponenseket sok alkalmazasban lehet hasznalni,
beleértve a digitalis szenzor/aktuator-jelek automatikus
eszkdzokhoz vald csatolasat is.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Function component, NOR Gate
Rendelési szdm 8248330000

Tipus DK NOR 35 24VDC

GTIN (EAN) 4008190406714

Qty. 5 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 65 mm Mélység (coll) 2.5591 inch
Magassag 57 mm Magassag (coll) 2.2441 inch
Szélesség 12 mm Szélesség (coll) 0.4724 inch
Hossz 65 mm Hossz, inch 2.5591 inch
Nett6 tomeg 29g¢g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C...60 °C Uzemi hémérséklet 0°C..50°C
Paratartalom 40°C/93 %
rel. paratartalom,
paralecsapddas nélkil
Meghibasodasi valészinliség
SIL az IEC 61508 szerint Egyik sem
Termékek kérnyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aloli kivétel (ha van/ismertilyen) 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e
Funkciok
Logikai funkcié NOR
Altalanos adatok
Védelmi osztaly IP20 Tapfesziiltség 24..30VDC
Aramfelvétel <6 mA Tartosin TS 35
Aramfelvétel 30 mW Névleges aramfelvétel 0.03 VA

Szigetelések koordinalasa

Galvanikus levélasztas

Szigetelés nélkil

Kimenet

Bemenetek darabszama 5 Névleges bemend jelszint 24 V DC= High, 0 V = Low

Névleges fesziiltség Max. 30 V Bemend aram kb. 1,5 mA
bemenetenként (24 V)

Impulzus hossza =50 ps
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Kimenet

Kimenetek szama

8 Bit (1 Bit elGjelzés)

Terhelé impedancia d&rama

<600 Q

Kimeneti szint PNP, Ub-1.8 V Kapcsolasi kiiszobok Magas <15 V, alacsony <9
\'%

Kimend aram max. 20 mA

Altalanos adatok

Nyitott oldala jobb Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas

Paratartalom

40°C /93 %
rel. paratartalom,
paralecsapddas nélkil

Bemenet/Kimenet

Logikai modul

Tépfesziiltség 24..30V DC Galvanikus levalasztas Szigetelés nélkil
Aramfelvétel <6 mA Tartosin TS 35
Aramfelvétel 30 mW
Szigetelések koordinalasa
Szabvanyok EN 61000-6-2:2005,

EN 61000-6-3:2007/

A1:2011,EN

61000-6-4:2007 +

A1:2011, CE
Csatlakozasi adatok
Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas Rogzitési tartomany, névleges 4 mm?2

csatlakozas

Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 4 mm?2
csatlakozas, min. csatlakozés, max.
Besorolasok
ETIM 8.0 EC001417 ETIM 9.0 EC001417
ETIM 10.0 EC001417 ECLASS 14.0 27-24-22-16
ECLASS 15.0 27-24-22-16
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Tartozékok
Keresztosszekotok
r——— A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.
% { A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilheté. Ha a
i LA poélusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még
B mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis
e sorkapcsokhoz valé dugaszolhato és csavarozhaté
ﬁ keresztosszekoté rendszereket is tartalmaz.

Altalanos rendelési adatok
Tipus VQB 1.5/50 SW Valtozat
Rendelési 1635120000

szam

Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, fekete, 17.5 A,

Pélusszam: 50, Raszter mm-ben (P): 6.20, Szigetelt: Igen, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190262761 4.2 mm

Qty. 5 ST

Egyedi felirat

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szdmu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashato, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznalatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozojelolék, minden Weidmiuiller-
kébelcsatlakozéhoz alkalmazhatok

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus DEK 5/5 MC SDR Valtozat
Rendelési 1609810000
szam

GTIN (EAN) 4008190456597
Qty. 200 ST

Dekafix, Sorkapocs jel6lé, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
Weidmueller, Vevéspecifikus
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Logikai modulok

AND, NAND, OR és NOR logikai funkciék modularis
kivitelben, 4 mm2 névleges keresztmetszettel.
Mindegyiken 6t, - logikailag kapuzott - bemenet van,
amelyet 24 V/20 mA PNP kimenet taplal. A logikai
komponenseket sok alkalmazasban lehet hasznalni,

: beleértve a digitalis szenzor/aktuator-jelek automatikus
\‘; . eszkdzokhoz valé csatolasat is.

Altalanos rendelési adatok

Tipus AP DKT4 PA Valtozat
Rendelési 0687560000

Véglap sorkapcsokhoz, bézs, Magassag: 65 mm, Szélesség: 1.5 mm,

szam V-2, PA 66, Felpattinthato: Ilgen
GTIN (EAN) 4008190009465
Qty. 20 ST
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