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A kép illusztracio

Nagy megbizhatdsag sorkapocs-formatumban
Az MCZ SERIES relémodulok a piacon talalhato
legkisebb méretliek kozott vannak. Csupan 6,1 mm-
es szélességliknek kdszonhetéen nagy helyet lehet
megtakaritani a berendezésben. A termékcsalad minden
tagjanak harom keresztosszekotd csatlakozokapcsa van,
és 16 jellemzéjik az egyszerl huzalozas dugaszolhatd
keresztosszekotbkkel. A sokmillidszor bizonyitott
huzorugds csatlakozdstechnolodgia és a polaritas-
felcseréléssel szembeni védelem nagy biztonsagot
jelent a szerelés és az lizemeltetés soran. Precizen
illeszked6 tartozékok a keresztosszekotdktdl a jeloldkig és
véglapokig - az MCZ SERIES sokrétlien és kényelmesen
hasznalhato.
* Hlzérugos csatlakozas
* Integralt keresztosszekoté a bemeneten/kimeneten.
¢ A rogzithet6 vezeték-keresztmetszet 0,5 - 1,5 mm?2.
* Az MCZ TRAK tipus valtozatai kiilondsen alkalmasak a

szallitasi szektor szdmara, és DIN EN 50155 szerint be

vannak vizsgalva.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat MCZ SOROZAT, Relémodul, Erintkezék szama: 1,
Valtéérintkezé AgSnO, Névleges vezérlbfesziiltség:
110 V DC £10 %, Folytonos aram: 6 A, Huz6rugos

csatlakozas, Ellen6rz6 gomb elérheté: No

Rendelési szam 8467470000

Tipus MCZR 110VDC

GTIN (EAN) 4032248029532

Qty. 10 Darab

Széllitas allapota Ez a termék mar nem kaphato.
Elérhetd eddig: 2025-11-28T00:00:00+01:00

Alternativ termék TRPL 24-230VUC 1CO

A létrehozas datuma 28.11.2025 06:15:04 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/8467470000
https://eshop.weidmueller.com/p/2773860000

MCZR 110VDC

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

Jovahagyasok UK

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 63.2 mm Mélység (coll) 2.4882 inch
Magassag 91 mm Magassag (coll) 3.56827 inch
Szélesség 6.1 mm Szélesség (coll) 0.2402 inch
Nett6 tomeg 228g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40 °C...60 °C Ambient temperature -25 °C..50 °C
Uzemi hémérséklet Paratartalom 5 -93% rel.

paratartalom, Tu = 40 °C,
paralecsapddas nélkil

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen)

REACH SVHC
SCIP

7a, 7cl
Lead 7439-92-1

35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e

vezérlo oldal

Névleges vezérléfesziiltség

110V DC£10 %

Névleges aram, DC

2.85 mA

Névleges teljesitmény

340 mW

Allapotjelzé

Zold vilagitodioda

Védéaramkor

Egyeniranyité

Terhelés oldal

Névleges kapcsolasi fesziiltség 250V AC Névleges aram 6 A

Max. kapcsolasi frekvencia névleges 0.1 Hz Max. kapcsolasi fesziiltség, AC 250V

terhelésnél

Max. kapcsolasi fesziiltség, DC 250V Bekapcsolasi aram 6A

AC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), 1500 VA DC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), 144 W @ 24V

max. max.

Bekapcsolasi késleltetés <6 ms Kikapcsolasi késleltetés <15 ms

Erintkezé tipusa 1 CO contact (AgSnO) Mechanikai élettartam 10 x 106 kapcsolasi
ciklusok

Min. kapcsolasi teljesitmény

TmA@24V,10mA @10
V,100mA @5V

Altalanos adatok

Tartosin TS 35

Ellen6rz6 gomb elérhetd No

Mechanical switch position indicator Nem

Nyitott oldala jobb

Szin bézs

UL94 éghetdségi osztaly, alkatrész Alkatrész Haz
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UL94 éghetdségi osztaly

V-0

Szigetelések koordinalasa

Névleges fesziiltség

300V

Szennyezés sulyossaga

2

Tulfesziiltség kategéria

Atiitési szilardsag, vezérlé oldal - terhelés4 kVeff / 1's

Hézag és kuszout, vezérld oldala -
terhelés oldal
Atutési szilardsag a tartosin felé

25.5mm

4 kVeff / 1 min.

oldal
Lokéfesziiltség 4 kV (1,2/50 ps) Védelmi osztaly IP20
Csatlakozasi adatok
Vezetékcsatlakozas-technika Huzo6rugos csatlakozas Csupaszolasi hossz, névleges 8 mm
csatlakozas
Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2
csatlakozas csatlakozas, min.
Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26
csatlakozas, max. AWG, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 16 Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 0.5 mm?2
AWG, max.
Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 1.5 mm?2 Vezeték keresztmetszet, tomor, min. AWG 26
(AWG)
Vezeték keresztmetszet, tomor, max. AWG 16 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2
(AWG) finomsodratd, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2 Vezeték keresztmetszet, finomsodrati, AWG 26
finomsodratd, max. min. (AWG)
Vezeték keresztmetszet, finomsodrati, AWG 16 Keresztmetszet csatlakoztatott 0.5 mm?2
max. (AWG) vezetékhez, finomsodratu,
érvéghivelyekkel és miianyag
gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm? Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 0.5 mm2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel és (DIN 46228-1), min.
mUianyag gallérokkal DIN 46228/4,
névleges csatlakozas, max.
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 1.5 mm?2 Kés mérete 0,6 x 3,6 mm
(DIN 46228-1), max.
Fontos megjegyzés
Termékinformacio The cable lengths must not exceed 30 m.
Besorolasok
ETIM 6.0 EC001437 ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9,1 27-37-16-01 ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01 ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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ﬁres

A WS jeloldk tokéletesen illeszkednek a W sorozatu
csatlakozékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak

in LI kbszénhetg’ien a WS cimkék az I-so.rozattal ésaZ-

‘ ! sorozattal is hasznalhatdk. A nagy jeloléfelliletek nem

' \ csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem
TTIIIIIIIL tobbsoros szoveget is.

‘ ‘ A WS jelolék idedlisan hasznalhatdk hosszu, egyedi
377\7—”‘ karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak

[ —— koszonhetéen lehetséges a nyomtatas a PrintJet
‘ [LLL| CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.
» Savokba, vagy egyedileg rogzithet6
¢ A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék
Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.
Altalanos rendelési adatok

Tipus WS 10/6 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1828450000 WS, Sorkapocs jel6ls, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

GTIN (EAN) 4032248350513

Qty. 600 ST

AP MCZ 1.5 - véglap

Nyitott miniatir készlilékhaz modulos sorkapocs-
formatumban, 6t huzérugds csatlakozassal. Az

PR o I 5 G“ atlatszo csuklos felsé lemez feliratozashoz hasznalhato
| ; N o és hozzaférést biztosit a potenciométerhez és

. az allapotkijelz6khoz. A felsé harom csatlakozot
dugaszolhaté keresztosszekotdkkel at lehet kotni. Feddlap
is kaphato a haz lezaradsdhoz.

Altalanos rendelési adatok

Tipus AP MCZ1.5 1674 Valtozat

Rendelési 8389030000 Véglap, OMNIMATE Housing - TERMINALBOX sziirke-bézs, Véglap,
szam Szélesség: 1.5 mm

GTIN (EAN) 4008190386849

Qty. 50 ST
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Lapos csavarhizé

VDE-szigetelés(i csavarhizo készletek, max. 1000 V
AC és 1500 V DC feszliltség alatt all6 alkatrészekhez,
DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab ,GS Safety”
bevizsgalassal. A vagokés edzett, magas mindségu
krom-vanadium-molibdén acélbol késziilt, kékessziirke

bevonattal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDIS SLIM 0.6X3.5X 100 Valtozat

Rendelési 2749610000 SzerelGszerszam, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm,

szam Kés vastagsaga (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118896350

Qty. 18T

Tipus SDIS 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 2749810000 Csavarhzo, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés

szam vastagsaga (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118897012

Qty. 1ST

Tipus SDS 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 2749340000 Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés

szam vastagsaga (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118895568

Qty. 18T

Keresztosszekotok
Ir—— A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos

I sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.
{ 5 ‘ A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilhetd. Ha a
Pl LA poélusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis

e sorkapcsokhoz valé dugaszolhaté és csavarozhatd
N keresztosszekoté rendszereket is tartalmaz.

Altalanos rendelési adatok

Tipus ZQV 4N/2 Valtozat

Rendelési 1527930000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 2, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm

GTIN (EAN) 4050118332766

Qty. 60 ST

Tipus ZQV 4N/2 BL Véltozat

Rendelési 1528040000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pélusszam: 2, Raszter
szam mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm

GTIN (EAN) 4050118332773

Qty. 60 ST
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Tipus ZQV 4N/2 RD Valtozat
Rendelési 2460450000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 2,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm
GTIN (EAN) 4050118476149
Qty. 60 ST
Tipus ZQVv 4N/2 SW Valtozat
Rendelési 1793970000 W-sorozat, Keresztdsszekots, 32 A
szam
GTIN (EAN) 4032248233762
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 4N/3 Valtozat
Rendelési 1527940000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 3, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm
GTIN (EAN) 4050118332865
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 4N/3 BL Valtozat
Rendelési 1528080000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pélusszam: 3, Raszter
szam mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm
GTIN (EAN) 4050118333008
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 4N/3 RD Valtozat
Rendelési 2460810000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 3,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm
GTIN (EAN) 4050118476231
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 4N/3 SW Valtozat
Rendelési 1794000000 W-sorozat, Keresztosszekots, 32 A
sz&dm
GTIN (EAN) 4032248233793
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 4N/4 Valtozat
Rendelési 1527970000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 4, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm
GTIN (EAN) 4050118332889
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 4N/4 BL Valtozat
Rendelési 1528120000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pélusszam: 4, Raszter
szam mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm
GTIN (EAN) 4050118332872
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 4N/4 RD Valtozat
Rendelési 2460800000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 4,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm
GTIN (EAN) 4050118476224
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 4N/4 SW Valtozat
Rendelési 1794030000 W-sorozat, Keresztosszekots, 32 A
szam
GTIN (EAN) 4032248233915
Qty. 60 ST
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Tipus ZQV 4N/10 Valtozat
Rendelési 1528090000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 10, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm
GTIN (EAN) 4050118332896
Qty. 20 ST
Tipus ZQVv 4N/10 BL Valtozat
Rendelési 1528230000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Polusszam: 10,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm
GTIN (EAN) 4050118333138
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/10RD Valtozat
Rendelési 2460740000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 10,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm
GTIN (EAN) 4050118476163
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/10 SW Valtozat
Rendelési 1794060000 W-sorozat, Keresztdsszekots, 32 A
szdm
GTIN (EAN) 4032248234059
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/20 Valtozat
Rendelési 2883800000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 20, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 27.95 mm
GTIN (EAN) 4064675848769
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/20 BL Valtozat
Rendelési 1909100000 W-sorozat, Keresztosszekots, 32 A
sz&dm
GTIN (EAN) 4032248535774
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/20 RT Valtozat
Rendelési 1909150000 W-sorozat, Keresztdsszekots, 32 A
szam
GTIN (EAN) 4032248535934
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 2.5N/20 SW Valtozat
Rendelési 1909130000 W-sorozat, Keresztdsszekotd, Sorkapcsokhoz, Pélusszam: 20
szam
GTIN (EAN) 4032248535910
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/20 GE Valtozat
Rendelési 1909020000 W-sorozat, Keresztosszekotd, 32 A
szdm
GTIN (EAN) 4032248535644
Qty. 20 ST
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