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¢ Keskeny tulfesziiltségvéds kapocs hizorugds
csatlakozassal

* 6 mm vékony finom tulfesziiltségvédd

* a TS érintkezé és a huzérugds csatlakozas gyors
bekotést tesz lehetévé

* keresztkotheté

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Surge protection for instrumentation and control,
Surge protection for measurement and control

Rendelési szdm 8472880000

Tipus MCZ OVP CL 24VAC 0,5A

GTIN (EAN) 4032248049639

Qty. 10 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok

LISTED
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (UL) E311081
Méretek és tomegek
Mélység 63.5 mm Mélység (coll) 2.5 inch
Magassag 91 mm Magassag (coll) 3.56827 inch
Szélesség 6 mm Szélesség (coll) 0.2362 inch
Nett6é tomeg 13.34¢g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40°C..85°C Uzemi hémérséklet -40 °C...60 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7a
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c9db83e7-2b25-44e1-8d26-da64d42637 3f
UL névleges adatok
Tanusitvany szama (UL) E311081
IEC / EN névleges adatok
Kisulési aram limp (10/350 us) 1 kA Névleges fesziiltség (AC) 24V
Névleges fesziiltség (DC), max. 38V Névleges fesziiltség (DC) 28V
Névleges aram, IN 05 A Védelmi szint a kimeneti oldalon, 45V

vezeték-vezeték 1 kV/us, jellemzéen

Védelmi szint a kimeneti oldalon, 45V Védelmi szint a kimeneti oldalon, 70V
vezeték-PE 1 kV/us, jellemzéen vezeték-vezeték 8/20 ps, jellemzben
Védelmi szint a kimeneti oldalon, 70V Fesziiltség tipusa AC/DC
vezeték-PE 8/20 us, jellemzéen
Biztositék 05A Reakciéidé / tartalékidé <100 ps
Uzemi fesziiltség 38V Térfogati ellenéllas 1,00 Q
Szabvanyok HART-compatible Uzemi aram, Imax. 05 A
VilldAm mérési aram limp (10/350 ps) 1 kA Levezet6aram, max. (8/20 ps) 5 kA
Kovetelmény kategéria IEC 61643-21 D1 Lezaro ellenallas (hatarfrekvenciahoz) 240 Q
szerint
Hatéarfrekvencia (-3 dB) lezaré 500 kHz 240 Q Max. folytonos fesziiltség, Uc (AC) 38V
ellendllasnal
L és L1 induktiv ellendllas 35 uH
Szigetelések koordinalasa EN 50178 szerint
Tulfeszliltség kategdria i Szennyezés sulyossaga 2
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Altalanos adatok

Szegmens Mérés - vezérlés - Valtozat Tulfeszliltség-védelem,
szabalyozas mérés-vezérlés-szabalyozas

Kivitel sorkapocs UL 94 éghetéségi osztaly V-0

Szin fekete Védelmi osztaly IP20

Tartésin TS 35 Magassag TS 3b-tel 63.5 mm

Csatlakozasi adatok

Csupaszolasi hossz 8 mm Keresztmetszet 1.5 mm?2

Vezetékcsatlakozas-technika

Rugés csatlakozas

Csatlakozas tipusa

Huzorugods csatlakozas

Csupaszolasi hossz, névleges
csatlakozas

8 mm

Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas

1.5 mm?2

Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?2
csatlakozas, min. csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 16
AWG, min. AWG, max.

Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 0.5 mm?2 Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 1.5 mm?2
Vezeték keresztmetszet, tomor, min. AWG 26 Vezeték keresztmetszet, tomor, max. AWG 16
(AWG) (AWG)

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2
finomsodratu, min. finomsodratu, max.

Vezeték keresztmetszet, finomsodraty, AWG 26 Vezeték keresztmetszet, finomsodratd, AWG 16
min. (AWG) max. (AWG)

Keresztmetszet csatlakoztatott 0.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2
vezetékhez, finomsodratd, finomsodratu, érvéghiivelyekkel és
érvéghuivelyekkel és mlianyag muanyag gallérokkal DIN 46228/4,

gallérokkal DIN 46228/4, névleges névleges csatlakozas, max.

csatlakozas, min.

Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 0.5 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 1.5 mm?2
(DIN 46228-1), min. (DIN 46228-1), max.

Kés mérete 0,6 x 3,5 mm

Elektromos adatok

Fesziiltség tipusa AC/DC

Altalanos adatok

Védelmi osztaly IP20 Szin fekete
Besorolasok

ETIM 7.0 EC000943 ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943 ETIM 10.0 EC000943
ECLASS 12.0 27-17-15-01 ECLASS 13.0 27-17-15-01
ECLASS 14.0 27-17-15-01 ECLASS 15.0 27-17-15-01
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Elektromos szimbélum

Circuit diagram
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Acél

Az acél DIN tartésinek a legelterjedtebb termékek a
piacon. A fém DIN tartésinek kozott ezek a legkevésbé
védettek a rovidzarlat ellen, hasonléan a rozsdamentes
acélhoz.

Altalanos rendelési adatok
Tipus TS 35X7.5 2M/ST/ZN Valtozat
Rendelési 0383400000 Kalapsin, Tartozékok, Acél, galvanizalt 6nbevonat, passzivalt,

szam Szélesség: 2000 mm, Magassag: 35 mm, Mélység: 7.5 mm
GTIN (EAN) 4008190088026
Qty. 40M

Végbak

A Weidmiiller termékvalasztékaban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az alland6, megbizhato rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jel6lési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalédugd tarto is.

Altalanos rendelési adatok

Tipus EW 35 Valtozat

Rendelési 0383560000 Végbak, bézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8.5 mm, 100 °C
szdm

GTIN (EAN) 4008190181314

Qty. 50 ST

Acél

Az acél DIN tartosinek a legelterjedtebb termékek a
piacon. A fém DIN tartésinek kozott ezek a legkevésbé
védettek a rovidzarlat ellen, hasonléan a rozsdamentes
acélhoz.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN Valtozat

Rendelési 0498000000 Kalapsin, Tartozékok, Acél, galvanizalt 6nbevonat, passzivalt,
szam Szélesség: 2000 mm, Magassag: 35 mm, Mélység: 15 mm
GTIN (EAN) 4008190042493

Qty. 20M

AP MCZ 1.5 - véglap

Nyitott miniattr késziilékhaz modulos sorkapocs-
formatumban, 6t huzérugés csatlakozéssal. Az

atlatszo csuklos felsé lemez feliratozashoz hasznalhaté

és hozzaférést biztosit a potenciométerhez és

az allapotkijelz6khoz. A felsé harom csatlakozot
dugaszolhaté keresztosszekotdkkel at lehet kotni. Feddlap
is kaphato a haz lezarasahoz.

Altalanos rendelési adatok

Tipus AP MCZ1.5 SW 1683 Valtozat

Rendelési 1046410000 Véglap, OMNIMATE Housing - TERMINALBOX fekete, Véglap,
szam Szélesség: 1.5 mm

GTIN (EAN) 4032248782246

Qty. 50 ST

Lapos csavarhiuzo

Szigetelt hornyos csavarhtzé, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/ 1 szerint,
SoftFinish-markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDIS 0.6X3.5X100 Véltozat

Rendelési 9008390000 Csavarhuzo, Csavarhuzo
szdm

GTIN (EAN) 4032248056354

Qty. 18T
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