MCZ PT100/3 CLP -50C...+150C

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

MCZ: The smallest solution

* The smallest analogue signal converter in terminal
block format on the market

* Space-saving conversion of analogue signals in the
control cabinet thanks to the slim, 6 mm wide module

width

¢ Simple wiring with plug-in cross-connectors

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Hémérséklet-atalakito, 2-/3-vezetékes
csatlakozastechnika, Kimeneti ramhurokbol
taplalt, Hazékengyeles csatlakozas, Output : 4-20
mA

Rendelési szam 8473000000

Tipus MCZ PT100/3 CLP -50C...+150C
GTIN (EAN) 4032248058273

Qty. 10 Darab
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Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
Jovahagyasok
‘ u

ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E141197
Méretek és tomegek
Mélység 63.2 mm Mélység (coll) 2.4882 inch
Szélesség 6 mm Szélesség (coll) 0.2362 inch
Hossz 91 mm Hossz, inch 3.56827 inch
Nett6é tomeg 2534 ¢
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..85°C Uzemi hémérséklet -25 °C..50 °C
Meghibasodasi valészinliség
SIL az IEC 61508 szerint Egyik sem MTTF 1068 a
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfeleléségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢, 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c2a21576-d875-4548-ae68-5e7f85ddfOc7
Bemenet
Szenzor PT100 (3 wire) Bemenetek darabszama 1
Szenzor tapellatas 0.8 mA /9..30VDC Hémérséklet bemeneti tartomany -50...+150 °C
Kimenet
Kimenetek szama 1 Terhel6 impedancia arama <600 Q
Kimend aram 4...20 mA (dramhurok) 9...

30V DC esetén
Altalanos adatok
Pontossag tip. 0,2%, max. 0,56% v. Védelmi osztaly IP20

FSR
Téapfesziiltség Kimeneti hurokrél taplalt, Hosszu idej( elallitédas 0

max. 30 V/ min. 9V + (20

mA x RL)
Linearitas Igen Lépés valaszideje 10 ms
Tartésin TS 35 Hémérséklet egylitthatd max. £ 250 ppm/K
Névleges aramfelvétel 2 VA Konfiguracid nincs
Uzemi magassag <2000 m
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Szigetelések koordinalasa

EMC szabvanyok EN 61000-6 Tulfeszlltség kategoria |
Szennyezés sulyossaga 2 Galvanikus levalasztas Szigetelés nélkil
Névleges fesziiltség 50V

Csatlakozasi adatok

Csatlakozas tipusa Hazoérugos csatlakozas Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?2
csatlakozas

Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?2

csatlakozas, min. csatlakozés, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 16

AWG, min. AWG, max.

Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 0.5 mm?2 Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 1.5 mm?2

Vezeték keresztmetszet, tomor, min. AWG 26 Vezeték keresztmetszet, tomor, max. AWG 16

(AWG) (AWG)

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2

finomsodratu, min. finomsodratu, max.

Vezeték keresztmetszet, finomsodrati, AWG 26 Vezeték keresztmetszet, finomsodrati, AWG 16

min. (AWG) max. (AWG)

Keresztmetszet csatlakoztatott 0.5 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2

vezetékhez, finomsodratu, finomsodratu, érvéghiivelyekkel és

érvéghuvelyekkel és mlanyag muanyag gallérokkal DIN 46228/4,

gallérokkal DIN 46228/4, névleges névleges csatlakozas, max.

csatlakozas, min.

Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 0.5 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 1.5 mm2

(DIN 46228-1), min. (DIN 46228-1), max.

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002919 ETIM 9.0 EC002919

ETIM 10.0 EC002919 ECLASS 14.0 27-21-01-29

ECLASS 15.0 27-21-01-29

Ajanlati specifikacios lapok

Hosszspecifikacio

PT100 hémérsékletméré
transzformétor, kimeneti
hurokrol taplalt,

3 vezetékes
csatlakozastechnika

RTD mérétranszformator 6
mm-es szélességgel, 4...20
mA kimeneti hurokrél
taplalt

elektromos szigetelés
nélkil, PT100 2-3 huzalos
jelekhez.

Bemeneti hémérsékleti
tartomany -50...+150 °C.
Kiegészité haz TS3b sinre
szereléshez

Meéretek: H/Sz/M 91/ 6/
63,2 mm

Hlzoérugos csatlakozas /
1.5 mm névleges
keresztmetszet2

Védelmi osztaly: IP 20
PT100 bemenet, 2-/3-
vezeték 4..20 mA kimenet
Terheld ellenallas Atviteli
hiba Kiegészité aramellatas

Rovid specifikacio

PT100 hémérsékletméré
transzformator, kimeneti
hurokrol taplalt,

3 vezetékes
csatlakozastechnika

RTD mér6transzformator 6
mm-es szélességgel, 4...20
mA kimeneti hurokrél
taplalt

elektromos szigetelés
nélkil, PT100 2-3 huzalos
jelekhez.

Bemeneti hémérsékleti
tartomany -50...+150 °C.
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4...20 mA aramhurokrol
Kornyezeti hémérsékleti
tartomany 0°C...+50 °C<
0.2 % v. E.

Szigetelés elektromos
szigetelés nélkdl
Jévahagyasok: cURus,
CSA

MCZ PT100/3 CLP -50C...
+150C tipus
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Connection diagram
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A WS jeloldk tokéletesen illeszkednek a W sorozatu

AEEEELLTTL] csatlakozékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak
CLLLLLLLL koszonhetben a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-

[ sorozattal is hasznalhatdk. A nagy jeloléfelliletek nem

SARRAARRAL] csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem

tobbsoros szoveget is.

1
[TITL] 5
‘ ‘ A WS jelolék idedlisan hasznalhatdk hosszu, egyedi

karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak

koszonhetéen lehetséges a nyomtatas a PrintJet

CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

» Savokba, vagy egyedileg rogzithet6

¢ A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus WS 8/6 PLUS MC NE WS Valtozat

Rendelési 1951880000 WS, Sorkapocs jel6l6, 8 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szdm Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4032248632114

Qty. 600 ST

A Weidmiiller termékvalasztékaban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandd, megbizhaté rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jel6lési opciok vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgaldédugd tarto is.

Altalanos rendelési adatok

Tipus EW 35 Valtozat

Rendelési 0383560000 Végbak, bézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8.5 mm, 100 °C
szam

GTIN (EAN) 4008190181314

Qty. 50 ST

A létrehozas datuma 19.12.2025 07:27:52 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok 6


https://eshop.weidmueller.com/p/1951880000
https://eshop.weidmueller.com/p/0383560000

Weidmiiller 3£

MCZ PT1 00/3 CLP-50C...+150C Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

AP MCZ 1.5 - véglap

Altalanos rendelési adatok

Nyitott miniatir késziilékhaz modulos sorkapocs-
formatumban, 6t huzérugods csatlakozassal. Az

atlatszé csuklos felsé lemez feliratozashoz hasznalhaté

és hozzaférést biztosit a potenciométerhez és

az allapotkijelz6khoz. A felsé harom csatlakozot
dugaszolhaté keresztosszekotdkkel at lehet kotni. Feddlap
is kaphato a haz lezarasahoz.

Tipus AP MCZ1.5 1674 Véltozat
Rendelési 8389030000 Véglap, OMNIMATE Housing - TERMINALBOX sziirke-bézs, Véglap,
szam Szélesség: 1.5 mm
GTIN (EAN) 4008190386849
Qty. 50 ST
Keresztésszekotdk
r—— A potencial elosztasa vagy tObbszorozése a szomszédos
‘ sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztil torténik.
5 11 A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilhetd. Ha a
i LA pélusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk moduléris

Altalanos rendelési adatok

sorkapcsokhoz valé dugaszolhaté és csavarozhato
keresztosszekoté rendszereket is tartalmaz.

Tipus ZQV 4N/2 Valtozat

Rendelési 1527930000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 2, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm

GTIN (EAN) 4050118332766

Qty. 60 ST

Tipus ZQV 4N/3 Valtozat

Rendelési 1527940000
szam

GTIN (EAN) 4050118332865

Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:

3, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm

Qty. 60 ST

Tipus ZQV 4N/4 Valtozat

Rendelési 1527970000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 4, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm
GTIN (EAN) 4050118332889

Qty. 60 ST
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