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1 csatornas jellevalaszto atalakito kiilsé tapellatassal:
analég DC aram- és fesziiltségjelek tovabbitdsahoz és
levalasztasdhoz.

A bemeneti és kimeneti paramétereket a DIP-
kapcsoldkkal igény szerint lehet konfiguralni.

A bemeneti és kimeneti csatornak, valamint a tapellatas
elektromosan teljesen szigeteltek.

A késziilékhaz tipusatol fuggben ezek a konverterek 6,1 és
12,5 mm szélességgel kaphatok.

Ezek a jellevalaszto atalakitok nemzetkozi engedélyeikkel
(cULus, ATEX Zone2, FM Div 2, GL, DNV) vilagszerte és
sokféle alkalmazasban hasznalhatok.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat jelatalakitd/-levalaszto, Input : 0-10 V, Output :
0-10V

Rendelési szdm 8540340000

Tipus WAZ5 VVC 0-10V/0-10V

GTIN (EAN) 4032248180721

Qty. 1 Darab

Széllitas allapota Ez a termék mar nem kaphat6.

Elérhetd eddig: 2023-12-30T00:00:00+01:00

Alternativ termék ACT20P-AI-AO-DC-P
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
€ W
LISTED
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E141197
Méretek és tomegek
Mélység 112.4 mm Mélység (coll) 4.4252 inch
Szélesség 17.5 mm Szélesség (coll) 0.689 inch
Hossz 92.4 mm Hossz, inch 3.6378 inch
Nett6é tomeg 124 g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -20°C..85°C Uzemi hdmérséklet 0°C..70°C
Paratartalom izemi hémérsékleten 0...95% (paralecsapodas
nem megengedett )
Meghibasodasi valészinliség
SIL az IEC 61508 szerint Egyik sem MTTF 463 a
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢, 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 94561991-a963-4084-abf3-dfa3abc2a27e
Bemenet
Bemenetek darabszama 1 Bemeneti fesziiltség 0..10V
Bemeneti ellenéllas, fesziiltség tip. 100 ms
Kimenet
Kimenetek szama 1 terhel6 impedancia fesziiltsége = 1kQ
Terhel6 impedancia &rama <600 Q Kimen6 fesziiltség, megjegyzés 0..10V
Hatéarfrekvencia (-3 dB) 10 Hz
Altalanos adatok
Pontossag 0.2 % Védelmi osztaly IP20
Tapfesziiltség 24V DC*25% Lépés valaszideje <45 ms
Tart6sin TS 35 Aramfelvétel <1,3 W I-nélOUT = 5 mA
Hémérséklet egyltthatd + 250 ppm/K Névleges dramfelvétel 1.5 VA
Konfiguracio nincs
Szigetelések koordinalasa
Lokofesziltség 4 kV EMC szabvanyok EN 55011, EN 6 1000-6

Tulfeszlltség kategoria

Szennyezés sulyossaga

2
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Galvanikus levélasztas

3-utas levalasztd

Szigetelési fesziiltség bemenet vagy

4 kVeff / 1 min.

kimenet/sin
Szigetelés fesziiltség bemenet vagy 2 kVeff /b5s Szigetelési fesziiltség 2 kVeff / b's
kimenet/tapellatas
Névleges fesziiltség 300V
Kimenet (Digitalis)
Névleges kapcsolasi aram 0.1A Max. kapcsolasi fesziiltség, AC oV
Csatlakozasi adatok
Csatlakozas tipusa HUzo6rugos csatlakozas Csupaszolasi hossz, névleges 7 mm
csatlakozas
Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2
csatlakozas csatlakozas, min.
Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2

csatlakozas, max.

Fontos megjegyzés

Termékinformacio

This product will soon be replaced by a new product.

Please do not use with new systems. Please contact our technical support.

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002653 ETIM 9.0 EC002653
ETIM 10.0 EC002653 ECLASS 14.0 27-21-01-20
ECLASS 15.0 27-21-01-20

Ajanlati specifikacios lapok

Hosszspecifikacio

Standard jellevalaszto
atalakito

1 csatornas jellevalaszto
atalakitd 17,5 mm
szélességben, kiilsé
aramellatassal,
0- 10V analég
DC-aramjelek
tovabbitdsdhoz és
levalasztasdhozKiegészité
haz TS35 sinre szereléshez
Méretek: H/Sz/M 92,4/
17,5/ 112,4 mm
Huzo6rugos csatlakozas /
1,5 mm névleges
keresztmetszet2
Védelmi osztaly: IP 20
Bemenet
0..10V
Kimenet
0..10V
Atviteli hiba
v. E.
10 Hz hatarfrekvencia
Kiegészité
aramellatas

24V DC+/-25%
Teljesitményveszteség kb.
1.3W
Kornyezeti
hémérsékleti tartomany
0 °C...+55 °C Biztonsagos

Rovid specifikacio

<0.2%

Standard jellevalaszto
atalakitoé 1 csatornas
jellevalaszt6 atalakito:
17,5 mm-es szélességgel
és kiilsé aramellatassal,
0- 10 mA analég DC
aramjelek tovabbitadsdhoz
és levalasztasahoz
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szigetelés EN
50178 3 utas szigetelés
AC/DC 4 kV-ig minden
aramkornél, egymassal
szemben
Vizsgalati
feszliltség

4 kV bemenet a
kimenettel szemben a
kiegészité dramellatassal
szemben
Névleges
feszliltség

300 V AC/DC L.

tulfesziltség-kategoria és 2
szennyezés szint esetén
cULus jévahagyasok
Tipus

WAZ5 VVvC 0-10/0-10V
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Keresztosszekotdk
r—— A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
i sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.
‘ A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilhetd. Ha a
i LR pdlusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még

N w

Altalanos rendelési adatok

mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis
sorkapcsokhoz valé dugaszolhato és csavarozhaté
keresztosszekotd rendszereket is tartalmaz.

Tipus ZQV 2.5N/2 GE Valtozat

Rendelési 1693800000 W-sorozat, Keresztosszekots, 24 A
szam

GTIN (EAN) 4008190883621

Qty. 60 ST

Tipus ZQV 2.5N/2 RT Valtozat

Rendelési 1717900000 W-sorozat, Keresztosszekotd, 24 A
szdm

GTIN (EAN) 4008190349288

Qty. 60 ST

Tipus ZQVv 2.5N/2 BL Valtozat

Rendelési 1717990000 W-sorozat, Keresztosszekots, 24 A
szam

GTIN (EAN) 4008190349295

Qty. 60 ST

Tipus ZQV 2.5N/2 SW Valtozat

Rendelési 1718080000 W-sorozat, Keresztosszekotd, 24 A
sz&dm

GTIN (EAN) 4008190349301

Qty. 60 ST

Ures

| IT]
| IT]|
| 1]

A WS jelol6k tokéletesen illeszkednek a W sorozatu

csatlakozokhoz. Rendszerkompatibilitdsuknak

koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-

sorozattal is haszndlhatok. A nagy jelol6feliiletek nem

csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem

tobbsoros szoveget is.

A WS jelolék idedlisan hasznalhatdk hosszu, egyedi

karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak

koszonhetben lehetséges a nyomtatas a PrintJet

CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

* Savokba, vagy egyedileg rogzithet6

* A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjik, kildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus WS 10/5 MC NE WS Viltozat

Rendelési 1635000000 WS, Sorkapocs jel6l6, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

GTIN (EAN) 4008190261948

Qty. 720 ST
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