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Veszélyes teriileteken torténd alkalmazasokhoz a Altalanos rendelési adatok

PROFIBUS PA Ex csatlakozédobozok 1-utas, 2-utas, 4-utas
és 8-utas elosztoként kaphatok. Valtozat
Az elektroméagneses zavarvédelemmel rendelkezé

Standard eloszt6 Ex-alkalmazasokhoz EEx(ia),
Lezéard, IP66

. . . L O . Rendelési szam 8556460000
tomszelencék, az IP66 védettségi osztaly és a széles .
B RS ) ’ ) o Tipus FBCON TERM.D EX FM
Uzemi h6mérséklettartomany biztonsagosan védi a GTIN (EAN) 2032248240715
csatlakozasokat szigoru kornyezetben. Qty. 1 Darab
Funkcid Széllitas allapota Ez a termék mar nem kaphat6.
Elérhetd eddig: 2025-11-30T00:00:00+01:00

* Elektroméagneses zavarvédelemmel rendelkezé

tomszelencék a févonali és a csomoéponti kabelhez
* M 12 csatlakozé csomodponti kdbelhez
 Kilsé foldel6csap
¢ Védelmi osztaly IP66
e Aluminium valtozat
* Profibus PA kompatibilis
Megjegyzés: Az FBCon termékek hasznalata aluminium
burkolatokkal és/vagy M 12 csatlakozdkkal nem ajanlott
erésen sobs kornyezetben.
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok
[ us

LISTED ATEX - KEMA

ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E141197

Méretek és tomegek

Mélység 49 mm Mélység (coll) 1.9291 inch
Magassag 36 mm Magassag (coll) 1.4173 inch
Szélesség 45 mm Szélesség (coll) 1.7716 inch
Netté tomeg 179.49¢
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C..80°C Ambient temperature -40 °C...80°C
Uzemi hémérséklet -40°C...80°C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6bl, 6¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 3abf5913-76fc-41f5-8563-4463f80bbe02
Miiszaki adatok
Elosztas tipusa Lezard Haz f6 anyaga Aluminium
Kabelbevezetés Sargaréz tomszelence Védelmi osztaly IP66
Buszrendszer Profibus-DP, Modbus

RS485
Elem leirasa
A termék leiradsa Az FBCon Term D Ex eszkoz egy passziv megszakitd ellenallas a Profibus PA és Foundation

Fieldbus H1 terepi buszrendszerek szamara. Az eszkdéz haszndlata az 1. és 2. robbanasveszélyes
zénakban engedélyezett. Az eszkdz FISCO (Fieldbus Intrinsically Safe Concept) tanusitvannyal
rendelkezik. Az eszk6z megfelel az IP66/IP67 védettségi osztalynak.

Besorolasok

ETIM 6.0 EC001583 ETIM 7.0 EC001583
ETIM 8.0 EC001583 ETIM 9.0 EC001583
ETIM 10.0 EC001583 ECLASS 9.0 27-14-31-564
ECLASS 9,1 27-14-31-b4 ECLASS 10.0 27-14-31-64
ECLASS 11.0 27-14-31-92 ECLASS 12.0 27-14-31-92
ECLASS 13.0 27-14-31-92 ECLASS 14.0 27-14-31-92
ECLASS 15.0 27-14-31-92
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