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A standard ipari alkalmazasokhoz (nem veszélyes

teriiletek), a PROFIBUS PA 6sszek6t6 dobozok és

hatarolok 1 utas, 2 utas, 4 utas és 8 utas elosztoként is

elérhetbek.

Az FBCon hatarolok kialakitasuk révén alkalmasak

a csatlakoztatott terepi eszk6zok tulfesziiltség és

rovidzarlat elleni védelmére. Fesziiltséghatarolo

véddéelemként tompitd diddakat lehet hasznalni. Az

integralt aramhatarolonak kdszonhetéen a szegmens a

csomoéponti kdbelnél is védelmet élvez a rovidzarlattal

szemben.

Az EMC tomszelencék, az IP66 védelmi osztaly és a széles

tizemi h6mérséklet-tartomany biztonsagos védelmet nyujt

a zord korilmények kozott mikodd csatlakozasai szamara.

Mikodés

* Elektroméagneses zavarvédelemmel rendelkezé
tomszelencék a févonali és a csomoéponti kabelhez

* M12 csatlakozé csomoéponti kdbelhez

* Kilsé foldelécsavar

* Nyomaskiegyenlité elem

* |IP66 védelmi osztaly

e Aluminium és rozsdamentes acél valtozatok

¢ Profibus PA/Foundation Fieldbus kompatibilis

Megjegyzés: Az aluminium héazzal és/vagy M 12

csatlakozasokkal rendelkezé FBCon termékek hasznélata

nem javasolt er6sen sds kornyezetben.

'

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Standard eloszté sinkivezetéssel (aktiv), 2-es
elosztd, IP65, IP66, Ledgazo vezeték M 12, Kerek

Rendelési szdm 8564070000

Tipus FBCON PA CG/M12 2WAY

GTIN (EAN) 4032248236602

Qty. 1 Darab
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Miszaki adatok

Tanusitvanyok
Jovahagyasok

[ H us

LISTED

ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E141197
Méretek és tomegek
Mélység 34 mm Mélység (coll) 1.3386 inch
Magassag 37 mm Magassag (coll) 1.4567 inch
Szélesség 64 mm Szélesség (coll) 2.5197 inch
Nett6é tomeg 344 g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40°C..80 °C Uzemi hémérséklet -40°C..80°C
Péaratartalom 5...95% paralecsapdédas

nem megengedett
Meghibasodasi valészinliség
SIL az IEC 61508 szerint Egyik sem
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 3abf5913-76fc-4ff5-8563-4463f80bbe02
Csatlakozasi adatok
Rogzitési tartomany, névleges 4 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 6 mm?2
csatlakozas, min. csatlakozas, max.
Miiszaki adatok
P6lusszam 3 Tomszelencék Réz kabel-tomszelence
Csatlakozas tipusa PE M12 févezeték Erintkezétarto anyaga Séargaréz
Elosztas tipusa 2-es elosztd Erintkezé aljzatok szama 2

Haz kivitele

Nyomaskiegyenlité
elemmel

Haz f6 anyaga

Aluminium, Aluminium

Kabelbevezetés Leagazo vezeték M 12, Erintkez6 anyaga CuZnAu
Kerek
Vezeték kiils6é atmérd, max. 9.5 mm Vezeték kils6 atmérd, min. 6.5 mm
Felszerelés tipusa Felliletre szerelt Védelmi osztaly IP65, IP66
Szennyezés sulyossaga 3 Buszrendszer Profibus-PA, Foundation
Fieldbus
Uzemi fesziiltség 30V Uzemi fesziiltség, Umax, max. 30vDC

Elem leirasa

A termék leirdsa

Az eszkOz egy passziv terepi elosztd a Profibus PA és Foundation Fieldbus H1 terepi
buszrendszerek szamara. Az eszkdz megfelel az IP66/1P67 védettségi osztalynak. M(ikodési leiras:
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Az eszkoz legfeljebb nyolc terepi eszkdzt kapcsol 6ssze egy terepi busz szegmenssel. Az eszkoz a
tobbpontos arnyékoldé-foldelést és az egypontos arnyékolé-foldelést egyarant tamogatja. Az eszkdz
a tobbpontos arnyékolo-foldelést és az egypontos arnyékolé-foldelést egyarant tamogatja.

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001604 ETIM 9.0 EC001604
ETIM 10.0 EC001604 ECLASS 14.0 27-44-01-11
ECLASS 15.0 27-44-01-11
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Sargaréz zar6dugok, kerekfejii, IND

A szamos alkalmazashoz hasznalhat6 tomszelencék
mellett a termékvalasztékban megtalalhaték dugaszok,
nyomaskiegyenlitd elemek, adapterek és a megfelelé
tartozékok, mint pl. a zaréanyak, tomitégy(irlk, lapos

/
V. alatétek és foldeld gydirdik.
\ %

Altalanos rendelési adatok

Tipus VP 9-MS65 Valtozat

Rendelési 0294700000 VPMS (sargaréz zarédugd), Zarédugok, zart allapotban, PG 9, 5 mm,
szam Sargaréz, nikkelezett

GTIN (EAN) 4008190005887

Qty. 100 ST

IP68 verzio

A késziilékhazak b&séges valasztéka mellett a Weidmiiller
tobbféle tomszelencét kinal szamos alkalmazashoz.

' A sargarézbdl, mianyagbol és rozsdamentes acélbdl
készilt tomszelencék megfelelnek a kilonféle IP
védettségi osztaly eléirasainak, hogy mindenféle ipari

‘.\“ készlilékhazhoz hasznalhaték legyenek.
A tomszelence és az alkalmazas sorozatatél fliggden
a tomszelencék tanusitva és tesztelve vannak a VDE,
UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvany

elbirdsainak megfeleléen.

Altalanos rendelési adatok

Tipus VG 9-MS68 Valtozat

Rendelési 1569070000 VG MS (standard sargaréz tomszelence), Tomszelencék, egyenes, PG
szam 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar
GTIN (EAN) 4008190116262 (30 min.), IP69K, Sargaréz, nikkelezett

Qty. 50 ST

Neoprén lapos tomités - GWDR NP

A szamos alkalmazashoz hasznalhaté tomszelencék
mellett a termékvalasztékban megtalalhaték dugaszok,
nyomaskiegyenlitd elemek, adapterek és a megfelel6

tartozékok, mint pl. a zaréanyak, tomitégy(rlk, lapos
alatétek és foldel6 gyrk.
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Altalanos rendelési adatok
Tipus GWDR PG9-NP Valtozat
Rendelési 1719550000 GWDR NP (lapos tomités - neoprén), Tomitégydrd, PG 9, Neoprén

szam
GTIN (EAN) 4008190352813
Qty. 100 ST

IP68 verzio

A késziilékhazak b6éséges valasztéka mellett a Weidmiiller
tobbféle tomszelencét kinal szamos alkalmazashoz.

A sargarézbdl, miianyagbdl és rozsdamentes acélbdl
készilt tomszelencék megfelelnek a kilonféle IP
védettségi osztaly eldirasainak, hogy mindenféle ipari
készlilékhazhoz hasznalhaték legyenek.

A tomszelence és az alkalmazas sorozatatdl fliggden

a tomszelencék tanusitva és tesztelve vannak a VDE,

UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvany
eléirdsainak megfeleléen.

Altalanos rendelési adatok

Tipus VG M16 - MS 68 Valtozat

Rendelési 1772210000 VG MS (standard sargaréz tomszelence), Tomszelencék, egyenes, M
szam 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar
GTIN (EAN) 4032248129867 (30 min.), IP69K, Sargaréz, nikkelezett

Qty. 50 ST

M12

A védbsapkak védik a nem hozzarendelt dugaszolhat6
allomasokat a kiilsé befolyasoktdl.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SAI-SK-M12 Véltozat

Rendelési 9456050000 Védett részegységek, Véddkupak
szam

GTIN (EAN) 4008190304058

Qty. 30 ST
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Tartozékok
PVC/PE fekete (FBC)
Pvc Két I/0 slave késziilék, vagy a vezérlé és egy I/
O el6fizet6 kozotti 6sszekottetés Iétrehozasanak
legmegbizhatébb médja a konfekcionalt kabelek
. hasznélata. A kabelvéalaszték: PROFIBUS, CANopen,
/~/ DeviceNetTM, EtherCAT és Ethernet.

Altalanos rendelési adatok

Tipus FBC PAM12 M 2M Valtozat

Rendelési 1785120200 Buszvezeték, Egyik oldalon szabad vég, M12, Pélusszam: 2, 2 m, td,
szam egyenes, arnyékolt: Igen, LED: Nem, Kopeny anyaga: PVC, Halogén:
GTIN (EAN) 4032248194803 Igen

Qty. 18T
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