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Product image

A kép illusztracio

Relémodulok kényszervezetett érintkez6kkel

A kényszervezetett érintkezds relék diagnosztikai

lefedettsége 99%, és kivaldan alkalmasak biztonsagi

rendszerekben torténé hasznélatra. Az érintkez6k

mechanikusan reteszelik egymast, igy kapcsolasi

allapotuk mindig szinkronban van. Ez garantalja, hogy

a figyelmeztet6 érintkezé ugyanabban a kapcsolasi

allapotban marad hiba esetén (ha pl. a m({ikodé

érintkezé tulterhelés miatt leolvad). A vezérlé (vagy

biztonsagi vezérld) észleli a figyelmeztetd érintkez6t, majd

osszehasonlitja a beallitott és a tényleges értékeket. Ha

kiilonbséget észlel, intézkedést lehet tenni az emberi élet

és a berendezés védelme érdekében.

e Két 6 A-es kényszervezetett valtdérintkezd, az EN
61810-3 szabvany szerinti B tipus

* A biztonsagtechnikaban bevalt komponens

* 99%-os diagnosztikai lefedés

Altalanos rendelési adatok

Véltozat RIDERSERIES FG, LED-modul védédiédaval,
Névleges vezérléfesziiltség: 6...24 V DC,

Dugaszolhato csatlakozés

Rendelési szdam 8713720000
Tipus RIM 2 6/24VDC GN
GTIN (EAN) 4032248389872
Qty. 10 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok “

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (cURus) E223759

Méretek és tomegek

Mélység 34.5 mm Mélység (coll) 1.3583 inch
Magassag 9 mm Magassag (coll) 0.3543 inch
Szélesség 12.5 mm Szélesség (coll) 0.4921 inch
Nett6 tomeg 3.14 ¢

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40°C..70°C Ambient temperature -40°C..70°C
Uzemi hémérséklet Paratartalom 40°C/93 %

rel. paratartalom,
paralecsapddas nélkil

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen)

7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

2f8197d4-bb8c-4bf4-a0f8-f906b0694c85

UL névleges adatok

Tanusitvany szama (cURus) E223759

vezérlé oldal

Névleges vezérléfesziiltség 6..24V DC Allapotjelzc'i Zold vilagitédioda
Véddaramkor Csillapit6 diéda

Altalanos adatok

Szin fekete

A jovahagyasok / szabvanyok tovabbi részletei

Szabvanyok uUL508 Tanusitvany szama (cURus) E223759
Csatlakozasi adatok

Vezetékcsatlakozas-technika Dugaszolhato csatlakozas

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002586 ETIM 9.0 EC002586
ETIM 10.0 EC002586 ECLASS 14.0 27-37-16-92
ECLASS 15.0 27-37-16-92
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