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A PLUGCONTROL PAS CMR-ek egyszer(, koltséghatékony
felligyeleti megoldast jelentenek

legfeljebb 10 A-es egyenaramokhoz.

A feltigyeleti relé (REED érintkezével) egy szabvanyos
alapra rogzitve érkezik, igy felszerelheté a TS35 DIN sinre.
A szelepek, szervé-vezérlék és DC motorok
aramfelligyelete tipikus alkalmazas ezekhez a
modulokhoz.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Aramfeliigyelet, 2..5,0 A DC, 1, Csavaros
csatlakozas

Rendelési szdm 8742620000

Tipus PAS CMR 2,0..5,0 ADC

GTIN (EAN) 4032248413935

Qty. 10 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
€ W
LISTED

ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E141197
Méretek és tomegek
Mélység 95 mm Mélység (coll) 3.7401 inch
Magassag 16 mm Magassag (coll) 0.6299 inch
Szélesség 15.3 mm Szélesség (coll) 0.6024 inch
Hossz 92 mm Hossz, inch 3.622 inch
Nett6 tomeg 55¢g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Uzemi hémérséklet -20 °C...60 °C
Péaratartalom izemi hémérsékleten 0...95% (paralecsapodas Paratartalom 5-95% rel. paratartalom,

nem megengedett ) Tu=40°C,

paralecsapddas nélkil

Meghibasodasi valészinliség

SIL az IEC 61508 szerint

Egyik sem

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Védelmi osztaly IP20 Tartésin TS 35

Hémérséklet egylitthatd 350 ppm/K Névleges aramfelvétel 1.5 VA

Konfiguracié nincs

Szigetelések koordinalasa

Lokéfesziiltség 6 kV EMC szabvanyok EN 55011, EN 61000-6-1,
2,3, 4

Tulfesziiltség kategéria [} Szennyezés sulyossaga 2

Galvanikus levalasztas

bemenet / kimenet /
tapellatas / relé kozott

Szigetelési fesziiltség

4 kVeff / 1 min.

Névleges fesziiltség

300V

Kimenet

Bekapcsolasi aram kiiszobértéke <s2A Biztonsagos kikapcsolas <300 mA
Erzékelé aramkor ellenallasa 50 Q Bemend aram 2.5.0ADC
Bemeneti ellenéllas, aram <50 mQ Impulzus hossza min. T ms
Max. aram 15Afor10s
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Kimenet

Kimenetek szama 1 Folytonos aram 100 mA
Erintkez anyaga RH/Rd (Reed-érintkezd)* Max. kapcsolasi fesziiltség, AC 250V
Kapcsolasi feszlltség AC, min. 1V Max. kapcsolasi fesziiltség, DC 100V

Kapcsolasi feszlltség DC, min. 1V Erintkez6 egység 1 zaréérintkez6

Max. kapcsolasi frekvencia 20 Hz Hémérséklet egyltthatd 350 ppm/K

Kapcsolasi aram 2A

Csatlakozasi adatok

Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?2
csatlakozas

Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2

csatlakozas, min. csatlakozas, max.

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002654 ETIM 9.0 EC002654

ETIM 10.0 EC002654 ECLASS 14.0 27-21-01-22

ECLASS 15.0 27-21-01-22

Ajanlati specifikacios lapok

Hosszspecifikacio

Hatarérték-felligyelet
5 A DC aramhoz
kapcsolokimenettel
hatarérték-feligyeleti
komponens DC 2.5 A
aram mérésére
kapcsolokimenettel.
A fellgyeleti egység
ugy lett kialakitva,
hogy a rogzitéalapra
dugaszolhato.
Dugaszolhaté egység az
alapon, TS35 DIN-sinre
szereléshez
Méretek: H/Sz/M 92/
15,3/ 95 mm
Csavaros csatlakozas /
2,5 mm névleges
keresztmetszet2
Védelmi osztaly: IP
20Bemenet

2 ..5 ADC / Reed
relétekercs

Bekapcsolasi kiiszob <

2A
Bekapcsolasi kiiszob <
300 mA
Kimenet
1 NO / Reed érintkez6

Kapcsolasi aram max. 100

mA AC/DC

Kapcsolasi fesziiltség 100
VAC/50VDC
Kornyezeti

hémérsékleti tartomany

0 °C...+b5 °C Biztonsagos
szigetelés EN

50178, 2 utas szigetelés 6

kV feszliltségig

Rovid specifikacio Hatarérték-felligyelet
5 A DC aramhoz
kapcsolokimenettel
hatarérték-felligyeleti
komponens DC 2..5 A
aram mérésére
kapcsolokimenettel.
A felligyeleti egység
ugy lett kialakitva,
hogy a rogzitéalapra
dugaszolhato.
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Vizsgalati
feszliltség
kVeff / 1 min. bemenet a
kimenettel szemben
Névleges
feszliltség
300 V AC/DC Il

tulfesziiltség-kategoria és 2
szennyezés szint esetén
cULus jévahagyasok
Tipus

PAS CMR 2,0..5,0 ADC
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Elektromos szimbélum

A1 4.7 kQ ;:
3 3 Btk pe
2.0..5.0A DC o o
A2
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Altalanos rendelési adatok

A WS jeloldk tokéletesen illeszkednek a W sorozatu

csatlakozékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak

koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-

sorozattal is hasznalhatdk. A nagy jeloléfelliletek nem

csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem

tobbsoros szoveget is.

A WS jelolék idedlisan hasznalhatdk hosszu, egyedi

karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak

koszonhetéen lehetséges a nyomtatas a PrintJet

CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

» Savokba, vagy egyedileg rogzithet6

¢ A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.

Tipus WS 15/5 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1609880000

szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

GTIN (EAN) 4008190203504

WS, Sorkapocs jel6l6, 15 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00

Qty. 480 ST

Tipus WS 10/5 MC NE WS Viltozat

Rendelési 1635000000 WS, Sorkapocs jel6l6, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

GTIN (EAN) 4008190261948
Qty. 720 ST

PLUGSERIES

Altalanos rendelési adatok

Tipus ZQV 2.5N 1/4-2 SW Valtozat

Rendelési 1784270000 PLUG sorozat, Keresztdsszekot6
szam

GTIN (EAN) 4032248214679

Qty. 60 ST
Tipus ZQV 2.5N 1/4-2 BL Valtozat
Rendelési 1784290000 PLUG sorozat, Keresztosszekot6

szam
GTIN (EAN) 4032248216383
Qty. 60 ST
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Tartozékok
Tipus ZQV 2.5N 1/4-2 RT Valtozat
Rendelési 1784280000 PLUG sorozat, Keresztosszekotd
szdm
GTIN (EAN) 4032248214686
Qty. 60 ST
Tipus PRC HALTEBUEGEL Véltozat
Rendelési 8536700000 PLUG sorozat, Tartokengyel
szam
GTIN (EAN) 4032248171965
Qty. 100 ST
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