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Product image

RoH/

Vt:oupum

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

RIDERSERIES, Relé, Erintkezék szama: 2,
Valtdérintkezé AgNi, Névleges vezérléfesziiltség:
12 V DC, Folytonos &ram: 6 A, Csavaros
csatlakozas, Ellen6rz6 gomb elérhetd: No

Rendelési szam 8768660000

Tipus RCH S21012

GTIN (EAN) 4032248437450

Qty. 20 Darab

Szallitas allapota Ez a termék mar nem kaphato.
Elérhetd eddig: 2025-06-30T00:00:00+02:00

Creation date 03.01.2026 06:20:41 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/8768660000

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

RCH S$21012

Technical data

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok
Jovahagyasok
‘ é Type

c us TUV  Approved
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E522350
Méretek és tomegek
Mélység 25.5 mm Mélység (coll) 1.0039 inch
Magassag 25.5 mm Magassag (coll) 1.0039 inch
Szélesség 12.6 mm Szélesség (coll) 0.4961 inch
Hossz 29 mm Hossz, inch 1.1417 inch
Nett6 tomeg 20.7¢9
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet Ambient temperature -25°C..70°C
Uzemi hémérséklet Paratartalom 40°C /93 %

rel. paratartalom,
paralecsapddas nélkil

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfeleléségi allapot

Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

UL névleges adatok

Tanusitvany szama (cURus) E522350

vezérlo oldal

Névleges vezérléfesziiltség 12vDC Névleges aram, DC 58.3 mA

Névleges teljesitmény 700 mW Allapotjelzé Nem

Terhelés oldal

Névleges kapcsolasi fesziiltség 250V AC Névleges dram 6 A

Max. kapcsolasi fesziiltség, AC 250V AC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), 1500 VA
max.

Bekapcsolasi késleltetés <10 ms Kikapcsolasi késleltetés <4 ms

Erintkezé tipusa

2 CO contact (AgNi) Mechanikai élettartam

10 x 106 kapcsolasi
ciklusok

Altalanos adatok

Ellen6rz6 gomb elérhetd No Mechanical switch position indicator Nem
Szin Attetsz6

Szigetelések koordinalasa

Szennyezés sulyossaga 2 Tulfesziltség kategéria 1]
Kaszoéut és hézag, bemenet - kimenet =28 mm Védelmi osztaly IP20
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Technical data

A jovahagyasok / szabvanyok tovabbi részletei

Szabvanyok IEC 61810-1, UL508 Tanusitvany szama (VDE) 40019897
Tanusitvany szama (cURus) E522350

Csatlakozasi adatok

Vezetékcsatlakozas-technika Csavaros csatlakozas Raszter mm-ben (P) 5.00 mm
Besorolasok

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Kapcsolasi rajz

Circuit diagram
View of connections

2 changeover contacts

HYY ﬂl
H 2 18
fon 2 zwji

1NOC + 1 NCC
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