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Product image

Az IP 68 JACKPAC tokozatu JPR relék elektromos
szigeteléssel és anélkiil kaphatok. A kapcsolderdsité a 24
V DC kapcsolt kimeneteket max. 2 A-ig erdsiti. A kimeneti
kapcsolasi feszlltséget T-csatlakozas biztositja.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat JACKPAC, Relémodul, Erintkez6k szama: 1,
Valtdérintkez6 AgSnO, Névleges vezérl6fesziiltség:
24V DC £20 %, Folytonos aram: 2 A,
M12 csatlakozédugé / hiively A-kédolasu

Rendelési szam 8771420000

Tipus JPR 24VDC 1CO M12
GTIN (EAN) 4032248439621
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
us

LISTED
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E141197
Méretek és tomegek
Mélység 83 mm Mélység (coll) 3.2677 inch
Magassag 14.4 mm Magassag (coll) 0.5669 inch
Szélesség 36 mm Szélesség (coll) 1.4173 inch
Nett6é tomeg 53.bg
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..70°C Ambient temperature -25°C..70°C

Uzemi hémérséklet

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢c, 7a

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 066f3ba0-f03f-48d2-9b27-b897c98936ad
Bemenet

Névleges vezérléfesziiltség

24V DC £20 % Névleges vezérlbéfesziiltség

24V DC+*20%

Névleges aram, DC

8 mA Névleges teljesitmény

200 mW

Meghuzasi/ejtési fesziiltség, tip.

16.8V/1.2VDC

Meghuzasi/ejtési aram, tip.

5mA/1mADC

Allapotjelz6 Nem Véddaramkor Csillapit6 dioda
vezérlo6 oldal
Névleges vezérléfesziiltség 24V DC 20 % Névleges teljesitmény 200 mW

Allapotjelzé Nem Védéaramkor Csillapit6 didda
Kimenet

Névleges aram Aramerésség 2A

Max. kapcsolasi fesziiltség, AC 48V

Max. kapcsolasi fesziiltség, DC 24V

Folytonos dram 2A

AC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), 48VA @48V

max.

AC kapcsolasi teljesitmény, max. 48 VA

Kapcsolasi teljesitmény 48V

DC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), 48W @ 24V

max.

DC kapcsolasi teljesitmény, max. 48 W

Kapcsolasi teljesitmény 24V

Bekapcsolasi késleltetés kb. 5 ms

Bekapcsolasi késleltetés Time névleges 6 ms
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1d6 6 ms
Jelzések <
Switch-on delay <6 ms
Kikapcsolasi késleltetés <12 ms
Kikapcsolasi késleltetés Time névleges 6 ms
I1dé 6 ms
Jelzések <
Switch-off delay <6 ms
Max. kapcsolasi frekvencia névleges 0.1 Hz
terhelésnél
Min. kapcsolasi teljesitmény TmA@24V,10mA@10V,100mA @5V
Terhelés oldal
Folytonos aram 2A Bekapcsolasi késleltetés kb. 5 ms
Kikapcsolasi késleltetés <12 ms
Altalanos adatok
Szin sziirke UL 94 éghetdségi osztaly V-0
Szigetelések koordinalasa
Névleges fesziiltség 300V Tulfesziltség kategoria 1]
Szennyezés sulyossaga 2 Védelmi osztaly IP67
Szigetelések koordinalasa
Névleges fesziiltség 300V Szennyezés sulyossaga 2
Tulfesziiltség kategéria [} Védelmi osztaly IP67
A jovahagyasok / szabvanyok tovabbi részletei
Tanusitvany szama (cULus) E141197
Jovahagyasok tovabbi részletei / szabvanyok
Tanusitvany szdma (cULus) E141197
Csatlakozasi adatok
Vezetékcsatlakozas-technika M 12 csatlakozodug6 / hiively
A-kédolasu
kimenet
Kapcsolasi feszlltség, max. 48V AC; 24V DC
IECEx/ATEX/cUL besorolas
Tanusitvany szama (cULus) E141197
Besorolasok
ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Részletrajz

Dimensional drawing
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PUR halogénmentes fekete (U)

PUI;/
zZ

halogen free

Altalanos rendelési adatok

A szenzor/aktuator kabeleket a kiilonb6z6
alkalmazédsokban az érzékeldk és aktuatorok bekotéséhez
és adat illetve taplalas tovabbitasahoz hasznaljak. A
froccsontott kabel a dugaszolhato csatlakozd 6sszekotését
és tesztelt csatlakoztatasat biztositja a gyari kdbelhez. A
kabelek sokféle kornyezeti korlilmény hatdsanak lehetnek
kitéve, mint példaul nedvesség, por, hé, hideg, razkédas
vagy rezgés.

A fejlesztéink kiilonOsen erre a problémara fokuszaltak

és kialakitottak a kiilonféle M8-as és M 12-es érzékel6-
m(ikodtetd elem kabelek gazdag valasztékat, igy Onnek
kell megtalalni az alkalmazasdhoz szlikséges megoldast.
Van valami, amit nem talalt meg, vagy magyarazatot kér?
Beszéljen vellnk!

Tipus SAIL-M12GM12G-5-0.3U
Rendelési 9457340030
szam

GTIN (EAN) 4008190311230

Véltozat
Erzékels/beavatkozo vezeték, Csatlakozévezeték, M12 / M12,
Pélusok szama : 5, 0.3 m, t(i (papa), egyenes - hiively, egyenes,

arnyékolt: Nem, LED: Nem, Képeny anyaga: PUR, Halogén: Nem

Qty. 1ST

Tipus SAIL-M12GM12G-5-0.6U Valtozat

Rendelési 9457340060 Erzékel6/beavatkozoé vezeték, Csatlakozovezeték, M12 / M12,
szam Pélusok szama : 5, 0.6 m, t(i (papa), egyenes - hiively, egyenes,
GTIN (EAN) 4008190311247 arnyékolt: Nem, LED: Nem, Képeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Qty. 18T

Tipus SAIL-M12GM12G-5-1.5U Véltozat

Rendelési 9457340150
szdm

GTIN (EAN) 4008190311278
Qty. 1ST

Erzékels/beavatkozo vezeték, Csatlakozévezeték, M12 / M12,
Pélusok szama : 5, 1.5 m, t(i (papa), egyenes - huively, egyenes,

arnyékolt: Nem, LED: Nem, Képeny anyaga: PUR, Halogén: Nem

Screwty ® tomszelence szerszam nyomaték funkciéval
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e
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Az idedlis eszk6z mindenféle alkalmazashoz

A Screwty® az idedlis, altaldnos célu szerszam

minden altalanosan hasznalt szenzor- és aktuatorkabel
megszoritasahoz. A Screwty® hasznalataval még a
nehezen hozzaférhet6 kerek csatlakozédugaszok is
kezelhetdk. A csatlakozékat kilondsebb erdkifejtés nélkiil,
egyszer( forgaté mozdulattal lehet megszoritani vagy
kilazitani. A Screwty® egyediilallé és altalanos megoldas,
mivel mas gyartok legtobb (tobb mint 90%) kabeléhez és
csatlakozdjahoz is hasznalhato. A Screwty® egy nyélbdl
és egy hagyomanyos 1/4"-os adapterbdl all. Ezért minden
mérethez hasznalhaté: M12 és M8 kerek csatlakozo,
M12F és M8F egyedi igényekre szabhaté dugaszok és
aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SCREWTY-M12-DM Valtozat
Rendelési 1900001000
szam

GTIN (EAN) 4032248436408
Qty. 18T

Cable gland tool for moulded M12 lines

Képviseletek

Altalanos rendelési adatok

Tipus SAI-Y-5S PARA 2M 12 Valtozat
Rendelési 1783430000
szam

GTIN (EAN) 4032248183364
Qty. 18T

Y-dugé, M12 / M12

JACKPAC® Zubehor

Altalanos rendelési adatok

A Weidmiiller ma mar a csatlakozok egyik vezet6
nemzetkozi iparagi szallitoja. A termékcsalad

fontos tagjai a kerek csatlakozdk, amelyeknek a
Weidmiiller az SAl 6sszefoglalé terméknevet adta.

Az SAl termékek fejlesztése sordn a Weidmiiller
mérnokei mindig az ésszer(, koltséghatékony telepitési
koncepcioéra 6sszpontositottak, és a fébb felhasznaldkkal
egylttmukodve jol atgondolt termékekkel lattak el a
piacot, amelyek vildgszerte Uj szabvanyt jelentenek

a funkcionalitast és a min6séget tekintve. Erre egy
példa a Jackpac® termékcsalad. Ezek a modulok vizallé
jelatalakitok.

Tipus JP CLIPM Valtozat
Rendelési 8778490000
szdm

GTIN (EAN) 4032248448418
Qty. 10 ST

JACKPAC, Relémodul
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