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Speciélis, a MICROSERIE relékhez csatlakoztatandd
adapter, 10-pdlust laposkabel-csatlakozéval vagy 15-
po6lusu Sub-D csatlakozéval.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Adapter, MICRO-interfész, Dugaszolhatd
csatlakozo IEC 60603/DIN4 1612, Csavaros
csatlakozas

Rendelési szam 8800220000
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 61 mm Meélység (coll) 2.4016 inch
Magassag 42 mm Magassag (coll) 1.6535 inch
Szélesség 32 mm Szélesség (coll) 1.2598 inch
Nett6 tomeg 2746 g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -20...85 °C Uzemi hémérséklet 0..50°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6al, 6¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP a0096 10c-b9bf-4453-8f5a-4b028e0efOcc

Csatlakozasi adatok

Téapfesziiltség max. 30 VAC/DC

Névleges adatok

Uzemi fesziiltség 30V UC Max. aram csatornanként 05 A
Osszes lizemi aram 2A

Szigetelések koordinalasa (EN50178)

A kovetkezd szerint DIN EN 50178 Névleges szigetelési fesziiltség <b50VAC
Tulfeszlltség kategoria 1l Szennyezés sulyossaga 2
Szigetelésvizsgalati feszliltség AC 0.35 kV

Tapcsatlakozas

Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002584 ETIM 9.0 EC002584
ETIM 10.0 EC002584 ECLASS 14.0 27-33-02-92
ECLASS 15.0 27-33-02-92

Creation date 05.01.2026 09:45:00 MEZ

Catalogue status / Drawings



