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Speciélis, a MICROSERIE relékhez csatlakoztatandd
adapter, 10-pdlusu laposkabel-csatlakozoval vagy 15-
po6lusu Sub-D csatlakozoval.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Adapter, MICRO-interfész, Dugaszolhatd
csatlakozo IEC 60603/DIN4 1612, Csavaros
csatlakozas

Rendelési szdm 8800230000
Tipus MI-A-PSM24VDC
GTIN (EAN) 4032248497171
Qty. 10 Darab
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Technical data

Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 6 mm Meélység (coll) 0.2362 inch
Magassag 98 mm Magassag (coll) 3.8583 inch
Szélesség 88 mm Szélesség (coll) 3.4646 inch
Nett6 tomeg 32g¢g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -20...85 °C Uzemi hémérséklet 0..50°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Csatlakozasi adatok

Téapfesziiltség max. 30 VAC/DC

Névleges adatok

Uzemi fesziiltség 30V UC Max. aram csatornanként 05 A

Osszes lizemi dram 2A

Szigetelések koordinalasa (EN50178)

A kovetkezd szerint DIN EN 50178 Névleges szigetelési fesziiltség <b0VAC
Tulfesziiltség kategéria [} Szennyezés sulyossaga 2
Szigetelésvizsgalati feszliltség AC 0.35 kV

Tapcsatlakozas

Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002584 ETIM 9.0 EC002584
ETIM 10.0 EC002584 ECLASS 14.0 27-33-02-92
ECLASS 15.0 27-33-02-92
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