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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
. DY
L &
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Magassag 23.4 mm Magassag (coll) 0.9213 inch
Szélesség 14.7 mm Szélesség (coll) 0.5787 inch
Hossz 43.8 mm Hossz, inch 1.7244 inch
Falvastagsag, min. 1.45 mm Falvastagsag, max. 1.55 mm
Nett6 tomeg 2464 g
Hémérsékletek
Uzemi hémérséklet -40°C..70°C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkl
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Altalanos adatok
1. csatlakozas RJ45 2. csatlakozas IDC

Vezetékezés

TIA-568A, TIA-668B,
PROFINET

Haz f6 anyaga

Cink présontvény

Szigetelés keresztmetszete, max.

1.8 mm

Kategoria

Cat.6A / Class EA (ISO/
IEC 11801 2010)

Erintkezd feliilet

Arany a nikkel felett

Csatlakozasi atméro, tomor

0.41..0.64 mm

Vezetékcsatlakozasi keresztmetszet,
tomor (AWG)

AWG 26..AWG 22

Conductor connection cross-section,

solid

0.13..0.32 mm?

Csatlakozasi atmérd, flexibilis 0.48..0.76 mm Vezetékcsatlakozasi keresztmetszet, AWG 26..AWG 22
flexibilis (AWG)
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.14 mm?2 Conductor connection cross-section, 0.14..0.35 mm?

finomsodratd, min. flexible
Arnyékolas 360&deg; arnyékolas- Védelmi osztaly IP20

érintkez6
Behelyezé eré 20N Dugaszolasi ciklusok 750
Villamos tulajdonsagok
Atmeneti ellenallas =20 mQ Atiitési szilardsag, érintkezd / érintkezé = 1000V DC
Szigetelési ellenallas 500 MQ PoE / PoE+ IEEE 802.3at szerint
Altalanos szabvanyok
Tanusitvany sz. (DNV) TAEOOOO3EW Csatlakozo, standard IEC 60603-7-51
Besorolasok
ETIM 6.0 EC001121 ETIM 7.0 EC001121
ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 9.0 27-44-03-90
ECLASS 9,1 27-44-03-90 ECLASS 10.0 27-44-03-90
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ECLASS 11.0 27-44-03-90 ECLASS 12.0 27-44-03-90
ECLASS 13.0 27-44-03-90 ECLASS 14.0 27-44-03-90
ECLASS 15.0 27-44-03-90
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