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D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Jelolék a Weidmiiller sorkapocssin-kivezetéseinek
feliratoz6 paneljéhez.

Elényei:

* fehér

* Ures

¢ a feliratlapon

Altalanos rendelési adatok

Rendelési szdm 8813500000
Tipus IE-DM

GTIN (EAN) 4032248513345
Qty. 50 Darab

A létrehozas datuma 02.03.2026 12:57:29 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/IE-DM

Midszaki adatok
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www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Magassag 297 mm Magassag (coll) 11.6929 inch
Hossz 210 mm Hossz, inch 8.2677 inch
Nett6 tomeg 15.66 g

Hémérsékletek

Uzemi hémérséklet

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Szin fehér Hossz 210 mm
Nyomtatott karakterek ures

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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