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Product image

A foldkabel-levalaszto sorkapocs segit felismerni

a foldelés hibait, és lehet6vé teszi a kiegészitd kor
foldelésének levalasztasat. Az lizemallapotot piros vagy
zold LED jelzi.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Méré-bontd sorkapocs, Huzérugos csatlakozas, 6
mm?2, 24V, 20 A, Csuklds, sotétbézs

Rendelési szam 8817920000

Tipus ZTR 6-2 E/ 24V UC

GTIN (EAN) 4032248517831

Qty. 10 Darab

Vt:oupum
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E60693
Méretek és tomegek
Mélység 50 mm Mélység (coll) 1.9685 inch
Meélység DIN sinnel egyitt 51 mm Magassag 70 mm
Magasség (coll) 2.7559 inch Szélesség 16.2 mm
Szélesség (coll) 0.6378 inch Nett6é tomeg 29
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..56 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -40 °C Folyamatos lizemi hémérséklet.,, max. 85 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7cl
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin sotétbézs
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Véltozat Huzdékengyeles Véglap sziikséges Igen
csatlakozas,
Keresztosszekotd, LED-del,
zart allapotban
Potencialok szdma 1 Szintek szdma 1
Rogzitési pontok szdma szintenként 4 Potencialok szama szintenként 1
Keresztkotott szintek belul Igen PE-csatlakozas Nem
Tartésin TS 35 N funkcié Nem
PE m{ikodés Nem PEN funkcio Nem
Kiegészité miiszaki adatok
Telepitési Gtmutatd Kozvetlen rogzités
Méretek
TS 35 eltolas 41 mm
Névleges adatok
Névleges keresztmetszet 6 mm? Névleges fesziiltség 24V
Névleges DC fesziiltség 24V Névleges dram 20 A
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Fajlagos ellenéllas az IEC 6094 7-7-x 0.78 mQ Névleges |6kéfesziiltség 8 kV
szerint

Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 1.31W Szennyezés sulyossaga 3

X szerint

Rogzithetd vezetékek (kiegészité csatlakozas)

Csatlakozas tipusa, kiegészit6é Huzoérugos csatlakozas

csatlakozas

Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Méréeszkoz, IEC 60947-1 Ab Csupaszolasi hossz 12 mm

Csatlakozas tipusa 2

Huzo6rugos csatlakozas

Csatlakozas tipusa

Huzo6rugos csatlakozas

Csatlakozasok szama

2

Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, max.

10 mm?2

Rogzitési tartomany, névleges 0.05 mm?2 Kés mérete 0,6 x 3,6 mm
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2 Keresztmetszet csatlakoztatott 0.05 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel és vezetékhez, finomsodratu,
mUanyag gallérokkal DIN 46228/4, érvéghiivelyekkel és mianyag
névleges csatlakozas, max. gallérokkal DIN 46228/4, névleges

csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2 Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.05 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN
46228/ 1, névleges csatlakozas, max. 46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.05 mm?2
finomsodratu, max. finomsodratd, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.05 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, max. tobberes, névleges csatlakozas, min.
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 10 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.05 mm?2
tomor ér, max. névleges csatlakozas tomor ér, min. névleges csatlakozas
Finomsodratu, min. (névleges 0.05 mm?2
csatlakozas)
UL névleges adatok
Vezetékméret, gyari vezetékezés, max. 8 AWG B fesziiltség nagysag (cURus) 300V
(cURus)
D fesziiltség nagysag (cURus) 300V Tanusitvany szama (cURus) E60693
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. 22 AWG Vezetékméret, gyari vezetékezés, min. 22 AWG
(cURus) (cURus)
B aram nagysag (cURus) 25 A C fesziiltség nagysag (cURus) 300V
C aram nagysag (cURus) 25 A D aram nagysag (cURus) 10 A
Vezetékméret, terepi vezetékzés max. 8 AWG
(cURus)
Altalanos
Telepitési utmutatd Kozvetlen rogzités Tartosin TS 35
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000902 ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09
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Véglapok és elvalasztolapok

Altalanos rendelési adatok

Az elvalasztolapok és a zardlemezek a sorkapocsblokkok
alapvet6 tartozékai. Az elvalasztélapok optikai és
elektromos levalasztast biztositanak a kiilonb6z6
potencialok és funkcionalis csoportok kozott, fokozva

a biztonsagot és atlathatd elrendezést teremtve a
kapcsolészekrényben. A zarélemezek oldalt lezarjak

a sorkapocsblokk sort, védelmet nydjtanak az aktiv
részekkel valo érintkezés ellen, és biztositjak a tiszta, stabil
lezarast. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az
adott Weidmuiller sorkapocsblokk gyartasi sorozathoz,
hozzajarulva a biztonsagos, szabvanyos és professzionalis
huzalozas.

Tipus ZAP ZDU6-2 Valtozat
Rendelési 1771440000 Z-sorozat, Véglap

szam
GTIN (EAN) 4032248169719

Qty. 50 ST
Végbak
ﬁ o A Weidmiiller termékvalasztékaban vannak végbakok,
e, 4§88 rmekvalasziek nnak vegbak
1] ‘ ﬁ}gd 1 amelyek garantaljak az allandd, megbizhato rogzitést
.ﬂ. | S Sk y a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.

Altalanos rendelési adatok

Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jel6lési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalddugo tartd is.

Tipus ZEW 35 Valtozat

Rendelési 9540000000 Végbak, sotétbézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 6 mm, 100 °C

sz&m
GTIN (EAN) 4008190956264
Qty. 20 ST

Tesztadapter és tesztaljzatok

'y
LI

Az adapterek és tesztdugdk a sorkapcsok és a
vizsgaléberendezések kozotti elektromos csatlakozashoz
hasznalatosak. igy elektromos érintkezés hozhat6

Iétre vezetékezett allapotban, és a mérések konnyen
elvégezhetdk.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus ZTA 7/ZA Valtozat

Rendelési 1780670000 Tartozékok, Tesztadapter, 9 A
szam

GTIN (EAN) 4032248180202

Qty. 25 ST

Jelolotarto

A jelol6tartd lehet6séget kinal tovabbi, 5 vagy 5,1 mm
beosztasu standard jelol6k beszerelésére. A sarkitott
tartok opcionalisan 0sszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect moduléris sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatornajaba beszerelheték. A szerelési jelol6k
tipusa a rendeltetési jel6léshordozé adott tartozékai alatt
taldlhaté meg.

Altalanos rendelési adatok

Tipus BZT 1 WS 10/5 Valtozat

Rendelési 1805490000 Tartozékok, Jeldl6tartd
szam

GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST
Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Valtozat
Rendelési 1805520000 Tartozékok, JelélStarté

szdm
GTIN (EAN) 4032248270248
Qty. 100 ST

Lapos csavarhizé

Hornyos csavarhizo lekerekitett pengével SD DIN 5265,
ISO 2380/2, behajté a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDS 1.0X5.5X150 Valtozat

Rendelési 2749380000 Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 5.5 mm, Kés hossza: 150 mm, Kés
szam vastagsaga (A): T mm

GTIN (EAN) 4050118895605

Qty. 18T
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