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Product image

A kép illusztracio
Egyedi relék a TERMSERIES rendszerhez
* Elektromechanikus relék
* Kiilonb6z6 érintkez6anyagok

Altalanos rendelési adatok

Valtozat TERMSERIES, Relé, Erintkezék szama: 1,
Zaroérintkezé AgSnO, Névleges vezérléfesziiltség:
24V DC, Folytonos dram: 16 A, Dugaszolhat6
csatlakozas, Ellenérzé gomb elérhet6: No

Rendelési szdm 8866900000
Tipus RCLS3L024W
GTIN (EAN) 4032248606559
Qty. 20 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok

]
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E522350
Méretek és tomegek
Mélység 15.7 mm Mélység (coll) 0.6181 inch
Magassag 29 mm Magassag (coll) 1.1417 inch
Szélesség 12.7 mm Szélesség (coll) 0.5 inch
Nett6é tomeg 13.95¢g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Ambient temperature -25°C..70°C
Uzemi hémérséklet Paratartalom 40°C /93 %

rel. paratartalom,
paralecsapddas nélkdl

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot
REACH SVHC

Megfelel, kivétel nélkiil

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

UL névleges adatok

Tanusitvany szama (cURus) E522350

vezérlé oldal

Névleges vezérléfesziiltség 24V DC Névleges aram, DC 16.7 mA

Névleges teljesitmény 400 mW Allapotjelzé Nem

Terhelés oldal

Névleges kapcsolasi fesziiltség 250V AC Névleges dram 16 A

Max. kapcsolasi frekvencia névleges 0.1 Hz Bekapcsolasi aram 120A/ 20 ms

terhelésnél

AC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), 4000 VA DC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), 384 W@ 24V

max. max.

Bekapcsolasi késleltetés <10 ms Kikapcsolasi késleltetés <6 ms

Erintkezé tipusa 1 NO contact (AgSnO) Mechanikai élettartam 10 x 106 (RCLS3L), 5 x
106 (RCLS3T)

Min. kapcsolasi teljesitmény TW

Altalanos adatok

Ellenérz6 gomb elérhetd No Mechanical switch position indicator Nem

Szin fehér UL 94 éghetéségi osztaly V-0
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Névleges fesziiltség 250V Szennyezés sulyossaga 2
Tulfesziiltség kategéria I} Szigetel6anyag csoport llla
Hézag és kuszout, vezérlé oldala - 210 mm Atiitési szilardsag, vezérl6 oldal - terhelés5 kVeff / Tmin

terhelés oldal oldal

Nyitott érintkezd atutési szilardsaga 1 kVeff / 1 min Védelmi osztaly IP20

A jovahagyasok / szabvanyok tovabbi részletei

Tanusitvany szama (CSA) 249409-2426937 Tanusitvany szama (VDE) 40020589
Tanusitvany szama (cURus) E522350

Csatlakozasi adatok

Vezetékcsatlakozas-technika Dugaszolhato csatlakozas Raszter mm-ben (P) 5.00 mm
Besorolasok

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Kapcsolasi rajz Graph
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Miscellaneous
0 I
Type RIDER Control Low —J L Evmruhgrsinn
white
Type of constraction rw transparent
i é%&, pinning § mm Coil valtags
pinning 5 mm
S 16 A, pinning 5 mm, inrush version H;E ;EE EE
048 48VIOC
Typa of contact 110 110V 0C
1100
2 20 524  VAC
3 1ND 615 115VAC
730 230VAC
Contact material
4 Aghi 90/10
5 Aghi 90/10 hard gold plated
L AgSn0z
T AgSn02 + Tungsten (W) pre-make contact

Tipuskddok
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Csavaros csatlakozas

TERMSERIES iires aljzatok a kdvetkez6kkel:

* 1 valtéérintkezd

* Egyediilallé tobbfesziiltségld bemenet: 24 - 230V UC

* Bemeneti feszultség 5 V DC - 230 V UC, szines
jelolésekkel: AC: piros, DC: kék, UC: fehér

¢ A kivalé minGségu kialakitasnak és az éles szélek
hidnyanak kdszonhetéen a szerelés kdzben nincs
sérlilésveszély

* Elvalasztélapok az optikai levalasztashoz és a szigetelés
megerdsitéséhez

Altalanos rendelési adatok

Tipus TOS 24VDC EMPTY Valtozat

Rendelési 1127720000 TERMSERIES, Relé foglalat, Névleges vezérl6fesziiltség: 24 V DC £20
szam % , Névleges kapcsolasi fesziiltség: 230 V AC, Folytonos aram: 16 A,
GTIN (EAN) 4032248909377 Csavaros csatlakozas

Qty. 10 ST

Haz6rugos csatlakozas

TERMSERIES iires aljzatok a kdvetkez6kkel:

* 1 valtoérintkez6

¢ Egyediilalld tobbfesziiltségli bemenet: 24 - 230V UC

* Bemeneti fesziiltség 5 V DC - 230 V UC, szines
jelolésekkel: AC: piros, DC: kék, UC: fehér

* A kivald minéségu kialakitasnak és az éles szélek
hianyanak koszonhetéen a szerelés kdzben nincs
sérilésveszély

¢ Elvalasztélapok az optikai levalasztashoz és a szigetelés
megerdsitéséhez

Altalanos rendelési adatok
Tipus TOZ 24VDC EMPTY
Rendelési 1127740000

szam

GTIN (EAN) 4032248909421

Qty. 10 ST

Valtozat

TERMSERIES, Relé foglalat, Névleges vezérléfesziiltség: 24 V DC £20

% , Névleges kapcsolasi fesziiltség: 230 V AC, Folytonos aram: 16 A,
Huzérugos csatlakozas

Csavaros csatlakozas

TERMSERIES iires aljzatok a kdvetkez6kkel:

* 1 valtéérintkezd

* Egyediilallé tobbfesziiltségli bemenet: 24 - 230V UC

* Bemeneti fesziiltség 5 V DC - 230 V UC, szines
jelolésekkel: AC: piros, DC: kék, UC: fehér

¢ A kivalé minGségu kialakitasnak és az éles szélek
hidanyanak koszonhetéen a szerelés kdzben nincs
sérilésveszély

* Elvalasztélapok az optikai levalasztashoz és a szigetelés
megerdsitéséhez
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Altalanos rendelési adatok

Tipus TOS 24-230VUC EMPTY Valtozat
Rendelési 1127730000
szam

GTIN (EAN) 4032248909254
Qty. 10 ST

TERMSERIES, Relé foglalat, Névleges vezérl6fesziiltség: 24...230 V
UC £10 % , Névleges kapcsolasi fesziiltség: 230 V AC, Folytonos
aram: 16 A, Csavaros csatlakozas

Hazérugos csatlakozas

TERMSERIES iires aljzatok a kdvetkez6kkel:

* 1 valtéérintkezd

* Egyediilallé tobbfesziiltségl bemenet: 24 - 230V UC

* Bemeneti fesziiltség 5 V DC - 230 V UC, szines
jelolésekkel: AC: piros, DC: kék, UC: fehér

¢ A kivalé minGségu kialakitasnak és az éles szélek
hidnyanak koszonhetéen a szerelés kdzben nincs
sérilésveszély

* Elvalasztélapok az optikai levalasztashoz és a szigetelés
megerdsitéséhez

Altalanos rendelési adatok

Tipus TOZ 24-230VUC EMPTY Valtozat
Rendelési 1127750000
szam

GTIN (EAN) 4032248909223
Q. 10T

TERMSERIES, Relé foglalat, Névleges vezérl6fesziiltség: 24...230 V
UC £10 %, Névleges kapcsolasi fesziiltség: 230 V AC, Folytonos
aram: 16 A, Hiuzérugds csatlakozas

PUSH-IN csatlakozas

TERMSERIES iires aljzatok a kdvetkez6kkel:

* 1 valtoérintkez6

¢ Egyediilallé tobbfesziiltségli bemenet: 24 - 230V UC

¢ Bemeneti fesziiltség 5 V DC - 230 V UC, szines
jelolésekkel: AC: piros, DC: kék, UC: fehér

* A kivald minéségu kialakitasnak és az éles szélek
hianyanak koszonhetéen a szerelés kdzben nincs
sérlilésveszély

* Elvalasztélapok az optikai levalasztashoz és a szigetelés
megerdsitéséhez

Altalanos rendelési adatok

Tipus TOP 24VDC EMPTY Valtozat
Rendelési 2618740000

TERMSERIES, Relé foglalat, Névleges vezérléfesziiltség: 24 V DC £20

szam % , Névleges kapcsolasi fesziiltség: 230 V AC, Folytonos aram: 16 A,
GTIN (EAN) 4050118670097 PUSH IN
Qty. 10 ST
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