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Product image

A kép illusztracio
reléfoglalatok a RIDERSERIES RCM relékhez
* 2, 3 és 4 valtdérintkezd

* Csavaros és bedughaté vezetékcsatlakozas
» Standard és kis magassagok

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

RIDERSERIES RCM, Relé¢ foglalat, Erintkez6k
szama: 2, Valtdérintkezd, Folytonos dram: 12 A,
Csavaros csatlakozas

Rendelési szam 8869400000
Tipus SCM- 2CO

GTIN (EAN) 4032248614264
Qty. 10 Darab

Szallitas allapota

Ez a termék mar nem kaphato.

Elérhetd eddig:

2026-06-30T00:00:00+02:00

Alternativ termék

CSM S 4CO
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok c € C

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (cURus) E223759

Méretek és tomegek

Mélység 61.5 mm Mélység (coll) 2.4213 inch
Magassag 77 mm Magassag (coll) 3.0315 inch
Szélesség 27.2 mm Szélesség (coll) 1.0709 inch
Nett6é tomeg 5246 g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40°C..70°C Ambient temperature -40°C..70°C
Uzemi hémérséklet Paratartalom 40°C /93 %

rel. paratartalom,
paralecsapddas nélkdl

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot
REACH SVHC

Megfelel, kivétel nélkiil

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

UL névleges adatok

Tanusitvany szama (cURus) E223759

Terhelés oldal

Névleges kapcsolasi fesziiltség 250V AC Névleges aram 12A
Max. kapcsolasi fesziiltség, AC 400V Max. kapcsolasi fesziiltség, DC 250V
Erintkezé tipusa 2 CO contact

Altalanos adatok

Tartosin TS 35 Szin fekete
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0

Szigetelések koordinalasa

Névleges fesziiltség 250V Szennyezés sulyossaga 2
Tulfeszlltség kategoria 1l Szigetel6anyag csoport llla
Hézag és kuszéut, vezérlé oldala - =24 mm Atiitési szilardsag, vezérlé oldal - terhelés 2,5 KVeff / 1 min.

terhelés oldal

oldal

Type of isolation at input and output

Basic insulation

Szomszédos érintkez6k atitési
szilardsaga

2,5 KVeff / 1 min.

Type of isolation at neighbouring
contacts

Basic insulation

Nyitott érintkezd atiitési szilardsaga

1,2 kVeff / 1 min.

Védelmi osztaly

IP20
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A jovahagyasok / szabvanyok tovabbi részletei

Tanusitvany szama (CSA) 249409-2295474 Tanusitvany szama (VDE) 40011762
Tanusitvany szama (cURus) E223759
Csatlakozasi adatok
Vezetékcsatlakozas-technika Csavaros csatlakozas Csupaszolasi hossz, névleges 8 mm
csatlakozas
Meghuzasi nyomaték, min. 0.5 Nm Meghuzasi nyomaték, max. 0.7 Nm
Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges T mm?2
csatlakozas csatlakozas, min.
Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2 Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 1T mm?2
csatlakozas, max.
Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1T mm?2
finomsodratud, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Keresztmetszet csatlakoztatott T mm?2
finomsodratu, max. vezetékhez, finomsodratu,
érvéghivelyekkel és miianyag
gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 1 mm?2
finomsodratu, érvéghuivelyekkel és (DIN 46228-1), min.
mUianyag gallérokkal DIN 46228/4,
névleges csatlakozas, max.
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 1 mm?2
(DIN 46228-1), max. finomsodratu, két rogzithetd vezeték,
min.
vezetékkeresztmetszet, finomsodratu, két 1.5 mm?2 Kés mérete size PZ1

rogzitheté vezeték, max.

Fontos megjegyzés

Termékinformacio

IP20 without connected conductor at complete opened clamping yoke connection.

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001456 ETIM 9.0 EC001456
ETIM 10.0 EC001456 ECLASS 14.0 27-37-16-03
ECLASS 15.0 27-37-16-03
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Accessories

Kereszt6sszekotd csavaros csatlakozasu aljzathoz

Keresztosszekotd a RIDERSERIES RCM csatlakozoinak
atkotéséhez

Altalanos rendelési adatok

Tipus SCM-1 Qv S Valtozat

Rendelési 1132080000 RIDERSERIES RCM, Keresztosszekotd
szam

GTIN (EAN) 4032248912193

Qty. 10 ST

Tartékengyelek

Tartékengyel RIDERSERIES RCM relékhez.
* Fém és mlanyag tartdkengyel

Altalanos rendelési adatok

Tipus SCMH CLIP P Valtozat

Rendelési 8869440000 RIDERSERIES RCM, Tartékengyel
szam

GTIN (EAN) 4032248614295

Qty. 10 ST
Tipus SCM-I CLIP M Valtozat
Rendelési 8869450000 RIDERSERIES RCM, Tartékengyel

szam
GTIN (EAN) 4032248614301
Qty. 10 ST
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Védémodul

Dugaszolhaté védémodulok a RIDERSERIES RCI / RCM

reléfoglalatokhoz, valaszthaté védelmi funkcidkkal.

* Valaszthatdan csillapité diédaval, védévarisztorral,
terheld ellenallassal vagy RC-szlirével

Altalanos rendelési adatok

Tipus RIM-1 1 6/230V Valtozat

Rendelési 8869580000 RIDERSERIES, Csillapit6 didda, Névleges vezérléfesziiltség: 6...230 V
szam DC, Dugaszolhato csatlakozas

GTIN (EAN) 4032248614523

Qty. 10 ST

Tipus RIM-I 1R 110/230V Valtozat

Rendelési 8870830000 RIDERSERIES, Terhelés, Névleges vezérl6fesziiltség: 110...230 V UC,
szam Dugaszolhato csatlakozas

GTIN (EAN) 4032248631674

Qty. 10 ST

LED / csillapité diéda

l

Altalanos rendelési adatok

Dugaszolhat6 védémodulok a RIDERSERIES RCI / RCM
reléfoglalatokhoz, valaszthatd védelmi funkcidkkal.

* Z6ld vagy piros LED-del

¢ Csillapité diédaval

* DC tapfesziiltséghez

Tipus RIM-1 2 6/24VDC Viltozat

Rendelési 8869590000 RIDERSERIES, LED-modul védédiédaval, Névleges vezérlsfesziiltség:
szam 6...24 V DC, Dugaszolhaté csatlakozas

GTIN (EAN) 4032248614530

Qty. 10 ST

Tipus RIM-1 2 6/24VDC GN Valtozat

Rendelési 8869600000 RIDERSERIES, LED-modul védédiédaval, Névlieges vezérléfesziiltség:
szam 6...24 V DC, Dugaszolhaté csatlakozas

GTIN (EAN) 4032248614547

Qty. 10 ST

Tipus RIM-I 2 24/60VDC Valtozat

Rendelési 8869670000 RIDERSERIES, LED-modul védédidédaval, Névleges vezérl6fesziiltség:
szam 24..60V DC, Dugaszolhat¢ csatlakozas

GTIN (EAN) 4032248614608

Qty. 10 ST
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Tipus RIM-I 2 24/60VDC GN

Rendelési 8869680000

szdm

GTIN (EAN) 4032248614615

Qty. 10 ST

Valtozat
RIDERSERIES, LED-modul védédiodaval, Névieges vezérléfesziiltség:
24..60V DC, Dugaszolhat¢ csatlakozas

Tipus RIM-1 2 110/230VDC

Rendelési 8869690000

szam

GTIN (EAN) 4032248614622

Qty. 10 ST

Véltozat
RIDERSERIES, LED-modul védédiédaval, Névleges vezérlsfesziiltség:
110...230 V DC, Dugaszolhaté csatlakozas

Tipus RIM-12 110/230VDC GN

Rendelési 8869700000

szam

GTIN (EAN) 4032248614639

Qty. 10 ST

Valtozat
RIDERSERIES, LED-modul védédiodaval, Névlieges vezérléfesziiltség:
110...230 V DC, Dugaszolhaté csatlakozas

LED

Altalanos rendelési adatok

Dugaszolhaté védémodulok a RIDERSERIES RCI / RCM
reléfoglalatokhoz, valaszthaté védelmi funkcidkkal.

e Z06ld vagy piros LED-del

* Sziinetmentes tapfesziiltséghez

Tipus RIM-1 3 6/24VUC

Rendelési 8869630000

szdm

GTIN (EAN) 4032248614578

Qty. 10 ST

Valtozat
RIDERSERIES, LED-modul, Névleges vezérléfesziiltség: 6...24 V UC,
Dugaszolhato csatlakozas

Tipus RIM-1 3 6/24VUC GN

Rendelési 8869640000

szam

GTIN (EAN) 4032248614585

Qty. 10 ST

Véltozat
RIDERSERIES, LED-modul, Névleges vezérléfesziiltség: 6...24 V UC,

Dugaszolhato csatlakozas

Tipus RIM-1 3 24/60VUC

Rendelési 8869610000

szam

GTIN (EAN) 4032248614554

Qty. 10 ST

Valtozat
RIDERSERIES, LED-modul, Névleges vezérléfesziiltség: 24...60 V UC,
Dugaszolhaté csatlakozas

Tipus RIM-I 3 24/60VUC GN

Rendelési 8869620000

szdm

GTIN (EAN) 4032248614561

Qty. 10 ST

Véltozat
RIDERSERIES, LED-modul, Névleges vezérl6fesziiltség: 24...60 V UC,

Dugaszolhato csatlakozas

Tipus RIM-I 3 110/230VUC

Rendelési 8869650000

szam

GTIN (EAN) 4032248614592

Qty. 10 ST

Véltozat
RIDERSERIES, LED-modul, Névleges vezérléfesziiltség: 110..230 V

UC, Dugaszolhato csatlakozas
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Tipus RIM-I 3 110/230VUC GN Valtozat

Rendelési 8869660000 RIDERSERIES, LED-modul, Névleges vezérl6fesziiltség: 110...230 V
szam UC, Dugaszolhato csatlakozas

GTIN (EAN) 4032248614721

Qty. 10 ST

Védémodul

Altalanos rendelési adatok

Dugaszolhaté védémodulok a RIDERSERIES RCI / RCM

reléfoglalatokhoz, valaszthatd védelmi funkcidkkal.

¢ Valaszthatdan csillapité diédaval, véddévarisztorral,
terhel ellenallassal vagy RC-sztrével

Tipus RIM-I 3 6/60VAC RC
Rendelési 8869770000
szdm

GTIN (EAN) 4032248606320

Valtozat
RIDERSERIES, RC-sztir6, Névleges vezérl6fesziiltség: 6...60 V UC,

Dugaszolhato csatlakozas

Qty. 10 ST

Tipus RIM-I 3 110/230VAC RC Valtozat

Rendelési 8869790000 RIDERSERIES, RC-sz(ir6, Névleges vezérléfesziiltség: 110..230 V UC,
szam Dugaszolhato csatlakozas

GTIN (EAN) 4032248606337

Qty. 10 ST

Tipus RIM-I 3 230VAC RC Valtozat

Rendelési 1172210000 RIDERSERIES, RC-sz(ir6, Névleges vezérléfesziiltség: 230 V UC,
szam Dugaszolhato csatlakozas

GTIN (EAN) 4032248964420

Qty. 10 ST

Védévarisztor

Altalanos rendelési adatok

Dugaszolhaté védémodulok a RIDERSERIES RCI / RCM
reléfoglalatokhoz, valaszthatd védelmi funkcidkkal.

¢ Véd6 varisztorral

¢ Szlinetmentes tapfesziiltséghez

Tipus RIM-I 4 24VUC VAR
Rendelési 8869710000

szam

GTIN (EAN) 4032248606344
Qty. 10 ST

Valtozat
RIDERSERIES, Védévarisztor, Névleges vezérl6fesziiltség: 24 V UC,

Dugaszolhato csatlakozas
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Tipus RIM-1 4 110VUC VAR Valtozat
Rendelési 8869730000 RIDERSERIES, Véddvarisztor, Névleges vezérl6fesziiltség: 110 V UC,
szam Dugaszolhato csatlakozas
GTIN (EAN) 4032248606351
Qty. 10 ST
Tipus RIM-1 4 230VUC VAR Valtozat
Rendelési 8869750000 RIDERSERIES, Védévarisztor, Névleges vezérléfesziiltség: 230 V UC,
szam Dugaszolhato csatlakozas
GTIN (EAN) 4032248606368
Qty. 10 ST

Csillagfejli csavarhuzo, Pozidrive

VDE-szigetelésl csavarhuzé készletek, max. 1000 V
AC és 1500 V DC fesziiltség alatt all6 alkatrészekhez,
DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab ,GS Safety”
bevizsgalassal. A vagokés edzett, magas mindségu
krém-vanadium-molibdén acélbol késziilt, kékessziirke
bevonattal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDIK SLIM PZ1 X 80 Viltozat

Rendelési 2749670000 Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 1 mm, 80 mm, Kés vastagsaga (A): 1
szam

GTIN (EAN) 4050118896411

Qty. 18T

Pozidriv csillagfejii csavarh(zé

VDE szigetelt csillagfejl csavarhazé, tipus: Pozidriv, SDIK
PZ DIN 7438, 1SO 8764/2-PZ, kimenet ISO 8764-PZ
szerint, SoftFinish-markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDIK PZ1 X 80 Valtozat

Rendelési 2749920000 Csavarhuzd, Kés szélessége (B): 1T mm, 80 mm, Kés vastagsaga (A): 1
szam

GTIN (EAN) 4050118897227

Qty. 18T

Tipus SDK PZ1 X 80 Véltozat

Rendelési 2749440000 Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 14.5 mm, 80 mm, Kés vastagsaga
szam (A): 1

GTIN (EAN) 4050118895667

Qty. 1ST
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ﬁres

Altalanos rendelési adatok

Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelolé

szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy

kivalé minéség, kontrasztos késziilékjelold.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdmos mas gyartd

késziilékeihez kiilonbo6z6 tipusok kaphatok.

Az el6nyok attekintése:

* 4ltaldnos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol fliggden,

¢ illesztett készlilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthaté ESG jelol6éket szallitunk.

¢ Egyedi lézer-min6éségli nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus ESG 9/26 SCM-I| MC NE WS Valtozat

Rendelési 2558330000 ESG, Késziilékjelolék x 26 mm, PA 66, Szin: fehér, dugaszolhat6

szam
GTIN (EAN) 4050118569049
Qty. 80 ST

Creation date 03.01.2026 06:44:45 MEZ

Catalogue status / Drawings

10


https://eshop.weidmueller.com/p/2558330000

