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Dugaszolhaté védémodulok a RIDERSERIES RCI / RCM
reléfoglalatokhoz, valaszthatd védelmi funkcidkkal.

* Véd6 varisztorral

* Sziinetmentes tapfesziiltséghez

Altalanos rendelési adatok

Valtozat RIDERSERIES, Védévarisztor, Névleges
vezérl6fesziiltség: 24 V UC, Dugaszolhato
csatlakozas

Rendelési szdm 8869710000

Tipus RIM-I 4 24VUC VAR

GTIN (EAN) 4032248606344

Qty. 10 Darab

Szallitas allapota Ez a termék mar nem kaphato.
Elérhetd eddig: 2026-06-30T00:00:00+02:00
Alternativ termék CXXV 71
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok “

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (cURus) E223759

Méretek és tomegek

Mélység 32.1 mm Mélység (coll) 1.2638 inch
Magassag 10.5 mm Magassag (coll) 0.4134 inch
Szélesség 11.4 mm Szélesség (coll) 0.4488 inch
Nett6 tomeg 219

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40°C..70°C Ambient temperature -40°C..70°C
Uzemi hémérséklet Paratartalom 40°C/93 %

rel. paratartalom,
paralecsapddas nélkil

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

UL névleges adatok

Tanusitvany szama (cURus) E223759

vezérlé oldal

Névleges vezérléfesziiltség 24V UC Allapotjelzé Nem
Védbéaramkor Varisztor

Altalanos adatok

Szin Attetsz6

A jovahagyasok / szabvanyok tovabbi részletei

Tanusitvany szama (cURus) E223759

Csatlakozasi adatok

Vezetékcsatlakozas-technika Dugaszolhato csatlakozas

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002586 ETIM 9.0 EC002586
ETIM 10.0 EC002586 ECLASS 14.0 27-37-16-92
ECLASS 15.0 27-37-16-92
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Kapcsolasi rajz

Dimensional drawing

11,4 mm

o

10,5 mm

32,1 mm
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Miscellaneous

Type code
Order No. Type printed on part
8869770000 RIMH 3 6/60VAC EM 02
8869790000 RIM- 3 110/230VAC EM 03
8869710000 RIMH 4 24 UC VAR EM 04
8869750000 RIMH 4 230 VUC CAR EM 05
8869650000 RIM- 3 110/230VUC EM 06
8869630000 RIM- 3 6/24VUC EM 07
8869580000 RIMH 1 6/230V EM 09
8869660000 RIM- 3 110/230VUC GN EM 10
8869640000 RIMH 3 6/24VUC GN EM 11
8869600000 RIMH 2 6/24VDC GN EM 12
8869730000 RIMH 4 110 VUC VAR EM 13
8869610000 RINH 3 24/60VUC EM 14
8869670000 RIM- 2 24/60VDC EM 16
8869590000 RIM-l 2 6/24VDC EM 18
8869680000 RIMH 2 24/60VDC GN EM 25
8869690000 RIM- 210/230VDC EM 27
8869700000 RIM- 2 110/230VDC GN EM 28
8870830000 RIM- R110/230V EM 29
8869620000 RIM- 3 24/60VUC GN EM 30
1172210000 RIM- 3 230VAC RC EM 31
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