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Product image

A kép illusztracio
Egyedi relék a RIDERSERIES RCI rendszerben
¢ 1 valtéérintkezé
* Opcionadlisan AC- vagy DC-tekercsek

Altalanos rendelési adatok

Valtozat RIDERSERIES RCI, Relé, Erintkez6k szama: 1,
Valtdérintkezé AgNi, Névleges vezérlfesziiltség:
24 V AC, Folytonos aram: 16 A, Dugaszolhatd
csatlakozas, Ellenérzé gomb elérhet6: No

Rendelési szdm 8869840000

Tipus RCI314524

GTIN (EAN) 4032248613199

Qty. 10 Darab

Szallitas allapota Ez a termék mar nem kaphato.
Elérhetd eddig: 2024-10-31T00:00:00+01:00
Alternativ termék CRI10524
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 25.6 mm Mélység (coll) 1.0079 inch
Magassag 29 mm Magassag (coll) 1.1417 inch
Szélesség 13 mm Szélesség (coll) 0.5118 inch
Nett6 tomeg 13.9¢g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Ambient temperature -40°C..70°C
Uzemi hémérséklet Paratartalom 40°C/93 %

rel. paratartalom,
paralecsapddas nélkil

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

vezérlo oldal

Névleges vezérléfesziiltség 24V AC Névleges aram, AC 31.7 mA
Névleges teljesitmény 760 mVA Tekercsellenallasa 35600Q+10%
Allapotjelzé Nem
Terhelés oldal
Névleges kapcsolasi fesziiltség 240V AC Névleges aram 16 A
Max. kapcsolasi frekvencia névleges 0.1 Hz Max. kapcsolasi fesziiltség, AC 250V
terhelésnél
Bekapcsolasi aram 30A/4s AC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), 4000 VA
max.
DC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), 384 W @24V Bekapcsolasi késleltetés <8 ms
max.
Kikapcsolasi késleltetés <6 ms Erintkez6 tipusa 1 CO contact (AgNi)

Mechanikai élettartam

AC-tekercs, b x 106
kapcsolasi ciklusok,
DC-tekercs, 10 x 106
kapcsolasi ciklusok

Min. kapcsolasi teljesitmény

TmA@24V,10mA@ 12

V,100mA @5V

Altalanos adatok

Ellen6rz6 gomb elérhetd No Mechanical switch position indicator Nem
Szin Attetsz6 UL 94 éghetéségi osztaly V-2
Szigetelések koordinalasa

Névleges fesziiltség 250V Szennyezés sulyossaga 2
Tulfesziiltség kategéria [} Szigetel6éanyag csoport llla
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Hézag és kuszout, vezérlé oldala - 28 mm

terhelés oldal

Atuitési szilardsag, vezérld oldal - terhelés5 kVeff / 1min
oldal

Nyitott érintkezd atutési szilardsaga 1 kVeff / 1 min

Lokéfesziiltség 5 kV (1,2/50 us)

A jovahagyasok / szabvanyok tovabbi részletei

Tanusitvany szdma (CSA) 249409-2426937

Csatlakozasi adatok

Vezetékcsatlakozas-technika Dugaszolhaté csatlakozas Raszter mm-ben (P) 5.00 mm
Besorolasok

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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* For full continuous current (16 A), the wire terminals 11 with 21, 12 with 22 and
14 with 24 must be bridged with a wire = 1,5 mm? at the socket.

Visszaszabalyozasi gorbe Relay in combination with base
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Miscellaneous
| ICENN | I | I | | |
Type | Coil voltage
RIDER Control Industrial 012 12V DC
024 24V DC
Type of construction 048 48V DC
3 16 A pinning 5 mm 110 110vDC
4 8 A, pinning 5mm AB2 12V DC + LED + diode
AC4 24\ DC + LED + diode
Type of contact | |AE8 48V OC+ LED + diode
1 1CO0 without push button BBO 110V DC+ LED + diode
2 2 CO without push button
7 1COwith push button 624  24VAC
8  2CO with push button 615 115VAC
730 230VAC
Contact material R24 24 VAC+LED
4 AaNi 80/10 S15 115 VAC + LED
LR T30  230VAC+LED

Tipuskddok
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Aljzatok

Altalanos rendelési adatok

Reléfoglalatok a RIDERSERIES RCI relékhez
¢ 1 és 2 valtdéérintkez6

* Csavaros és bedughaté vezetékcsatlakozas
» Standard és kis magassagok

Tipus SRC-I 2CO Valtozat

Rendelési 8869490000 RIDERSERIES RClI, Relé foglalat, Erintkez6k szama: 2, Valtoérintkezs,
szam Folytonos 4ram: 8 A, Csavaros csatlakozas

GTIN (EAN) 4032248614448

Qty. 10 ST

Tipus SRC-12CON Valtozat

Rendelési 8869480000 RIDERSERIES RClI, Relé foglalat, Erintkez6k szama: 2, Valtoérintkezo,
szam Folytonos aram: 8 A, Csavaros csatlakozas

GTIN (EAN) 4032248614431

Qty. 10 ST

Tipus SRC-2CO P Valtozat

Rendelési 8869500000 RIDERSERIES RClI, Relé foglalat, Erintkez6k szama: 2, Valtoérintkezs,
szam Folytonos aram: 8 A, PUSH IN

GTIN (EAN) 4032248614455

Qty. 10 ST

Keresztosszekoté PUSH IN csatlakozasu aljzathoz

o

S

Altalanos rendelési adatok

Keresztosszekotd a RIDERSERIES RCI csatlakozéinak
atkotéséhez.

Tipus SRC-1QV P
Rendelési 8870840000
szam

GTIN (EAN) 4032248631681
Qty. 10 ST

Valtozat
RIDERSERIES RCI, Keresztosszekotd
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Kereszt6sszekotd csavaros csatlakozasu aljzathoz

Keresztosszekoté a RIDERSERIES RCI csatlakozéinak
atkotéséhez.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SRC-1QV S Valtozat
Rendelési 1132070000
szam

GTIN (EAN) 4032248912087
Qty. 10 ST

RIDERSERIES RCI, Keresztosszekotd

Tartékengyelek

Tartékengyel RIDERSERIES RCI relékhez
* Fém és mlanyag tartdkengyel

Altalanos rendelési adatok
Tipus SRCH CLIP HP Valtozat

Rendelési 8869510000 RIDERSERIES RCI, Tartokengyel
szam

GTIN (EAN) 4032248614462

Qty. 10 ST
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Kiillon komponensek

Relémodulok kényszervezetett érintkezékkel

A kényszervezetett érintkezés relék diagnosztikai

lefedettsége 99%, és kivaléan alkalmasak biztonsagi

rendszerekben torténd hasznalatra. Az érintkez6k

mechanikusan reteszelik egymast, igy kapcsolasi

allapotuk mindig szinkronban van. Ez garantalja, hogy

a figyelmeztetd érintkezé ugyanabban a kapcsolasi

allapotban marad hiba esetén (ha pl. a mikodé

érintkez6 talterhelés miatt leolvad). A vezérlé (vagy

biztonsagi vezérld) észleli a figyelmeztetd érintkez6t, majd

osszehasonlitja a beallitott és a tényleges értékeket. Ha

kiilonbséget észlel, intézkedést lehet tenni az emberi élet

és a berendezés védelme érdekében.

¢ Két 6 A-es kényszervezetett valtdérintkezd, az EN
61810-3 szabvany szerinti B tipus

* A biztonsagtechnikaban bevalt komponens

¢ 99%-o0s diagnosztikai lefedés

Altalanos rendelési adatok

Tipus SRCH CLIP HM RCl Valtozat

Rendelési 1132090000 RIDERSERIES RCI, Tartokengyel
szam

GTIN (EAN) 4032248912209

Qty. 20 ST

Védémodul

Dugaszolhaté védémodulok a RIDERSERIES RCI / RCM
reléfoglalatokhoz, valaszthaté védelmi funkcidkkal.
¢ Valaszthatdan csillapité diédaval, véddvarisztorral,

o

terhel ellenallassal vagy RC-sztrével

' ’

N

i

Altalanos rendelési adatok

Tipus RIM-I 1 6/230V Valtozat

Rendelési 8869580000 RIDERSERIES, Csillapité dioda, Névleges vezérléfesziiltség: 6...230 V
szam DC, Dugaszolhato csatlakozas

GTIN (EAN) 4032248614523

Qty. 10 ST

Tipus RIM-1 3 6/60VAC RC Viltozat

Rendelési 8869770000 RIDERSERIES, RC-sz(ir6, Névleges vezérléfesziiltség: 6...60 V UC,
szam Dugaszolhaté csatlakozas

GTIN (EAN) 4032248606320

Qty. 10 ST

A létrehozas datuma 20.12.2025 03:03:13 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok 8


https://eshop.weidmueller.com/p/1132090000
https://eshop.weidmueller.com/p/8869580000
https://eshop.weidmueller.com/p/8869770000

RCI314524

Tartozékok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Véddvarisztor

Altalanos rendelési adatok

Dugaszolhaté védémodulok a RIDERSERIES RCI / RCM
reléfoglalatokhoz, valaszthaté védelmi funkcidkkal.

* Véd6 varisztorral

* Sziinetmentes tapfesziiltséghez

Tipus RIM-1 4 24VUC VAR Valtozat

Rendelési 8869710000 RIDERSERIES, Védévarisztor, Névleges vezérl6fesziiltség: 24 V UC,
szam Dugaszolhaté csatlakozas

GTIN (EAN) 4032248606344

Qty. 10 ST

LED

i
‘
|

Altalanos rendelési adatok

Dugaszolhaté védémodulok a RIDERSERIES RCI / RCM
reléfoglalatokhoz, valaszthaté védelmi funkcidkkal.

e Z06ld vagy piros LED-del

* Sziinetmentes tapfesziiltséghez

Tipus RIM-1 3 6/24VUC Valtozat

Rendelési 8869630000 RIDERSERIES, LED-modul, Névleges vezérléfesziiltség: 6...24 V UC,
szam Dugaszolhato csatlakozas

GTIN (EAN) 4032248614578

Qty. 10 ST

Tipus RIM-1 3 6/24VUC GN Valtozat

Rendelési 8869640000 RIDERSERIES, LED-modul, Névleges vezérléfesziiltség: 6...24 V UC,
szam Dugaszolhato csatlakozas

GTIN (EAN) 4032248614585

Qty. 10 ST

Tipus RIM-I 3 24/60VUC Valtozat

Rendelési 8869610000 RIDERSERIES, LED-modul, Névleges vezérléfesziiltség: 24...60 V UC,
szam Dugaszolhaté csatlakozas

GTIN (EAN) 4032248614554

Qty. 10 ST

Tipus RIM-I 3 24/60VUC GN Valtozat

Rendelési 8869620000 RIDERSERIES, LED-modul, Névleges vezérl6fesziiltség: 24...60 V UC,
szam Dugaszolhato csatlakozas

GTIN (EAN) 4032248614561

Qty. 10 ST
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ESG 6/15

Garantéaltan hosszu élettartam: ESG

A tobb szinben és formaban kaphaté cimkék erésen
tapado réteggel rendelkeznek, amely a lehet6 legjobb
tapadast biztositja az alatta lévé fellilethez. A duplan
laminalt poliészternek koszonhetéen az alapanyag nagyon
vékony, ugyanakkor rendkiviil nagy szakitdszilardsagu.

A MultiMark elényei:

¢ Kiilonb6z6 anyagok az eltéré kovetelményekhez”

* Szamos gyarté berendezésével hasznalhaté

* Késziilékjelol6k ismerds kialakitassal

Altalanos rendelési adatok

Tipus ESG 6/15 MM WS Véltozat
Rendelési 2619940000 ESG, Késziilékjel6I6k, 6 x 15 mm, fehér
szdm
GTIN (EAN) 4050118626148
Oty. 3000 ST
ESG 6/17
Garantaltan hosszu élettartam: ESG
) A tobb szinben és formaban kaphaté cimkék erésen
\\ tapadé réteggel rendelkeznek, amely a lehetd legjobb
/ 1 tapadast biztositja az alatta 1évé fellilethez. A duplan
| laminalt poliészternek koszonhetéen az alapanyag nagyon
0 // vékony, ugyanakkor rendkiviil nagy szakitészilardsagu.

A MultiMark elényei:
\ // * Kiilonb6z6 anyagok az eltérd kovetelményekhez”

e Szamos gyarto berendezésével hasznalhato
* Késziilékjelolék ismerds kialakitassal

Altalanos rendelési adatok

Tipus ESG 6/17 MM WS Véltozat

Rendelési 2005100000 ESG, KésziilékjelsI6k, 6 x 17 mm, fehér

szam

GTIN (EAN) 4050118390728

Qty. 3000 ST
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Altalanos rendelési adatok

Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelolé

szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy

kivalé minéség, kontrasztos késziilékjelold.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdmos mas gyartd

késziilékeihez kiilonbo6z6 tipusok kaphatok.

Az el6nyok attekintése:

* 4ltaldnos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol fliggden,

¢ illesztett készlilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthaté ESG jelol6éket szallitunk.

¢ Egyedi lézer-min6éségli nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus ESG 6/15 SRC-| MC NE WS Valtozat

Rendelési 2558350000 ESG, Késziilékjelolék x 15 mm, PA 66, Szin: fehér, dugaszolhaté

szam
GTIN (EAN) 4050118569063
Qty. 200 ST
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Aljzatok

Reléfoglalatok a RIDERSERIES RCI relékhez
¢ 1 és 2 valtdéérintkez6

* Csavaros és bedughaté vezetékcsatlakozas
» Standard és kis magassagok

Altalanos rendelési adatok

Tipus SRC-I 2CO Valtozat

Rendelési 8869490000 RIDERSERIES RClI, Relé foglalat, Erintkez6k szama: 2, Valtoérintkezs,
szam Folytonos 4ram: 8 A, Csavaros csatlakozas

GTIN (EAN) 4032248614448

Qty. 10 ST

Tipus SRC-12CON Valtozat

Rendelési 8869480000 RIDERSERIES RClI, Relé foglalat, Erintkez6k szama: 2, Valtoérintkezo,
szam Folytonos aram: 8 A, Csavaros csatlakozas

GTIN (EAN) 4032248614431

Qty. 10 ST

Tipus SRC-2CO P Valtozat

Rendelési 8869500000 RIDERSERIES RClI, Relé foglalat, Erintkez6k szama: 2, Valtoérintkezs,
szam Folytonos aram: 8 A, PUSH IN

GTIN (EAN) 4032248614455

Qty. 10 ST
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