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Osszeszerelt IE kabelek, FO breakout kabel, tobbféle
tizemmad, SC duplex -SC duplex, fekete, Magatméré 50
um

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Energialanc kabel, ST, ST IP 20, 50 ym, PUR, 10 m
Rendelési szdm 8876450100

Tipus IE-FM5D2UEOO 10MSTOSTOX

GTIN (EAN) 4032248610020

Qty. 1 Darab
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Miszaki adatok

Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Hossz 10m Hossz, inch 393.7008 inch
Nett6 tomeg 1409

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40 °C...80 °C Uzemi hémérséklet -40 °C...80 °C
Telepitési hdmérséklet -20°C..60°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Szabvanyok

Csatlakozé, standard IEC 61754-2

Altalanos szabvanyok

Csatlakozd, standard IEC 61754-2

Szaloptika

Elemi szal tipusa

Beillesztési veszteség

GOF, Multimédusu, OM2 Csillapitas

<0,4dB Visszatérési veszteség (csillapitas)

2,3 dB/km 850 nm-nél,
< 0,56 dB/km 1300 nm
esetén

230dB

Séavszélesség

500 MHz*km 850 nm-nél,
500 MHz*km 1300 nm-nél

Dugé

Csatlakozo, jobb

ST, IP20, dugés érintkezd, Csatlakozé, bal
egyenes, csatlakozo,

Mdanyag, arnyékolatlan

ST, IP20, dugés érintkezd,
egyenes, csatlakozo,
M{ianyag, arnyékolatlan

Dugé, bal

Csatlakozo, bal

ST, IP20, dugds érintkezd,
egyenes, csatlakozo,
Mdanyag, arnyékolatlan

Dugé, jobb

Csatlakozé, jobb

ST, IP20, dugés érintkezd,
egyenes, csatlakozo,
Mdanyag, arnyékolatlan
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Kabel mechanikai jellemzdi és anyagjellemzoi

Halogén Nem Min. hajlitasi sugar, ismétlédé 77 mm

Min. hajlitasi sugar, csak egyszer 25 mm Hajlitasi ciklusok 100 000
Kabel szerkezet

Kopenyatméré 6 mm Koépeny szine fekete
Kopeny anyaga PUR Kabelek elrendezése Breakout vezet6lanc
Primary coating 245.00 ym Eratmérs 50 uym
Besorolasok

ETIM 6.0 EC002607 ETIM 7.0 EC002607
ETIM 8.0 EC002607 ETIM 9.0 EC002607
ETIM 10.0 EC002607 ECLASS 9.0 27-06-10-03
ECLASS 9,1 27-06-10-03 ECLASS 10.0 27-06-10-03
ECLASS 11.0 27-06-10-03 ECLASS 12.0 27-06-10-03
ECLASS 13.0 27-06-10-03 ECLASS 14.0 27-06-10-03
ECLASS 15.0 27-06-10-03
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