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RoHS

Vnmrum

Osszeszerelt IE kabelek, patchkabel Cabinet Line, sokféle
szinben

Altalanos rendelési adatok

Véltozat Rendszerkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m:
Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010),
PUR, 35 m

Rendelési szdm 8909650350

Tipus IE-C6ESBUG0350A40A40-E

GTIN (EAN) 4032248697083

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok UK

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Hossz 356m Hossz, inch 1377.9528 inch
Nett6 tomeg 1677 g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40°C..80°C Uzemi hémérséklet -40 °C..80°C
Telepitési hdmérséklet -15°C...60 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tdomeg% feletti SVHC

Kabelszabvanyok

Standard, 0sszeallitas UL-Style 20963 Altalanos kommunikacios kabeles EN 50173-1:2007,1S0O /
(80°C/30V) berendezések IEC 11801:2002

Fust korroziv tulajdonsaga to IEC 60754-2

Szabvanyok

Csatlakozo, standard IEC 60603-7-51 Standard, 6sszedllitas UL-Style 20963

(80°C/30V)
Altalanos kommunikacios kabeles EN 50173-1:2007,1SO / Fist korroziv tulajdonsaga to IEC 60754-2

berendezések

IEC 11801:2002

Altalanos szabvanyok

Csatlakozo, standard

IEC 60603-7-51

Dugé

Csatlakozo, jobb

RJ45, IP20, dugds Csatlakozé, bal RJ45, IP20, dugos
érintkezd, egyenes, érintkez6, egyenes,
csatlakozé, Mianyag, csatlakozo, Mianyag,
arnyékolt arnyékolt

Dugé, bal

Csatlakozo, bal

RJ45, IP20, dugds
érintkezd, egyenes,
csatlakozo, Mianyag,
arnyékolt

Dugd, jobb

Csatlakozd, jobb

RJ45, IP20, dugos
érintkezo, egyenes,
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csatlakozo, Muanyag,
arnyékolt

Kabel elektromos tulajdonsagai

Atviteli sebesség

Kapacitas 1 kHz-en
Jelterjedési id6
Dontés késleltetése

10 Gbit/s

45 nF/km
4.5 ns/m
3 ns/100m

Kategoria

Hurokellenallas
Test voltage: wire-wire-shield
Atviteli impedancia

<20 m: Cat.6A />20m
Class EA (ISO/IEC 11801
2010)

290 Q/km

700V AC

15 mQ/m 1 MHz-en, 10
mQ/m 10 MHz-en, 30
mQ/m 30 MHz-en

Jellemzé impedancia

100 £5 Q 100MHz-en

Kabel mechanikai jellemzéi és

anyagjellemzéi

Olajokkal szembeni ellenéllas

in accordance with IEC
60811-2-1

Huazoéeré

< 100N

Halogén

IEC 60754-2 szerint
halogénmentes

Min. hajlitasi sugar, ismétlédé

10 x kdbelatméroé

Min. hajlitasi sugar, csak egyszer

5 x kdbelatméré

Kopéasallésag

nagyon j6

Langterjedéssel szembeni ellenallas

in accordance with IEC
60332-1

Fiist korroziv tulajdonsaga

to IEC 60754-2

Kabel szerkezet

Sodratok

7

Kopeny szine

z6ld (RAL 6018)

Standard megnevezések

S/FTP, LIO2YSC11Y
4x2x0.15 PIMF FRNC GN

Keresztmetszet

4*2*AWG 26/7 -
4*2*0,128 mm?

Arnyékolas S/FTP Szigetelés keresztmetszete 1.03 mm
Szigetelés PE Kopenyatmérd, max. 6.5 mm
Kopenyatmérd, min. 6.1 mm Kopeny anyaga PUR

VOrosréz atméré 0.48 mm Paros arnyékolassal Aluminium félia

Vezetékerek elrendezése

Csavart érpar

Komplett &rnyékolas

Vorosréz drotbol késziilt
arnyékol6 fonat

Vezeték anyag

Tobberes 6nozott rézhuzal

Vezetékek — vezetékparok szinsorrendje

fehér - kék, fehér -
narancs, fehér - zold, fehér
- barna

Arnyékolé fonat vastagsaga 0.1 mm

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08
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Vezetékezés

RJ45 white (orange)

arange

white (green)

blue

white (blue)

green

white (brown)

brown
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