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¢ Felligyeleti funkcio allapotjelzé és lizenetkildé Altalanos rendelési adatok
funkcidval

* Dugaszolhaté levezetd, megszakitasmentesen és Valtozat Tulfesziiltség-védelem miiszerekhez és vezérléshez,
impedancia-semlegesen behelyezhet6 és kivehet6 E%\Zil/rne;t;tg gggk\t‘;ié/ mukédéskijelz6 nélkil,

* A V-TEST vizsgéalokésziilékkel ellenérizhetd Rendelési szam 8924510000

* Nagy atviteli sebesség minimalis csillapitassal Tipus VSPC 2CL HF 24VDC

¢ Helytakarékos kivitel riasztasi funkciéval és extra GTIN (EAN) 4032248696147
helyigény nélkiil. Qty. 1 Darab

* Az IEC 62305 telepitési szabvanynak megfeleléen
hasznalhat6 (D1, C1 és C2szabvany)

¢ Integralt PE-lab, biztonsagos kistilés 20 kA (8/20 ps) és
2,5 kA (10/350 ps) értékig a PE felé

¢ Gyors azonositas az elektromos szekrényben a
feszliltségszintek szines jel6lésével

* A kiilonb6z6 fesziiltségszintek kédoldelemei
biztonsagot nydjtanak
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok ,ﬂl.:f%
CSAEX fgﬁh
i LISTED
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (UL) E311081

Méretek és tomegek

Mélység 69 mm Mélység (coll) 2.7165 inch
Magassag 90 mm Magassag (coll) 3.56433 inch
Szélesség 17.8 mm Szélesség (coll) 0.7008 inch
Nett6é tomeg 46 g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40 °C..80°C Uzemi hdmérséklet -40°C..70°C
Péaratartalom 5..96 %

Meghibasodasi valészinliség

SIL az IEC 61508 szerint 3 MTTF 2537 a

SFF 93.98 % Ages 45

PFH, 1*10-9 6ranként 2.95

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 71€97bb7-979f-4330-94¢c0-20c629bb05e3

UL névleges adatok

Tanusitvany szdma (UL) E311081 UL tanusitvany

UL 497b Certificate - PDF/
E311081VOL1SEC2.pdf
(application/pdf)

CSA védelmi adatok

D gézcsoport IIA A, B gazcsoport IIC

C géazcsoport 1] Bels6 induktiv ellenéllas, max. LI OpuH
Bels6 kapacitas, max. Cl 10 nF Bemend fesziiltség, max. Ui 28V
IEC / EN névleges adatok

PdSlusszam 1 Jelzéérintkezd Nem
Névleges fesziiltség (DC) 24V Névleges aram, IN 450 mA
Védelmi szint a kimeneti oldalon, 45V Védelmi szint a kimeneti oldalon, 450V
vezeték-vezeték 1 kV/us, jellemzéen vezeték-PE 1 kV/us, jellemzéen

Védelmi szint a kimeneti oldalon, 45V Védettségi szint, UP Vezeték - vezeték 45V
vezeték-vezeték 8/20 ps, jellemzden

Védettségi szint, UP Vezeték - PE 450V Védelmi szint, UP (tipus) <800V
Fesziiltség tipusa DC Biztositék 05 A
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Térfogati ellenéllas 2,20Q Szabvanyok IEC 61643-21, HART-
compatible

Kovetelmény kategéria IEC 61643-21 C1,C2, C3, D1 Max. folytonos fesziiltség, Uc (DC) 28V

szerint

Villam mérési aram, limp (10/350 us) 2,5 kA Araml6kés-teherbiras, D1 2,5 kA 10/350 ps

vezeték-vezeték

Védettségi szint, UP GND - PE 800V Aramlokés-teherbiras, C1 <1 kA 8/20 ps

Aramlokés-teherbiras, C3 100 A 10/1000 ps Villam mérési aram, limp (10/350 ps) 2,5 kA
fold-PE
Impulzus alaphelyzetbe allitasi kapacitas < 40 ms Jelatviteli tulajdonsagok (-3 dB) 109 MHz

Villdm mérési aram, limp (10/350 us) 2,5 kA

vezeték-PE

Tulterhelés - meghibasodas izemmaod

2. izemmod

Levezet6aram Imax. (8/20us) fold-PE 10 KA

Kistlési aram In (8/20 us) vezeték-
vezeték

2,5 kA

Kistilési aram In (8/20 us) vezeték-PE 2,5 kA Levezet6aram Imax. (8/20us) vezeték-PE 2 x 10 kA
Levezet6aram Imax. (8/20us) vezeték- 10 kA Kistilési aram In (8/20 us) GND-PE 2,5 kA
vezeték

Aramtovabbitasi kapacitas, C2 5 kA 8/20 ps

Szigetelések koordinalasa EN 50178 szerint

Tulfeszlltség kategoria [} Szennyezés sulyossaga 2

Altalanos adatok

Optikai miGkodésjelzés Nem Szegmens Mérés - vezérlés -
szabalyozas
Véltozat figyelmeztet6 funkcioé / Kivitel sorkapocs, Egyéb
mukodéskijelzé nélkil
UL 94 éghetGségi osztaly V-0 Szin narancssarga
Védelmi osztaly IP20 protected current loops 2
A jovahagyasok tovabbi részletei
GOST tanusitvany GOST-Zertifikat -
PDF/7950_n1-n4.pdf
(application/pdf)
Csatlakozasi adatok
Csatlakozas tipusa Dugaszolhaté VSPC BASE-
be
Elektromos adatok
Fesziiltség tipusa DC
Altalanos adatok
P6lusszam 1 Védelmi osztaly IP20
Szin narancssarga

IECEx/ATEX/cUL besorolas

cUL tanusitvany cUL Certificate - pdf/

VSPC.PDF (application/

pdf)
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Garancia

Id6koz

b év

Fontos megjegyzés

Termékinformacio

2. mod: Az az allapot, amikor az SPD feszlltségszabalyozé része rovidzarlatos volt az SPD-n beliili
nagyon alacsony impendancia miatt. A vonal nem m(ikodik, a méréberendezés azonban tovabbra

is védve van rovidzarlat ellen.

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000943 ETIM 9.0 EC000943
ETIM 10.0 EC000943 ECLASS 14.0 27-17-90-90
ECLASS 15.0 27-17-90-90

Ajanlati specifikacios lapok

Hosszspecifikacio

Tulfesziltségvédé
dugo VSPC BASE 2CL
alapelemmel egyitt
torténd hasznalatra,
két foldfliggetlen
taplalasu kabelparhoz,
IT alkalmazasokhoz.
Kétfokozatu védéaramkor,
durva védelemmel,
levélaszté ellenallasokkal
és finom védelemmel

a jelhuzalok kozott,
durva k6zos modusu
feszliltségvédelem a
fold felé. A dugé és az
alapelem mechanikus
azonositasa a kapcsolo
tipusa és a névleges
feszliltség szerint. A
védett dugé szemmel
torténé azonositasa a
védett kapcsolas tipusa
és a fesziiltségszint
alapjan. Védett

dugd kédolotiiskével
és ellenprofillal az
alapelemhez. A dugét
jeloléssel lehet ellatni.

Rovid specifikacio

Tulfesziltségvédoé

dugd VSPC BASE 2CL
alapelemmel egyitt
torténd hasznalatra,

két foldfliggetlen

taplalasa kabelparhoz, IT
alkalmazasokhoz, 24 V DC.
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Elektromos szimbélum
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A kép illusztracié

»

Cate- Testing Surge Surge Pulse Type

gory pulse voltage current

(&3] Quick- 05-2kV 0.25-1KkA 300 Surge
rising with mit voltage
edge 1.2/50 ys 8/20 ps arrester

C2 Quick- 2-10kV 1-5kA 10  Surge
rising with mit voltage
edge 1.2/50 ys 8/20 ps arrester

C3  Quick- 21kV 10-100A 300 Surge
rising with mit voltage
edge 1kV/ps  10/10000 ps arrester

D1 High 21kV 05-25kA 2 Arrester for
power mit 10/350 lightning

ps current and
surge voltages

Discharge capacity

SUITABLE
61508
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Complete module direct grounding, with remote signalling
Komplettmodul direkte Erdung, mit Fernmeldung

e == o1z
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L]
Complete module indirect grounding, with remote signalling
Komplettmodul indirekte Erdung, mit Femmeldung

Komplettmodul
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V-TEST | ellen6rz6 eszk6z VSPC-hez

V-TEST

* Vizsgalodkészilék a PU I, PU Il és VSPC sorozatu
dugaszolhato tulfesziiltség-levezeték védelmi
funkcidjanak ellenérzéséhez

¢ Az IEC 62305 szabvany megvaldsitasanak eszkoze (a
rendszeres tesztelés tekintetében)

* Egyszer(ien hasznalhatd késziilék beépitett
akkumulatorral a helyszini méréshez

* LCD eredménykijelzé

* Kétnyelvd meni

¢ A védétasak és a tApegység tartozék

¢ Felhasznalobarat navigacio német és angol nyelven

A V-TEST egy kompakt, hordozhaté vizsgalokészilék

a VARITECTOR (VSPC) dugaszolhato, valamint a

tapegységekhez valé PU | és PU Il tulfesziiltség-

levezet6khoz.

A késziilék hasznélataval az IEC 62305-3 (DIN VDE 0185

3. rész) szerinti tesztelési itemezésnek megfelel6en

vizsgalhatok a Weidmller tulfesziiltség-véddinek

védelmi funkcidi. A hattérvilagitasos kijelzén a vizsgalati

eredményt ,OK” vagy .Not OK" jelzi.

Altalanos rendelési adatok
Tipus V-TEST Valtozat

Rendelési 8951860000 Villam- és tulfesziiltség-védelem, Vizsgaldberendezés

szam
GTIN (EAN) 4032248743100
Qty. 18T

Plus

: A dekafix (DEK) jelolé univerzalisan hasznalhaté minden
— vezetékhez és dugaszolhatd csatlakozéhoz, valamint
— o elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis révid
szamsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelol6t is
tartalmaz.
Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas
konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben
kaphato.
* Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka
PARRRRR ¢ Csikok gyors felszereléshez
* Csatlakozéjelolék, minden Weidmidiller-
kébelcsatlakozéhoz alkalmazhaték
* Kaphatok tres MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal
Egyedi nyomtatashoz: Kérjlk, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.
Altalanos rendelési adatok

Tipus DEK 5/5 PLUS MC NE WS Viltozat

Rendelési 1854490000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4032248393596

Qty. 1000 ST
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Kozvetlen foldelés

Alapelem a dugaszolhat6é VSPC levezet6hoz, integralt
PE talp impedanciafiiggetlen VSPC BASE egységben.
Biztonsagosan kistitheté 20 kA (8/20 us) és 2,5 kA
(10/350 ps) értékig a PE felé.

Altalanos rendelési adatok

Tipus VSPC BASE 2CL Valtozat
Rendelési 8924710000
szam

GTIN (EAN) 4032248696352
Qty. 18T

Surge protection, Flange-mounted housing, Flange-mounted housing
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Kozvetlen foldelés

Alapelem a dugaszolhat6é VSPC levezet6hoz, integralt
PE talp impedanciafiiggetlen VSPC BASE egységben.
Biztonsagosan kistitheté 20 kA (8/20 us) és 2,5 kA
(10/350 ps) értékig a PE felé.

Altalanos rendelési adatok

Tipus VSPC BASE 2CL Valtozat
Rendelési 8924710000
szam

GTIN (EAN) 4032248696352
Qty. 18T

Surge protection, Flange-mounted housing, Flange-mounted housing

Kozvetett foldelés / lengo kialakitas szikrakézzel, EX-alkalmazasokhoz is

Alapelem dugaszolhaté VSPC-levezet6khoz. Integralt
PE-talp az impedanciafiiggetlen VSPC BASE elem
aljadban és leveg6 foldelés(i PE-csatlakozas (FG) integralt
szikrakozbiztonsagos kistilés 20 kA (8/20 ps) és

2,5 kA (10/350 us) értékig a PE felé. Foldeletlen
jelaramkorokhoz alkalmas.

Altalanos rendelési adatok

Tipus VSPC BASE 2CL FG Valtozat
Rendelési 8924270000
szam

GTIN (EAN) 4032248695911
Qty. 18T

Surge protection, Flange-mounted housing, Flange-mounted housing
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