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Kompakt és nagy teljesitmény szilardtest-relék
sorkapocs-formatumban

A helytakarékossag egyre fontosabb, és egyre
kompaktabb alkotéelemekre van sziikség. A kompakt
és nagy teljesitmény(i MICROOPTO szilardtest-relék a
sorkapocs-formatumu termékekkel kapcsolatos tobb
évtizedes gyartasi tapasztalatunk

elényeit kinaljak Onnek. A MICROOPTO termékesalad
tagjai kivaléo minéségu szilardtest-relék alkalmazas-
specifikus problémamegoldashoz, és nagy teljesitményt
kezelnek csupan 6,1 mm-es szélességgel. A tartozékok
széles valasztéka a dugaszolhatd keresztosszekotdktol
az atfogo jelolési megoldasokig terjed, ezért

kilonosen sokoldalian hasznalhaték. A nemzetkozi
tanusitvanyoknak kdszonhetéen vilagszerte hasznalhatok.
A megbizhaté miikodést a kimeneteken és a
bemeneteken talalhaté integralt csillapité aramkorok
biztositjak. A széles MICROOPTO termékcsalad szamos
megoldast tartalmaz specialis terhelésekhez is. Példaul
induktiv terhelésekhez 10 A-ig, 24 V DC fesziiltségen,
vagy DC terhelésekhez 300 V-ig. Ezen fellil vannak
megoldasaink 5 V TTL-bemenetek és kimenetek
levalasztdsdhoz, akar 550 kHz-es frekvencidhoz, valamint
az egyetlen valtéérintkezds valtozat jelek invertalasahoz.
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Altalanos rendelési adatok

Valtozat MICROOPTO, Szilardtest-relék, Névleges
vezérl6fesziiltség: 5 V TTL , Névleges kapcsolasi
fesziiltség: 24 V DC £20 %, Folytonos aram: 100
mA, Csavaros csatlakozas

Rendelési szam 8937920000

Tipus MOS 5VTTL/24VDC 0,1A
GTIN (EAN) 4032248716159

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok UK
™ CA
LISTED -
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E141197
Méretek és tomegek
Mélység 97.8 mm Mélység (coll) 3.8504 inch
Magassag 88.1 mm Magassag (coll) 3.4685 inch
Szélesség 6.1 mm Szélesség (coll) 0.2402 inch
Nett6é tomeg 348¢g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C...60 °C Ambient temperature -25 °C...60 °C
Uzemi hémérséklet Paratartalom 5 -93% rel.
paratartalom, Tu = 40 °C,
paralecsapddas nélkdl
Meghibasodasi valészinliség
MTTF 1686 a

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

d32f8e61-6733-45d6-9062-c95f9903aad6

vezérlo oldal

Névleges vezérléfesziiltség 5VTIL Névleges vezérléfesziltség (vezérlé 5VTIL
bemenet)
Névleges vezérléaram <100 pA Névleges teljesitmény <0.5 mW

Allapotjelzé

Z6ld vilagitédioda

Védéaramkor

Varisztor, Polaritas-
felcseréléssel szembeni
védelem

Bemend frekvencia 100 kHz Névleges segédfesziiltség 5V DC=*5 %/ HIGH:
max. 9 mA, LOW: max
400 pA

Terhelés oldal

Névleges kapcsolasi fesziiltség 24 VDC £20% Névleges aram 0.1TA

Névleges kapcsolasi aram 100 mA Terhelés kategoria LC A

Max. kapcsolasi fesziiltség, DC 33V Bekapcsolasi késleltetés <1.3u

Kikapcsolasi késleltetés <1us Fesziiltségesés max. terhelésnél <1V

Szivargasi aram <20 uA Rovidzarlatbiztos Nem

Védoéaramkor, terhelés oldal

max. kapcsolasi frekvencia (DC
vezérl6fesziiltség)

Csillapit6 didéda

100 kHz

Erintkezd tipusa

Névleges segédfesziiltség

1 NO contact (Bipolar
transistor)

24V DC £ 20 % / max.
110 mA
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Altalanos adatok

Tartosin TS 35

Szin fekete

UL 94 éghetGségi osztaly V-0

UL94 éghetbségi osztaly, alkatrész Alkatrész Haz
UL94 éghet6ségi osztaly V-0

Szigetelések koordinalasa

Névleges fesziiltség

300V

Szennyezés sulyossaga

2

Tulfesziiltség kategéria

Atiitési szilardsag, vezérlé oldal - terhelés 3 KVeff / 1 min.

Hézag és kuszout, vezérlé oldala -
terhelés oldal

Atutési szilardsag a tartosin felé

>3 mm

4 kVeff / 1 min.

oldal
Lokéfesziiltség 4 kV (1,2/50 us) Védelmi osztaly IP20
A jovahagyasok / szabvanyok tovabbi részletei
Tanusitvany sz. (DNV) TAEOOOO33E Tanusitvany szama (cULus) E141197
Csatlakozasi adatok
Vezetékcsatlakozas-technika Csavaros csatlakozas Csupaszolasi hossz, névleges 7 mm
csatlakozas
Meghuzasi nyomaték, min. 0.4 Nm Meghuzasi nyomaték, max. 0.6 Nm
Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm2
csatlakozas csatlakozas, min.
Rogzitési tartomany, névleges 4 mm? Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 0.5 mm?2
csatlakozas, max.
Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 4 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2
finomsodratud, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Keresztmetszet csatlakoztatott 0.5 mm?2
finomsodratu, max. vezetékhez, finomsodratu,
érvéghuvelyekkel és miianyag
gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 0.5 mm?2
finomsodratu, érvéghuivelyekkel és (DIN 46228-1), min.
mUanyag gallérokkal DIN 46228/4,
névleges csatlakozas, max.
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 1.5 mm?2 Kés mérete 0,6 x 3,56 mm
(DIN 46228-1), max.
Fontos megjegyzés
Termékinformécio The cable lengths must not exceed 30 m.
Besorolasok
ETIM 8.0 EC001504 ETIM 9.0 EC001504
ETIM 10.0 EC001504 ECLASS 14.0 27-37-16-04
ECLASS 15.0 27-37-16-04
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Kapcsolasi rajz
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Lapos csavarhizé

Altalanos rendelési adatok

Hornyos csavarhlzoé lekerekitett pengével SD DIN 5265,
ISO 2380/2, behajté a DIN 5264, 1ISO 2380/ 1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Tipus SDS 0.6X3.5X100 Valtozat
Rendelési 2749340000 Csavarhuzé, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés
szam vastagséga (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118895568

Qty. 18T

Tipus SDIS 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 2749810000 Csavarhzo, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés
szam vastagsaga (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118897012
Qty. 1ST

MICROOPTO

Kompakt és nagy teljesitmény szilardtest-relék
sorkapocs-formatumban

A helytakarékossag egyre fontosabb, és egyre
kompaktabb alkotéelemekre van sziikség. A kompakt
és nagy teljesitmény( MICROOPTO szilardtest-relék a
sorkapocs-formatumu termékekkel kapcsolatos tobb
évtizedes gyartasi tapasztalatunk

elényeit kinaljak Onnek. A MICROOPTO termékesalad
tagjai kivalé mindségu szilardtest-relék alkalmazas-
specifikus problémamegoldashoz, és nagy teljesitményt
kezelnek csupan 6,1 mm-es szélességgel. A tartozékok
széles valasztéka a dugaszolhatd keresztosszekotéktol
az atfogo jelolési megoldasokig terjed, ezért

kiilondsen sokoldaltian hasznalhaték. A nemzetkozi
tanusitvanyoknak kdszonhetéen vilagszerte hasznalhatok.
A megbizhaté m(ikodést a kimeneteken és a
bemeneteken talalhaté integralt csillapitdé aramkorok
biztositjak. A széles MICROOPTO termékcsalad szamos
megoldast tartalmaz specialis terhelésekhez is. Példaul
induktiv terhelésekhez 10 A-ig, 24 V DC fesziiltségen,
vagy DC terhelésekhez 300 V-ig. Ezen feliil vannak
megoldasaink b V TTL-bemenetek és kimenetek
levalasztasahoz, akar 550 kHz-es frekvencidhoz, valamint
az egyetlen valtoérintkezds valtozat jelek invertaldsahoz.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus MOS FEED THROUGH Viltozat
Rendelési 8973450000
szam

GTIN (EAN) 4032248799534
Qty. 18T

MICROOPTO, Atvezeté sorkapocs, Csavaros csatlakozas

Lapos csavarhizé

Altalanos rendelési adatok

VDE-szigetelés(i csavarhizo készletek, max. 1000 V
AC és 1500 V DC fesziiltség alatt all6 alkatrészekhez,
DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab ,GS Safety”
bevizsgalassal. A vagokés edzett, magas minéség
krom-vanadium-molibdén acélbol késziilt, kékessziirke
bevonattal.

Tipus SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Valtozat
Rendelési 2749610000

SzerelGszerszam, Kés szélessége (B): 3.

5 mm, Kés hossza: 100 mm,

szam Kés vastagsaga (A): 0.6 mm
GTIN (EAN) 4050118896350

Qty. 18T

MICROOPTO

Kompakt és nagy teljesitmény( szilardtest-relék
sorkapocs-formatumban

A helytakarékossag egyre fontosabb, és egyre
kompaktabb alkotéelemekre van sziikség. A kompakt
és nagy teljesitmény( MICROOPTO szilardtest-relék a
sorkapocs-formatumu termékekkel kapcsolatos tébb
évtizedes gyartasi tapasztalatunk

elényeit kinaljak Onnek. A MICROOPTO termékesalad
tagjai kivaldo minéség szilardtest-relék alkalmazas-
specifikus problémamegoldashoz, és nagy teljesitményt
kezelnek csupan 6,1 mm-es szélességgel. A tartozékok
széles valasztéka a dugaszolhatd keresztosszekotdktdl
az atfogo jelolési megoldasokig terjed, ezért

kilonosen sokoldaltan hasznalhatok. A nemzetkozi
tanusitvanyoknak koszonhetben vilagszerte hasznalhatok.
A megbizhaté mikodést a kimeneteken és a
bemeneteken talalhaté integralt csillapitdé aramkorok
biztositjak. A széles MICROOPTO termékcsalad szamos
megoldast tartalmaz specialis terhelésekhez is. Példaul
induktiv terhelésekhez 10 A-ig, 24 V DC fesziiltségen,
vagy DC terhelésekhez 300 V-ig. Ezen fellil vannak
megoldasaink 5 V TTL-bemenetek és kimenetek
levalasztdsahoz, akar 550 kHz-es frekvenciahoz, valamint
az egyetlen valtéérintkezds valtozat jelek invertalasdhoz.
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Altalanos rendelési adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tipus MOS SUPPLY Valtozat

Rendelési 8973460000 MICROOPTO, Tapellaté modul, Csavaros csatlakozas

szam

GTIN (EAN) 4032248799541

Qty. 18T

Keresztosszekotok
A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztil torténik.

‘ A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilheté. Ha a
7YY polusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozadsa még

Altalanos rendelési adatok

mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis
sorkapcsokhoz valé dugaszolhaté és csavarozhato
keresztosszekotd rendszereket is tartalmaz.

Tipus ZQV 4N/2 Valtozat

Rendelési 1527930000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 2, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm

GTIN (EAN) 4050118332766

Qty. 60 ST

Tipus ZQV 4N/2 RD Véltozat

Rendelési 2460450000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 2,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm

GTIN (EAN) 4050118476149

Qty. 60 ST

Tipus ZQV 4N/2 BL Valtozat

Rendelési 1528040000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pélusszam: 2, Raszter
szam mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Ilgen, Szélesség: 9.9 mm

GTIN (EAN) 4050118332773

Qty. 60 ST

Tipus ZQV 4N/2 SW Valtozat

Rendelési 1793970000 W-sorozat, Keresztosszekotd, 32 A

szdm

GTIN (EAN) 4032248233762

Qty. 60 ST

Tipus ZQV 4N/3 Valtozat

Rendelési 1527940000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 3, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm

GTIN (EAN) 4050118332865

Qty. 60 ST

Tipus ZQV 4N/3 RD Valtozat

Rendelési 2460810000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 3,

szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm

GTIN (EAN) 4050118476231

Qty. 60 ST
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Tartozékok
Tipus ZQV 4N/3 BL Valtozat
Rendelési 1528080000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pélusszam: 3, Raszter
szam mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm
GTIN (EAN) 4050118333008
Qty. 60 ST
Tipus ZQVv 4N/3 SW Valtozat
Rendelési 1794000000 W-sorozat, Keresztdsszekots, 32 A
szam
GTIN (EAN) 4032248233793
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 4N/4 Valtozat
Rendelési 1527970000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 4, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm
GTIN (EAN) 4050118332889
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 4N/4 RD Valtozat
Rendelési 2460800000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 4,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm
GTIN (EAN) 4050118476224
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 4N/4 BL Valtozat
Rendelési 1528120000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pélusszam: 4, Raszter
szam mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm
GTIN (EAN) 4050118332872
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 4N/4 SW Valtozat
Rendelési 1794030000 W-sorozat, Keresztosszekots, 32 A
sz&dm
GTIN (EAN) 4032248233915
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 4N/10 Valtozat
Rendelési 1528090000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 10, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm
GTIN (EAN) 4050118332896
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/10 RD Valtozat
Rendelési 2460740000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 10,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm
GTIN (EAN) 4050118476163
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/10 BL Valtozat
Rendelési 1528230000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Polusszam: 10,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm
GTIN (EAN) 4050118333138
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/10 SW Valtozat
Rendelési 1794060000 W-sorozat, Keresztosszekots, 32 A
szam
GTIN (EAN) 4032248234059
Qty. 20 ST
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Tipus ZQV 4N/20 GE Valtozat

Rendelési 1909020000 W-sorozat, Keresztosszekotd, 32 A
szdm

GTIN (EAN) 4032248535644

Qty. 20 ST

Tipus ZQV 4N/20 RT Valtozat

Rendelési 1909150000 W-sorozat, Keresztdsszekots, 32 A
szam

GTIN (EAN) 4032248535934

Qty. 20 ST

Tipus ZQV 4N/20 BL Valtozat

Rendelési 1909100000 W-sorozat, Keresztosszekots, 32 A
szam

GTIN (EAN) 4032248535774

Qty. 20 ST

Tipus ZQV 4N/20 SW Valtozat

Rendelési 1909120000 W-sorozat, Keresztosszekotd, 32 A
szdm

GTIN (EAN) 4032248535804

Qty. 20 ST

Ures

Altalanos rendelési adatok

A WS jelol6k tokéletesen illeszkednek a W sorozatu

csatlakozdékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak

koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-

sorozattal is hasznalhatdk. A nagy jelol6felliletek nem

csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem

tobbsoros szoveget is.

A WS jelolék idedlisan hasznalhatok hosszu, egyedi

karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak

koszonhetben lehetséges a nyomtatas a PrintJet

CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

» Savokba, vagy egyedileg rogzithet6

* A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus WS 12/6 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1609900000

szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér
GTIN (EAN) 4008190203467

Qty. 600 ST

WS, Sorkapocs jelols, 12 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00

A létrehozas datuma 02.03.2026 03:14:25 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1909020000
https://eshop.weidmueller.com/p/1909150000
https://eshop.weidmueller.com/p/1909100000
https://eshop.weidmueller.com/p/1909120000
https://eshop.weidmueller.com/p/1609900000

