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Szerel6sin kivezetés, RJ45-6s modul kialakitas az IEC
60603-7-51 szerint, legfeljebb 1,6 mm huzal kiilsé
atmérékhoz

Altalanos rendelési adatok

Véltozat Tartdsin-kivezetés, RJ45, EIA/TIAT568 A, IP20,
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)

Rendelési szam 8946930000

Tipus |IE-TO-RJ45-FJ-A

GTIN (EAN) 4032248734917

Qty. 10 Darab
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Jovahagyasok
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LISTED
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E471884
Méretek és tomegek
Nett6 tomeg 542g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet

Uzemi hdmérséklet

-40°C..70°C

Telepitési hémérséklet

Paratartalom

0&hellip;93% relativ
paratartalom

Termékek kérnyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Referencia termék IE-BI-RJ45-FJ-A 1. csatlakozas RJ45

2. csatlakozas IDC Osszetétel Kapcsolhato
potencialkotés a
modulrdl / 6sszekotdtdl a
tartésinhez

Vezetékezés EIA/TIAT568 A Szin Vildgosszirke

Utésallésag IEC 605 12-6-3 szerint 250 ms-2 Rezgésallésag IEC 605 12-6-4 szerint 50 ms-2 szinuszos (9 ...

500 Hz)

Paratartalom

0&hellip;93% relativ
paratartalom

Haz f6 anyaga

PA UL 94 VO, PA 66 UL
VO E63957

Szigetelés keresztmetszete, max.

Erintkez6 anyaga

1.6 mm

Rugdacél, Ni 1,2 um

Kategoria

Erintkezd felilet

Cat.6A / Class EA (ISO/
IEC 11801 2010)

Au 20,8 um

Csatlakozasi atméro, tomor 0.4..0.64 mm Vezetékcsatlakozasi keresztmetszet, AWG 24..AWG 22
tomor (AWG)

Csatlakozasi atmérd, flexibilis 0.48..0.76 mm Vezetékcsatlakozasi keresztmetszet, AWG 26..AWG 22
flexibilis (AWG)

Kopenyatmérd, min. 5.5 mm Kopenyatmérd, max. 10 mm

Felszerelés tipusa TS 35 Arnyékolas Igen

Védelmi osztaly IP20 Dugaszolasi ciklusok 750 (RJ45)

Ujracsatlakoztathat6sag

= 10 ciklus AWG 23-26-
hoz, 2 4 ciklus AWG 22-
hoz

Villamos tulajdonsagok

Atmeneti ellenallas <20 mQ Atiitési szilardsag, érintkez6 / arnyékolas= 1500 V AC/DC
Atiitési szilardsag, érintkez6 / érintkezé6 = 1000 V AC/DC Szigetelési ellenallas 500 MQ
Aramtovabbitasi kapacitas 50 °C-on TA PoE / PoE+ IEEE 802.3bt szerint
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Midszaki adatok

Altalanos szabvanyok

Csatlakozo, standard IEC 60603-7-51 Tanusitvany szama (cULus) E471884
Besorolasok

ETIM 8.0 EC000313 ETIM 9.0 EC000313
ETIM 10.0 EC000313 ECLASS 14.0 27-44-03-20
ECLASS 15.0 27-44-03-20
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Altalanos rendelési adatok

Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelolé

szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy

kivalé minéség, kontrasztos késziilékjelold.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdmos mas gyartd

késziilékeihez kiilonbo6z6 tipusok kaphatok.

Az el6nyok attekintése:

* 4ltaldnos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol fliggden,

¢ illesztett készlilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthaté ESG jelol6éket szallitunk.

¢ Egyedi lézer-min6éségli nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus ESG9/11 KMC NE WS Valtozat

Rendelési 1857440000 ESG, Késziilékjelolék x 11 mm, PA 66,
szam

GTIN (EAN) 4032248402731

Qty. 200 ST

Szin: fehér, Ontapadés

RJA45 szerszam nélkiil szerelhetd

Altalanos rendelési adatok

RJ45 dugaszolhat6 csatlakozé az IEC 60603-7-51 szerint,
legfeljebb 1,6 mm huzal kiilsé atmérékhoz

Tipus |E-PS-RJ45-FH-BK-A Valtozat

Rendelési 1132040000 RJ45 IDC dugasz, Cat.BA / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8 eres,
szém EIA/TIAT568 A

GTIN (EAN) 4032248912155

Qty. 10 ST
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