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Alapelem dugaszolhaté VSPC-levezet6khoz. Integralt
PE-talp az impedanciafiiggetlen VSPC BASE elem
aljaban és leveg6 foldelésti PE-csatlakozas (FG) integralt
szikrakozbiztonsagos kisiilés 20 kA (8/20 us) és

2,5 kA (10/350 us) értékig a PE felé. Foldeletlen
jelaramkorokhoz alkalmas.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Surge protection, Flange-mounted housing,
Flange-mounted housing

Rendelési szam 8951810000

Tipus VSPC BASE 1CL FG EX

GTIN (EAN) 4032248743056

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok

( € e |ECEX

ATEX - KEMA

ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 69 mm Mélység (coll) 2.7165 inch
Magassag 90 mm Magassag (coll) 3.56433 inch
Szélesség 17.8 mm Szélesség (coll) 0.7008 inch
Nett6 tomeg 719
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C..80°C Uzemi hémérséklet -40°C..70°C
Paratartalom 5..96 %

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkl

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Ex-védettség - adatok

ATEX - por feliratozas

11T DExialllCT135°C ...
T85 °C Da

ATEX - géz feliratozas

' GExiallC T4...T6 Ga

Tanusitvany szama (ATEX)

KEMA10ATEX0148X

IECEX - por feliratozas

I DExialllCT135°C...
T85 °C Da

IECEx - gaz feliratozas T GExiallCT4..T6 Ga Belsé induktiv ellenallas, max. LI OuH
UL névleges adatok
UL tanusitvany UL 497b Certificate - PDF/
E311081VOL1SEC2.pdf
(application/pdf)
CSA védelmi adatok
D géazcsoport A A, B gazcsoport 1C
Bemenet - aram, max. Il 250 mA C géazcsoport 1B
Belsé induktiv ellenéllas, max. LI O uH Belsé kapacitas, max. Cl OnF
IEC / EN névleges adatok
Szivargéasi &ram U fesziltségnéln O A Jelz6érintkezé Nem
Névleges aram, IN 450 mA Fesziiltség tipusa AC/DC
Szabvanyok IEC 61643-21, I[EC 62305, Atiitési szilardsag FG-nél, a PE felé 2500V
DIN EN 60079-0.2009,
DIN EN 60079-11:2007,
DIN EN 60079-26:2007,
DIN EN 61241-11:2006
Szigetelések koordinalasa EN 50178 szerint
Tulfeszliltség kategoria [} Szennyezés sulyossaga 2
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Altalanos adatok

Optikai mikodésjelzés Nem Szegmens Mérés - vezérlés -
szabalyozas
Valtozat Aljzathaz Kivitel sorkapocs, Egyéb
UL 94 éghetGségi osztaly V-0 Szin Vilagoskék
Védelmi osztaly IP20 Tartosin TS35,TS35x 7,5

A jovahagyasok tovabbi részletei

GOST tanusitvany

GOST-Zertifikat -
PDF/7950_n1-n4.pdf
(application/pdf)

Csatlakozasi adatok

Csupaszolasi hossz 7 mm Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas

Csupaszolasi hossz, névleges 7 mm Meghuzasi nyomaték, min. 0.5 Nm

csatlakozas

Meghtzasi nyomaték, max. 0.8 Nm Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2
csatlakozas, min.

Rogzitési tartomany, névleges 4 mm?2 Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 0.5 mm?2

csatlakozas, max.

Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 4 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2
finomsodratu, max.

Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 0.5 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 2.5 mm?2

(DIN 46228-1), min. (DIN 46228-1), max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2

tobberes, névleges csatlakozas, min. tobberes, névleges csatlakozas, max.

Kés mérete 0,6 x 3,65 mm

Elektromos adatok

Fesziiltség tipusa AC/DC

Altalanos adatok

Védelmi osztaly IP20 Szin Vilagoskeék

IECEx/ATEX/cUL besorolas

ATEX - por feliratozas

11 DExiallCT135°C..

T85 °CDa

ATEX - gaz feliratozas

II'1 GExiallC T4.. T6 Ga

ATEX tanusitvany
IEC Ex tanusitvany

ATEX Certificate

IECEX Zertifikat - PDF/
IECExCertificate DEK.pdf
(application/pdf)

Tanusitvany szama (ATEX)
IECEX - por feliratozas

KEMA10ATEX0148X

11T DExiallCT135°C..
T85 °C Da

IECEX - gaz feliratozas

1 GExiallCT4..T6 Ga

cUL tanusitvany

cUL Certificate - pdf/
VSPC.PDF (application/
pdf)

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000472 ETIM 9.0 EC000472
ETIM 10.0 EC000472 ECLASS 14.0 27-17-15-91
ECLASS 15.0 27-17-15-91
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Hosszspecifikacio

Alapelem egyetlen
foldfuggetlen kabelparhoz.
Az alapelem beszerelésével
létrejon az érintkezés a
tartésin és az integralt
szikrakoz kozott. A
szikrakOzzel nagy
impedanciaju csatlakozas
jon létre a védédugodban
talalhaté véddékapcsold
foldelése és a foldpotencial
kozott. Az alapelem és a
védett dugd mechanikai
kédolasa a kapcsolas
tipusa és a névleges
fesziiltség szerint.
ATEX-alkalmazasokhoz
hasznalhaté. Az
alapegység a védett

dug6 elsé behelyezésekor
kddolja megat. Az
alapelem és a védett dugo
mechanikai kédolasa a
kapcsolas tipusa és a
névleges fesziiltség szerint.
Az alapegység a védett
dugé elsé behelyezésekor
kédolja megat. Az 6ssze
kapocs megjelolheté

Rovid specifikacio

Az alapelemhez

védett dugoé megy egy
foldfiiggetlen taplalasu
kabelparhoz, integralt
szikrakoz a védédugd
foldelése és a foldpotencial
kozott létrejovo

nagy impedanciaju
csatlakozashoz. ATEX-
alkalmazasokhoz
hasznalhato.
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Cate- Testing Surge Surge Pulse Type

gory pulse voltage current

(&3] Quick- 05-2kV 025-1KkA 300 Surge
rising with mit voltage
edge 1.2/50 ys 8/20 ps arrester

C2 Quick- 2-10kV 1-5KA 10  Surge
rising with mit voltage
edge 1.2/50 pys 8/20 ps arrester

C3  Quick- =1kV 10-100A 300 Surge
rising with mit voltage
edge 1 kV/us  10/10000 ps arrester

D1 High 21kV 05-25kA 2 Arrester for

power mit 10/350 lightning
ps current and
surge voltages

Discharge capacity
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Tartozékok

Foldelémodul

¢ Szabad vezetékekhez csatlakoztathato

» Uzembe helyezés és karbantartas kozben hasznalhatd
* A VSPC-re csatlakozé minden érzékel6kabel foldelt.

* Minden VSPC aljzatba dugaszolhaté

Altalanos rendelési adatok
Tipus VSPC GROUND Valtozat
Rendelési 8924680000 Adapter, without warning function / function indicator

szam
GTIN (EAN) 4032248696321
Qty. 18T

Lapos csavarhizo

Hornyos csavarhizé lekerekitett pengével SD DIN 5265,
ISO 2380/2, behajté a DIN 5264, ISO 2380/ 1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDS 0.6X3.5X200 Valtozat

Rendelési 9010110000 Csavarhuzo, Csavarhizo
szdm

GTIN (EAN) 4032248300754

Qty. 18T
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Plus

Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus DEK 5/5 PLUS MC NE WS Valtozat
Rendelési 1854490000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4032248393596
Qty. 1000 ST
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