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V-TEST Altalanos rendelési adatok

* Vizsgalokésziilék a PU I, PU Il és VSPC sorozatu
dugaszolhaté tulfesziltség-levezetSk védelmi
funkciéjanak ellenérzéséhez

* Az IEC 62305 szabvany megvaldsitasanak eszkoze (a
rendszeres tesztelés tekintetében)

¢ Egyszer(ien hasznalhat6 készilék beépitett
akkumulatorral a helyszini méréshez

* LCD eredménykijelz6

* Kétnyelvd meni

* A védéGtasak és a tApegység tartozék

¢ Felhasznaldbarat navigacio német és angol nyelven

A V-TEST egy kompakt, hordozhaté vizsgalokészilék

a VARITECTOR (VSPC) dugaszolhato, valamint a

tapegységekhez valé PU | és PU Il tulfesziiltség-

levezet6khoz.

A késziilék hasznalataval az IEC 62305-3 (DIN VDE 0185

3. rész) szerinti tesztelési itemezésnek megfeleléen

vizsgalhatdk a Weidmller tulfesziiltség-védbinek

védelmi funkcioi. A hattérvilagitasos kijelzén a vizsgalati
eredményt ,OK” vagy .Not OK" jelzi.

Valtozat Villam- és tulfesziltség-védelem,
Vizsgéloberendezés

Rendelési szdm 8951860000

Tipus V-TEST

GTIN (EAN) 4032248743100

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 65 mm Mélység (coll) 2.5591 inch
Magassag 230 mm Magassag (coll) 9.0551 inch
Szélesség 122 mm Szélesség (coll) 4.8031 inch
Nett6 tomeg 1331¢g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet 0°C..40°C Uzemi hémérséklet 0°C..40°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c¢, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 71e97bb7-979f-4330-94¢0-20c629bb05e3

Vizsgalokésziilék miiszaki adatai

UL 94 éghetdségi osztaly V-0 Téapfesziiltség 100..240V AC

Akkumulator készlet

8 NiMH 2600 mA-rel

Mérési tartomany

U<1000V/1=1mA

Altalanos adatok

UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Szin fekete
Védelmi osztaly IP20

Altalanos adatok

Védelmi osztaly IP20 Szin fekete
Besorolasok

ETIM 8.0 EC002495 ETIM 9.0 EC002495
ETIM 10.0 EC002495 ECLASS 14.0 27-20-11-14
ECLASS 15.0 27-20-11-14
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