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Kompakt és nagy teljesitmény szilardtest-relék Altalanos rendelési adatok
sorkapocs-formatumban
A helytakarékossag egyre fontosabb, és egyre Valtozat MICROOPTO, Tépellaté modul, Csavaros
kompaktabb alkotéelemekre van sziikség. A kompakt csatlakozas
. S, o . Rendelési sz4 734
és nagy teljesitmény(i MICROOPTO szilardtest-relék a endelési szam 8973460000

) ; ) A Tipus MOS SUPPLY
sorkapocs-formatumu termékekkel kapcsolatos tobb GTIN (EAN) 2032248799541
évtizedes gyartasi tapasztalatunk Qty. 1 Darab

elényeit kinaljak Onnek. A MICROOPTO termékesalad
tagjai kivaléo minéségu szilardtest-relék alkalmazas-
specifikus problémamegoldashoz, és nagy teljesitményt
kezelnek csupan 6,1 mm-es szélességgel. A tartozékok
széles valasztéka a dugaszolhatd keresztosszekotdktol

az atfogo jelolési megoldasokig terjed, ezért

kilonosen sokoldalian hasznalhaték. A nemzetkozi
tanusitvanyoknak kdszonhetéen vilagszerte hasznalhatok.
A megbizhaté miikodést a kimeneteken és a
bemeneteken talalhaté integralt csillapité aramkorok
biztositjak. A széles MICROOPTO termékcsalad szamos
megoldast tartalmaz specialis terhelésekhez is. Példaul
induktiv terhelésekhez 10 A-ig, 24 V DC fesziiltségen,
vagy DC terhelésekhez 300 V-ig. Ezen fellil vannak
megoldasaink 5 V TTL-bemenetek és kimenetek
levalasztdsdhoz, akar 550 kHz-es frekvencidhoz, valamint
az egyetlen valtéérintkezds valtozat jelek invertalasahoz.
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 97.8 mm Mélység (coll) 3.8504 inch
Magassag 88.1 mm Magassag (coll) 3.4685 inch
Szélesség 6.1 mm Szélesség (coll) 0.2402 inch
Nett6 tomeg 305¢g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C..80°C Uzemi hémérséklet -25 °C...60 °C
Paratartalom 5 - 93% rel.
paratartalom, Tu =40 °C,
paralecsapddas nélkil
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d32f8e61-6733-45d6-9062-c95f9903aad6
Terhelés oldal
Terhelés kategoria LCA
Altalanos adatok
Tartésin TS 35
Szin fekete
UL94 éghetdségi osztaly, alkatrész Alkatrész Haz
UL94 éghetdségi osztaly V-0
Szigetelések koordinalasa
Névleges fesziiltség 300V Szennyezés sulyossaga 2
Tulfesziiltség kategéria [} Hézag és kuszout, vezérld oldala - >3 mm
terhelés oldal
Lokofesziltség 4 kV (1,2/50 us) Védelmi osztaly IP20

Csatlakozasi adatok

Csupaszolasi hossz 7 mm Vezetékcsatlakozas-technika Csavaros csatlakozas

Csupaszolasi hossz, névleges 7 mm Meghuzasi nyomaték, min. 0.4 Nm

csatlakozas

Meghuzasi nyomaték, max. 0.6 Nm Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2
csatlakozas

Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 4 mm?2

csatlakozas, min. csatlakozas, max.

Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 0.5 mm?2 Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 4 mm?2

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2

finomsodratd, min.

finomsodratd, max.
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Keresztmetszet csatlakoztatott 0.5 mm?2
vezetékhez, finomsodratu,

érvéghuvelyekkel és mlanyag

gallérokkal DIN 46228/4, névleges

csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel és

muanyag gallérokkal DIN 46228/4,

névleges csatlakozas, max.

Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 0.5 mm2
(DIN 46228-1), min.

Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 1.5 mm2
(DIN 46228-1), max.

Kés mérete 0,6 x 3,b mm

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002586 ETIM 9.0 EC002586
ETIM 10.0 EC002586 ECLASS 14.0 27-37-16-92
ECLASS 15.0 27-37-16-92

A létrehozas datuma 18.12.2025 10:42:55 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



MOS SUPPLY

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dimensional drawing
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