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¢ Rugalmas és tomor vezetékek PVC, teflon (PTFE) és
szilikon szigeteléssel

* A specidlis kialakitadsu késnek koszonhetéen nem sérti
meg a vezet6t

* Nem sodorja az egyeres vezetéket

¢ A vagokésbetétek egyszerlen cserélhetdk

¢ Minden betét egy hazba illeszthet6

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Tartozékok, Vagopenge készlet
Rendelési szdm 9003610000

Tipus MEHA KP RT M-D-SPX

GTIN (EAN) 4008190058272

Qty. 1 Darab
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MEHA KP RT M-D-SPX

Miszaki adatok

Méretek és tomegek
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Mélység 16 mm Mélység (coll) 0.6299 inch
Magassag 11.5 mm Magasség (coll) 0.4528 inch
Szélesség 26 mm Szélesség (coll) 1.0236 inch
Hossz 26 mm Hossz, inch 1.0236 inch
Nett6 tdmeg 3.68¢g
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Nem érintett
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Miszaki adatok
Arucikk leirasa Késkészlet Mini-Duro-
Stripax-hoz AWG24-ig
PTFE-hez
Csupaszol6 szerszamok
Kabeltipus Vezeték specidlis Max. vezetékatmérd 0.5 mm
szigetelésekkel
Min. vezetékatmérdé 0.3 mm Csupaszolasi hossz, max. 7 mm
Csupaszolasi hossz, min. 3 mm Szin piros
Besorolasok
ETIM 8.0 EC001509 ETIM 9.0 EC001509
ETIM 10.0 EC001509 ECLASS 14.0 21-04-48-91
ECLASS 15.0 21-04-48-91
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