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V(:oupumr

¢ tdbbcsomagos zacskoban (5 x 100 db)
* Weidmiuiller-szinkéd

¢ DIN-szinkod

* mas szinkod

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Ervéghuvely, Iker-érvéghiively, 13 mm, 10 mm,
sziirke

Rendelési szam 9004770000

Tipus HO,75/16D ZH GR SV

GTIN (EAN) 4008190038816

Qty. 500 Darab

Csomagoléas Multipack bag
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HO0,75/16D ZH GR SV

Miszaki adatok
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
L EON

C US usTED Ppending
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E499744
Méretek és tomegek
Nett6 tomeg 0.15¢g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Miiszaki adatok

Arucikk leirasa Iker-érvéghiively, sziirke Valtozat Iker-érvéghiively
Ervéghiivelyek

Erintkezd felilet atmérdje (D 1) 1.7 mm Erintkezé feluilet hossza (L2) 10 mm
Gallér szélesség (B) 3 mm Gallér magasséaga (A) 5.5 mm
Mdanyag gallér vastagsaga (S2) 0.3 mm L1, mm 16.00 mm
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 18 Fém hively vastagsaga (S1) 0.15 mm
AWG, max.

Csupaszolasi hossz 13 mm Vezeték-keresztmetszet 0.75 mm?2
Sinkéd DIN

Besorolasok

ETIM 8.0 ECO00005 ETIM 9.0 ECO00005
ETIM 10.0 EC000005 ECLASS 14.0 27-40-02-01
ECLASS 15.0 27-40-02-01
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