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¢ Csupaszol6 szerszamok automatikus beallitassal

* Flexibilis és tomor vezetékekhez

* |dedlis valasztas gépészeti és izemmérnoki
feladatokhoz, vasuti alkalmazasokhoz, szélenergiahoz,
robottechnolégidhoz, robbanasvédelemhez, illetve
hajézashoz, platformok és hajok épitéséhez

¢ A csupaszolasi hossz végiitkozével allithato

* A befogodpofak automatikus nyitdsa csupaszolds utan

* Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknél

* Kiilonbo6z6 szigetelési vastagsagokhoz allithato

* Kettés szigetelésl kabelek két miveleti [épésben,
specialis beallitas nélkil

¢ Nincs holtjaték az 6nbeallé vagoegységben

* Hosszu élettartam

* Optimalizalt ergonémidju kivitel

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Szerszamok, Csupaszold és vagdszerszdm
Rendelési szam 9005610000

Tipus STRIPAX 16

GTIN (EAN) 4008190183875

Qty. 1 Darab

A létrehozas datuma 01.03.2026 09:34:04 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/9005610000

STRIPAX 16

Miszaki adatok

Méretek és tomegek

Weidmiiller 3£
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Germany
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Mélység 22 mm Mélység (coll) 0.8661 inch
Magassag 99 mm Magasség (coll) 3.8976 inch
Szélesség 190 mm Szélesség (coll) 7.4803 inch
Nett6 tomeg 170.1¢g
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Nem érintett
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP cf06¢250-ed1e-4a45-9c1b-c5¢c8cbf13bf0
Miszaki adatok
Arucikk leirasa Csupaszolo
szerszam 16 mm?2-es
keresztmetszetig
Csupaszol6 szerszamok
Kabeltipus Hajlékony és merev Vezeték-keresztmetszet (vagasi 6 mm?2
vezeték PVC szigeteléssel kapacitas)
Csupaszolasi tartomany AWG, max. 6 AWG Csupaszolasi tartomany AWG, min. 10 AWG
Csupaszolasi tartomany, min. 6 mm?2 Csupaszolasi hossz, max. 25 mm
Szin narancssarga Vezeték-keresztmetszet, max. 16 mm?2
Vezeték-keresztmetszet, min. 6 mm?2
Besorolasok
ETIM 8.0 EC002109 ETIM 9.0 EC002109
ETIM 10.0 EC002109 ECLASS 14.0 21-04-37-06
ECLASS 15.0 21-04-37-06
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Tartozékok
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Tartozékok/cserealkatrészek

Altalanos rendelési adatok

¢ Csupaszol6 szerszamok automatikus bedllitassal

¢ Flexibilis és tomor vezetékekhez

* |dedlis valasztas gépészeti és lizemmérnoki
feladatokhoz, vasuti alkalmazasokhoz, szélenergiahoz,
robottechnolégidhoz, robbanasvédelemhez, illetve
hajézashoz, platformok és hajok épitéséhez

¢ A csupaszolasi hossz véglitkozével allithato

* A befogépofak automatikus nyitasa csupaszolas utan

* Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknél

* Kiilonbo6z6 szigetelési vastagsagokhoz allithato

* Kettds szigetelési kabelek két miveleti [épésben,
specialis beallitas nélkiil

* Nincs holtjaték az 6nbeallé vagdegységben

* Hosszu élettartam

* Optimalizalt ergonémidju kivitel

Tipus ERME 162 SPX 4
Rendelési 1119040000
szam

GTIN (EAN) 4032248948437
Qty. 18T

Valtozat

Tartozékok, Vagopenge tarté

Tipus ERTE KLBC SPX 16
Rendelési 2571490000
szam

GTIN (EAN) 4050118582116
Qty. 18T

Valtozat

Tartozékok, Replacement clamping jaw
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