AM ASI

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

¢ Gyors és pontos csupaszolas
* A vagasi mélység allitasa nem sziikséges
* Nem karosodik a belsé vezeték

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Szerszamok, Csupaszold és vagdszerszam
Rendelési szdm 9009950000

Tipus AM ASI

GTIN (EAN) 4032248363407

Qty. 1 Darab

A létrehozas datuma 28.11.2025 03:21:47 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/9009950000

AM ASI

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Méretek és tomegek

Mélység 25 mm Mélység (coll) 0.9842 inch
Magassag 35 mm Magasség (coll) 1.378 inch
Szélesség 124 mm Szélesség (coll) 4.8819 inch
Nett6 tomeg 48.6 g
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Nem érintett
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP cf06c250-ed 1e-4a45-9¢c 1b-c5¢c8cbf13bf0
Miszaki adatok
Arucikk leirasa Csupaszol6 szerszam

gumirozott ASl-kabelhez
Csupaszol6 szerszamok
Kabeltipus ASI-EPDM Max. vezetékatméré 1.4 mm
Csupaszolasi tartomany, min. 1.5 mm? Vezeték-keresztmetszet, max. 1.5 mm?2
Besorolasok
ETIM 6.0 EC000163 ETIM 7.0 EC000163
ETIM 8.0 EC000163 ETIM 9.0 EC000163
ETIM 10.0 EC000163 ECLASS 9.0 21-04-90-90
ECLASS 9,1 21-04-37-06 ECLASS 10.0 21-04-90-90
ECLASS 11.0 21-04-90-90 ECLASS 12.0 21-04-90-90
ECLASS 13.0 21-04-90-90 ECLASS 14.0 21-04-90-90
ECLASS 15.0 21-04-90-90
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