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Csavarozodszerszam tomszelencék és tartozékok

rogzitéséhez és kioldasadhoz a 11-36 AF

mérettartomanyban.

* Egyszerre tobb sor tomszelencét is at tud érni

* Nem deformélja a tdomszelencéket

* Villaskulcs mérete 11 -36 mm

¢ A kulcsnyilas mérte korlatlanul allithaté

¢ Kilincsm(ives m(ikodés: a szerszamot nem sziikséges
levenni a forgatasok kozott

* Valodi egykezes hasznalat

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Cable gland tool
Rendelési szdm 9015980000
Tipus FLECAFIX 24/36
GTIN (EAN) 4032248309597
Qty. 1 Darab
Csomagoléas Kartondoboz
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FLECAFIX 24/36

Miszaki adatok

Méretek és tomegek
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Mélység 30 mm Mélység (coll) 1.1811 inch
Magassag 60 mm Magasség (coll) 2.3622 inch
Szélesség 204 mm Szélesség (coll) 8.0315 inch
Nett6 tomeg 206.3 g
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Nem érintett
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141
Miszaki adatok
Arucikk leirasa Tomszelence szerszam,

24-36 AF
Csavarozo szerszamok
Méret 24 -36 mm
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000149 ETIM 9.0 EC000149
ETIM 10.0 EC000149 ECLASS 14.0 21-04-50-03
ECLASS 15.0 21-04-50-03
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Felhasznalasi példa

401

096
M8x1
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