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Krimpel6 szerszamok Weidmiiller érzékel6khoz RSV és
DSTV-HD rendszerek szamara

¢ Kilincsm( a pontos krimpeléshez

* Kioldasi lehet6ség helytelen mikodés esetén

* Végutkozével az érintkez6é pontos pozicionalasdhoz

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Présszerszam, Krimpel6 szerszdm érintkez6khoz,
FoderBcrimp

Rendelési szam 9017890000

Tipus HTF RSV 12 ZERT

GTIN (EAN) 4032248143757

Qty. 1 Darab

A létrehozas datuma 22.12.2025 11:36:33 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/9017890000

Weidmiiller 3t

HTF RSV 12 ZERT Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

Ml’jszaki adatOk www.weidmueller.com

Méretek és tomegek

Szélesség 205 mm Szélesség (coll) 8.0709 inch

Nett6 tomeg 538¢g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Nem érintett
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Miiszaki adatok

Arucikk leirasa Krimpel& Valtozat Mechanikus, cserélhetd
szerszamok Weidmdiller betétek nélkil
RSV- és DSTV-HD
érintkez6kh6z AWG 14-12

Szerszamjellemzdk - krimpelés

ErvéghUverek keresztmetszete, max. 4 mm?2 Krimpelési tipus/profil FoderBcrimp

Erintkezo leirasa

Erintkez6 tipusa RSV- és DSTV-HD Vezeték-keresztmetszet, max. AWG AWG 12
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG AWG 14

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000168 ETIM 9.0 EC000168
ETIM 10.0 EC000168 ECLASS 14.0 21-04-38-11
ECLASS 15.0 21-04-38-11
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