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Krimpkészletek

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Krimpel6 szerszdm készlet, Krimpeld szerszam:
PZ 4, Csupaszold szerszam: STRIPAX, Krimpelési
tartomany, min.: 0.5, Sinkéd: DIN

Rendelési szam 9028630000
Tipus CRIMP-SET PZ4 D
GTIN (EAN) 4032248392636
Qty. 1 Darab

Csomagolas

Mianyag doboz
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Méretek és tomegek

Mélység 261 mm Mélység (coll) 10.2756 inch
Magasséag 57 mm Magasség (coll) 2.2441 inch
Szélesség 338 mm Szélesség (coll) 13.3071 inch
Nett6 tomeg 1752 ¢

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP leacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Miiszaki adatok

Arucikk leirasa Készlet a kovetkezdkkel:
krimpel6 szerszam 4
mm? keresztmetszetig,
csupaszol6 szerszam és
érvéghiivelyek DIN szinkdd

szerint
Szortimentek
Krimpelési tartomany, max. 4 mm?2 Krimpelési tartomany, min. 0.5 mm?2
Csomagolas Mdanyag doboz Csupaszol6 szerszam STRIPAX
Krimpel6 szerszam PZ 4 Sinkod DIN
AEH szama 3000 pcs.
Besorolasok
ETIM 6.0 EC000524 ETIM 7.0 EC000524
ETIM 8.0 EC000524 ETIM 9.0 EC000524
ETIM 10.0 EC000524 ECLASS 9.0 27-40-02-18
ECLASS 9,1 27-40-02-18 ECLASS 10.0 27-40-02-18
ECLASS 11.0 27-40-02-18 ECLASS 12.0 27-40-02-18
ECLASS 13.0 27-40-02-18 ECLASS 14.0 27-40-02-18
ECLASS 15.0 27-40-02-18
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Szerszamok

Altalanos rendelési adatok

¢ Csupaszol6 szerszamok automatikus bedllitassal

¢ Flexibilis és tomor vezetékekhez

* |dedlis valasztas gépészeti és lizemmérnoki
feladatokhoz, vasuti alkalmazasokhoz, szélenergiahoz,
robottechnolégidhoz, robbanasvédelemhez, illetve
hajézashoz, platformok és hajok épitéséhez

¢ A csupaszolasi hossz véglitkozével allithato

* A befogépofak automatikus nyitasa csupaszolas utan

* Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknél

* Kiilonbo6z6 szigetelési vastagsagokhoz allithato

* Kettds szigetelési kabelek két miveleti [épésben,
specialis beallitas nélkiil

* Nincs holtjaték az 6nbeallé vagdegységben

* Hosszu élettartam

* Optimalizalt ergonémidju kivitel

Tipus STRIPAX Valtozat

Rendelési 9005000000 Szerszamok, Csupaszold és vagoszerszam
szam

GTIN (EAN) 4008190072506

Qty. 18T

Crimping tools

Altalanos rendelési adatok

Krimpel6 szerszamok érvéghiivelyekhez, miianyag
gallérral vagy anélkil

* Kilincsm{( a pontos krimpeléshez

¢ Kioldasi lehetéség helytelen mikodés esetén

Tipus PZ 4 Valtozat

Rendelési 9012500000 Présszerszam, Krimpel6 szerszam érvéghiivelyekhez, 0.5mmz2, 4mm?2,
szam Trapéz alakd krimpelés

GTIN (EAN) 4008190090920

Qty. 18T
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omlesztett csomagolas, miianyag tasakban

* széllitds Omlesztve, mlianyag tasakban
* Weidmiiller-szinkéd

* DIN-szinkéd
Altalanos rendelési adatok
Tipus HO0,5/14D W Valtozat
Rendelési 9019010000 Ervéghiively, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
szam
GTIN (EAN) 4008190120931
Qty. 500 ST
Tipus HO,75/14D GR Valtozat
Rendelési 9019040000 Ervéghively, Standard, 10 mm, 8 mm, sziirke
szdm
GTIN (EAN) 4008190099077
Qty. 500 ST
Tipus H1,0/14DR Valtozat
Rendelési 9019080000 Ervéghively, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
szam
GTIN (EAN) 4008190090623
Qty. 500 ST
Tipus H1,5/14D SW Valtozat
Rendelési 9019120000 Ervéghiively, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete
szam
GTIN (EAN) 4008190153793
Qty. 500 ST
Tipus H2,5/15D BL Valtozat
Rendelési 9019160000 Ervéghively, Standard, 10 mm, 8 mm, kék
szam
GTIN (EAN) 4008190028732
Qty. 500 ST
Tipus H4,0/18D GR Valtozat
Rendelési 9019190000 Ervéghiively, Standard, 12 mm, 10 mm, sziirke
szam
GTIN (EAN) 4008190141349
Qty. 500 ST
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Koffer

¢ A haz torhetetlen polipropilénbdl késziil
et * Hordozhat és attekinthetd tarolas minimalis helyen
* Két massziv csuszo6 rogzitéssel
* A szortiment taskak és dobozok allitva tarolhaték és az
elcsuszas veszélye nélkil egymasra helyezheték
* betétekkel feloszthatd

Altalanos rendelési adatok

Tipus KOFFER PSC4-01 Valtozat

Rendelési 9028860000 Szerszamok, Tartédoboz
szam

GTIN (EAN) 4032248304608

Qty. 18T

Betétek

¢ A haz torhetetlen polipropilénbdl késziil

* Hordozhatd és attekintheté tarolas minimalis helyen

* Két massziv csuszo6 rogzitéssel

* A szortiment taskak és dobozok allitva tarolhatok és az
elcslszas veszélye nélkiil egymasra helyezhet6k

* betétekkel feloszthaté

Altalanos rendelési adatok

Tipus EINSATZ A8-1 CL55 Valtozat

Rendelési 9028460000 Betétek készletekhez
szam

GTIN (EAN) 4032248310029

Qty. 100 ST
Tipus EINSATZ A7-1 CL55 Valtozat
Rendelési 9028450000 Betétek készletekhez

szam
GTIN (EAN) 4032248310012
Qty. 1ST
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