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max. 1000 V (AC) és 1500 V (DC)

véddszigetelés IEC 900 szerint. DIN EN 60900

* ejtékalapaccsal megmunkalt kivalé minéségu specialis
szerszamacél

* biztonsagi markolat ergonomikus és csuszasgatlé TPE
VDE bevonattal

» Utésalld, hé- és hidegalld, nem gyulékony,
kadmiummentes TPE (termoplasztikus elasztomer)
anyagbal

¢ Elasztikus markolatrész és kemény mag

¢ Fényesre polirozott feliilet

¢ a korrézidval szemben nikkel-krom elektro-galvanizalt
bevonat nyujt védelmet

Altalanos rendelési adatok

Véltozat Pliers

Rendelési szdm 9046350000
Tipus FZ 160

GTIN (EAN) 4032248357659
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

&

Méretek és tomegek

Szélesség 160 mm Szélesség (coll) 6.2992 inch
Nett6 tomeg 138g
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Nem érintett
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 8d9bd26a-0541-4f7a-a0ff-4f1cb017242d
Miiszaki adatok
Arucikk leirasa VDE szerint szigetelt
laposcséri fogé hosszu
poféakkal
Fogé
Véddszigetelés, 1000 V Igen Pofak hossza 45 mm
Teljes hossz 160 mm
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000833 ETIM 9.0 EC000833
ETIM 10.0 EC000833 ECLASS 14.0 21-04-38-17
ECLASS 15.0 21-04-38-17
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