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Amikor fesziiltség alatt all6 elemeken dolgozik, speciélis
iranyelveket kell betartania és specialis, kifejezetten erre a
célra gyartott és bevizsgalt szerszamokat kell hasznalnia.
A Weidmiiller teljes valasztékot kinal olyan fogékbdl,
amely megfelelnek az orszagos és nemzetkozi vizsgélati
szabvanyoknak.

Valamennyi fogé gyartasa és vizsgalata a DIN EN 60900
szerint torténik.

A fogdk ergonomikus kialakitasa jol illeszkedik a kézbe,
igy biztosabb fogast garantal. Az ujjak nem nyomédnak
egymashoz, igy a miikodtetés kevésbé faradsagos.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat Pliers

Rendelési szdm 9046380000
Tipus FRZ S 200

GTIN (EAN) 4032248357697
Qty. 1 Darab
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Méretek és tomegek

Szélesség 200 mm Szélesség (coll) 7.874 inch
Nett6 tomeg 167.2 g
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Nem érintett
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 8cab6a82a-a032-451b-b9c3-381eae86b1bb
Miiszaki adatok
Arucikk leirasa VDE szerint szigetelt

hosszucso6ri fogd

vagoééllel, 200 mm hosszu
Fogé
Vezetékatmérd, max. (H) 1.8 mm Vezetékatmérd, max. (MH) 2.8 mm
Véagobszerszam keménysége 60 HRC Védébszigetelés, 1000 V Igen
Alak (telefonfogd) egyenes Teljes hossz 200 mm
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000835 ETIM 9.0 EC000835
ETIM 10.0 EC000835 ECLASS 14.0 21-04-38-16
ECLASS 15.0 21-04-38-16

A létrehozas datuma 01.03.2026 12:29:16 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



FRZ S 200

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A létrehozas datuma 01.03.2026 12:29:16 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



