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Germany

www.weidmueller.com

Vago-, csupaszold és krimpeld szerszamok a

csatlakoztatott érvéghiively-szalagokhoz

* Vagas

¢ Csupaszolas

e Krimpelés

¢ Az érvéghuvelyek automatikus betdltése

¢ A racsni preciz krimpelést garantal

* Kioldas opcié helytelen lizemelés esetén

* Hatékony: csak egy szerszam sziikséges a vezetékezési
munkahoz, igy jelentds id6t takarithatunk meg

* Kizarélag 6sszekapcsolt, egyenként 50 darabbdl
allé Weidmdiller érvéghiively-szalagokat lehet
megmunkalni. Az érvéghiivelyek tekercsen valé
hasznalata karosodashoz vezethet.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Spare cutting blade
Rendelési szam 9050340000

Tipus ERSATZMESSER STRIPAX PL
GTIN (EAN) 4008190350949

Qty. 5 Darab
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https://eshop.weidmueller.com/p/9050340000
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Miszaki adatok

Méretek és tomegek

Mélység 0.45 mm Mélység (coll) 0.0177 inch
Magassag 8.8 mm Magasség (coll) 0.3465 inch
Szélesség 27.5 mm Szélesség (coll) 1.0827 inch
Hossz 8.8 mm Hossz, inch 0.3465 inch
Nett6 tdmeg 0.6¢g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Nem érintett

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736¢ca79e3

Miiszaki adatok

Arucikk leirasa Cserekés, Stripax plus 2.5

Fontos megjegyzés

Termékinformacio Only for old STRIPAX PLUS version until July 2023

Besorolasok

ETIM 6.0 EC001509 ETIM 7.0 EC001509
ETIM 8.0 EC001509 ETIM 9.0 EC001509
ETIM 10.0 EC001509 ECLASS 9.0 21-04-92-37
ECLASS 9,1 21-04-48-90 ECLASS 10.0 21-04-92-37
ECLASS 11.0 21-04-48-91 ECLASS 12.0 21-04-48-91
ECLASS 13.0 21-04-48-91 ECLASS 14.0 21-04-48-91
ECLASS 15.0 21-04-48-91
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