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Teljesen szigetelt kerek dugds hiivelyek PVC-bdl, vorosréz

hivellyel

» Kereskedelmi forgalomban kaphatdé kivitelek

* Nem forrasztott

¢ Kupos bevezetd tolcsérrel

Altalanos rendelési adatok

Valtozat kabelsaru, zaréelem,Szigetelt csatlakozdk, 1.5 mm?
- 2.5 mm2kék

Rendelési szam 9200710000

Tipus LID 2,5F5 RF

GTIN (EAN) 4032248410552

Qty. 100 Darab

Széllitas allapota Ez a termék mar nem kaphaté.

Elérhetd eddig: 2026-03-31T00:00:00+02:00

RoHS

Vnmrum
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Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 8.2 mm Meélység (coll) 0.3228 inch
Szélesség 23 mm Szélesség (coll) 0.9055 inch
Nett6 tomeg 1.32¢g
Termékek kérnyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfeleléségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Miiszaki adatok
Arucikk leirasa Kerek dugasz hiively

vorosréz huvellyel, 1,5 -

2,5 mm?2
Csatlakozasok
Vezeték-keresztmetszet, max. 2.5 mm? Vezeték-keresztmetszet, min. 1.5 mm?
Szigetelés Teljesen szigetelt Méret (kerek dugd) 25 mm
Méret 25 mm Anyag/muanyag PVC
Azonosito szin kék Muanyag gallér hossza (b) 11.56 mm
Mduanyag gallér atméréje (D) 5 mm Kilsé atméré (d) 5 mm
Besorolasok
ETIM 8.0 EC001059 ETIM 9.0 EC001059
ETIM 10.0 EC001059 ECLASS 14.0 27-40-02-12
ECLASS 15.0 27-40-02-12
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Crimping tools

Krimpel6 szerszamok szigetelt csatlakozokhoz
kabelsaruk, kivezeté csapok, parhuzamos és soros
csatlakozok, dugaszolé csatlakozék

¢ Kilincsm( a pontos krimpeléshez

¢ Kioldasi lehetéség helytelen mikodés esetén

* Utkodzével az érintkez6k pontos pozicionalasahoz.
* DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Altalanos rendelési adatok

Tipus HTI 15 Valtozat

Rendelési 9014400000 Présszerszam, Megmunkalé szerszamok szigetelt kabelsarukhoz,
szam 0.5mm2?, 2.5mm?2, Kettés krimpelés

GTIN (EAN) 4008190159412

Qty. 18T

Tipus CTI6 Valtozat

Rendelési 9006120000 Présszerszam, Krimpel6 szerszam érintkez6kh6z, 0.5mm?2, 6mm?2,
szam Ovalis sajtolas, Kettds krimpelés

GTIN (EAN) 4008190044527

Qty. 18T

Tipus CTI6 G Valtozat

Rendelési 9202850000 Présszerszam, Megmunkalé szerszamok szigetelt kabelsarukhoz,
szam 0.5mm?2, 6mm?, Ovélis sajtolas, Parhuzamos krimpelés

GTIN (EAN) 4032248517855

Qty. 18T
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