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Krimpkészletek

Általános rendelési adatok

 
Változat Krimpelő szerszám készlet, Krimpelő szerszám:

CTI 6, Csupaszoló szerszám: STRIPAX, Krimpelési
tartomány, min.: 0.5

Rendelési szám 9202600000
Típus CRIMPSET CTI 6
GTIN (EAN) 4032248502769
Qty. 1 Darab
Csomagolás Műanyag doboz
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Méretek és tömegek
 
Mélység 330 mm Mélység (coll) 12.9921 inch
Magasság 79 mm Magasság (coll) 3.1102 inch
Szélesség 413 mm Szélesség (coll) 16.2598 inch
Nettó tömeg 4796.62 g
 

Termékek környezetvédelmi megfelelősége
 
RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028
 

Műszaki adatok
 
Árucikk leírása Készlet a következőkkel:

krimpelő szerszám 6
mm² keresztmetszetig,
csupaszoló szerszám és
szigetelt érvéghüvelyek

 

Szortimentek
 
Krimpelési tartomány, max. 6 mm² Krimpelési tartomány, min. 0.5 mm²
Csomagolás Műanyag doboz Csupaszoló szerszám STRIPAX
Krimpelő szerszám CTI 6 AEH száma 1900 pcs.
 

Besorolások
 
ETIM 8.0 EC000524 ETIM 9.0 EC000524
ETIM 10.0 EC000524 ECLASS 14.0 27-40-02-18
ECLASS 15.0 27-40-02-18
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Szerszámok

• Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
• Flexibilis és tömör vezetékekhez
• Ideális választás gépészeti és üzemmérnöki

feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához,
robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve
hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez

• A csupaszolási hossz végütközővel állítható
• A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
• Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknél
• Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
• Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben,

speciális beállítás nélkül
• Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
• Hosszú élettartam
• Optimalizált ergonómiájú kivitel

Általános rendelési adatok
Típus STRIPAX Változat
Rendelési
szám

9005000000

GTIN (EAN) 4008190072506
Qty. 1 ST

Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám

Crimping tools

Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz
kábelsaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros
csatlakozók, dugaszoló csatlakozók
• Kilincsmű a pontos krimpeléshez
• Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
• Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
• DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok
Típus CTI 6 Változat
Rendelési
szám

9006120000

GTIN (EAN) 4008190044527
Qty. 1 ST

Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm², 6mm²,
Ovális sajtolás, Kettős krimpelés
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Gyűrűs kábelsaruk

Szigetelt PVC gyűrűs kábelcsatlakozó
• Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
• Nem forrasztott
• Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok
Típus LIR 6M5 V Változat
Rendelési
szám

9200240000

GTIN (EAN) 4032248410064
Qty. 100 ST

kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,6 mm²,4 mm² - 6 mm²

Típus LIR 6M6 V Változat
Rendelési
szám

9200250000

GTIN (EAN) 4032248410071
Qty. 100 ST

kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,6 mm²,4 mm² - 6 mm²

Csapos kábelsaruk

Szigetelt PVC csapos kábelcsatlakozóvagy PC/PA
• Hagyományos kivitelek
• Nem forrasztott
• Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok
Típus LIP 6R14 V Változat
Rendelési
szám

9200480000

GTIN (EAN) 4032248410323
Qty. 100 ST

kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,4 mm² - 6 mm²,sárga
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Gyűrűs kábelsaruk

Szigetelt PVC gyűrűs kábelcsatlakozó
• Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
• Nem forrasztott
• Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok
Típus LIR 2,5M5 V Változat
Rendelési
szám

9200180000

GTIN (EAN) 4032248409808
Qty. 100 ST

kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5
mm²

Kábelsaru-hüvelyek

Szigetelt csúszósaru-hüvelyek, PVC-ből, vörösréz hüvellyel
• Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
• Nem forrasztott
• Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok
Típus LIF 2,5F638 R Változat
Rendelési
szám

9200560000

GTIN (EAN) 4032248410408
Qty. 100 ST

kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5
mm²,kék

Csapos kábelsaruk

Szigetelt PVC csapos kábelcsatlakozóvagy PC/PA
• Hagyományos kivitelek
• Nem forrasztott
• Kúpos bevezető tölcsérrel
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Általános rendelési adatok
Típus LIP 1,5R12 V Változat
Rendelési
szám

9200460000

GTIN (EAN) 4032248410309
Qty. 100 ST

kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0.5 mm² - 1.5 mm²,piros

Típus LIP 2,5R12 V Változat
Rendelési
szám

9200470000

GTIN (EAN) 4032248410316
Qty. 100 ST

kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1.5 mm² - 2.5 mm²,kék

Egyesítő csatlakozó

Teljesen szigetelt egyesítő csatlakozó, PVCvagy PC/PA
• Hagyományos kivitelek
• Nem forrasztott

Általános rendelési adatok
Típus LIB 6B26 VF Változat
Rendelési
szám

9200510000

GTIN (EAN) 4032248410354
Qty. 100 ST

kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,4 mm² - 6 mm²,sárga

Gyűrűs kábelsaruk

Szigetelt PVC gyűrűs kábelcsatlakozó
• Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
• Nem forrasztott
• Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok
Típus LIR 1,5M4 V Változat
Rendelési
szám

9200090000

GTIN (EAN) 4032248409853
Qty. 100 ST

kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5
mm²
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Villás kábelsaruk

Szigetelt PVC villás kábelcsatlakozóvagy PC/PA
• Hagyományos kivitelek
• Nem forrasztott
• Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok
Típus LIS 6M6 V Változat
Rendelési
szám

9200430000

GTIN (EAN) 4032248410279
Qty. 100 ST

kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,4 mm² - 6 mm²,sárga

Kábelsaru-hüvelyek

Szigetelt csúszósaru-hüvelyek, PVC-ből, vörösréz hüvellyel
• Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
• Nem forrasztott
• Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok
Típus LIF 1,5F638 R Változat
Rendelési
szám

9200540000

GTIN (EAN) 4032248410385
Qty. 100 ST

kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5
mm²,piros

Egyesítő csatlakozó

Teljesen szigetelt egyesítő csatlakozó, PVCvagy PC/PA
• Hagyományos kivitelek
• Nem forrasztott
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Általános rendelési adatok
Típus LIB 2,5B25 VF Változat
Rendelési
szám

9200500000

GTIN (EAN) 4032248410347
Qty. 100 ST

kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1.5 mm² - 2.5 mm²,kék

Villás kábelsaruk

Szigetelt PVC villás kábelcsatlakozóvagy PC/PA
• Hagyományos kivitelek
• Nem forrasztott
• Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok
Típus LIS 1,5M4 V Változat
Rendelési
szám

9200310000

GTIN (EAN) 4032248410132
Qty. 100 ST

kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0.5 mm² - 1.5 mm²,piros

Típus LIS 2,5M5 V Változat
Rendelési
szám

9200380000

GTIN (EAN) 4032248410224
Qty. 100 ST

kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1.5 mm² - 2.5 mm²,kék

Gyűrűs kábelsaruk

Szigetelt PVC gyűrűs kábelcsatlakozó
• Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
• Nem forrasztott
• Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok
Típus LIR 1,5M5 V Változat
Rendelési
szám

9200100000

GTIN (EAN) 4032248409860
Qty. 100 ST

kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5
mm²
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Típus LIR 2,5M6 V Változat
Rendelési
szám

9200190000

GTIN (EAN) 4032248410019
Qty. 100 ST

kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5
mm²

Betétek

• A ház törhetetlen polipropilénből készül
• Hordozható és áttekinthető tárolás minimális helyen
• Két masszív csúszó rögzítéssel
• A szortiment táskák és dobozok állítva tárolhatók és az

elcsúszás veszélye nélkül egymásra helyezhetők
• betétekkel felosztható

Általános rendelési adatok
Típus EINSATZ BA8-PSC 80 Változat
Rendelési
szám

9202310000

GTIN (EAN) 4032248486687
Qty. 1 ST

Betétek készletekhez

Kábelsaru-hüvelyek

Szigetelt csúszósaru-hüvelyek, PVC-ből, vörösréz hüvellyel
• Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
• Nem forrasztott
• Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok
Típus LIF 1,5F288 R Változat
Rendelési
szám

9200520000

GTIN (EAN) 4032248410361
Qty. 100 ST

kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5
mm²,piros

Típus LIF 6F638 R Változat
Rendelési
szám

9200570000

GTIN (EAN) 4032248410415
Qty. 100 ST

kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,6 mm²,4 mm² - 6
mm²,sárga
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Egyesítő csatlakozó

Teljesen szigetelt egyesítő csatlakozó, PVCvagy PC/PA
• Hagyományos kivitelek
• Nem forrasztott

Általános rendelési adatok
Típus LIB 1,5B25 VF Változat
Rendelési
szám

9200490000

GTIN (EAN) 4032248410330
Qty. 100 ST

kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0.5 mm² - 1.5 mm²,piros

Koffer

• A ház törhetetlen polipropilénből készül
• Hordozható és áttekinthető tárolás minimális helyen
• Két masszív csúszó rögzítéssel
• A szortiment táskák és dobozok állítva tárolhatók és az

elcsúszás veszélye nélkül egymásra helyezhetők
• betétekkel felosztható

Általános rendelési adatok
Típus KOFFER PSC80 PC Változat
Rendelési
szám

9202330000

GTIN (EAN) 4032248486700
Qty. 1 ST

Szerszámok, Üres doboz / bőrönd
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