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¢ tbbbcsomagos taskaban
* Weidmiiller-szinkéd

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Ervéghiively, Standard, 18 mm, 14.5 mm, fekete
Rendelési szdm 9202870000

Tipus H1,5/24 XS SW

GTIN (EAN) 4032248517947

Qty. 100 Darab

Csomagoléas loose
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https://eshop.weidmueller.com/p/9202870000
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel
Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 0.26¢g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Miiszaki adatok

Arucikk leirasa Ervéghiively rovidzarlat- Véltozat Standard

és foldhibabiztos

vezetékekhez, fekete
Ervéghiivelyek
Erintkezé felllet atmérsje (D 1) 1.8 mm Erintkez6 feliilet hossza (L2) 14.5 mm
Gallér atméréje (D2) 7 mm Muianyag gallér vastagsaga (S2) 0.3 mm
L1, mm 24.00 mm Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 16

AWG, max.

Fém hively vastagsaga (S 1) 0.15 mm Csupaszolasi hossz 18 mm
Vezeték-keresztmetszet 1.5 mm? Sinkod Weidmueller
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000005 ETIM 9.0 ECO00005
ETIM 10.0 EC000005 ECLASS 14.0 27-40-02-01
ECLASS 15.0 27-40-02-01
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