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¢ Csupaszol6 szerszamok automatikus beallitassal

* Flexibilis és tomor vezetékekhez

* |dedlis valasztas gépészeti és izemmérnoki
feladatokhoz, vasuti alkalmazasokhoz, szélenergiahoz,
robottechnolégidhoz, robbanasvédelemhez, illetve
hajézashoz, platformok és hajok épitéséhez

¢ A csupaszolasi hossz végiitkozével allithato

* A befogodpofak automatikus nyitdsa csupaszolds utan

* Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknél

* Kiilonbo6z6 szigetelési vastagsagokhoz allithato

* Kettés szigetelésl kabelek két miveleti [épésben,
specialis beallitas nélkil

¢ Nincs holtjaték az 6nbeallé vagoegységben

* Hosszu élettartam

* Optimalizalt ergonémidju kivitel

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Stripping and cutting tool
Rendelési szam 9203110000

Tipus STRIPPER 6-16 RED-LINE
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Méretek és tomegek

Szélesség

166 mm

Szélesség (coll) 6.5354 inch

Nett6 tomeg

209

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Nem érintett

REACH SVHC
SCIP

Lead 7439-92-1

cf06c250-ed1e-4a45-9¢ 1b-c5¢c8cbf13bf0

Csupaszol6 szerszamok

Csupaszolasi tartomany AWG, max. 6 AWG Csupaszolasi tartomany AWG, min. 10 AWG
Vezeték-keresztmetszet, max. 16 mm2 Vezeték-keresztmetszet, min. 6 mm?2
Besorolasok

ETIM 8.0 EC002109 ETIM 9.0 EC002109
ETIM 10.0 EC002109 ECLASS 14.0 21-04-37-06
ECLASS 15.0 21-04-37-06
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