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Germany
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* Flexibilis és merev, specidlis szigetel6éanyagu
vezetékekhez

* Kivalo minéségl csupaszolas ipari alkalmazasokhoz
(teljesitési a repulégépipari kovetelményeket)

* A specidlis alaku kések kiilonleges tipusu szigetelések
és vezeték-konfiguraciok csupaszolasat is lehetévé
teszik

¢ A csupaszolasi hossz véguitkozével allithato

* Rendkiviil sokoldalu a cserélhet6 csupaszold
egységeknek koszonhetéen

¢ A csupaszolas eredménye tetszéleges alkalommal
megismételhetd

* Nem karosodik a vezeték

¢ Massziv kivitelének koszonhetéen tartds és megbizhato
szerszam

* Bels6 vagasi funkcio

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Szerszamok, Csupaszold és vagdszerszdm
Rendelési szam 9204560000

Tipus MULTI-STRIPAX 1.5-6.0S

GTIN (EAN) 4032248671106

Qty. 1 Darab

A létrehozas datuma 26.11.2025 10:08:39 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/9204560000

MULTI-STRIPAX 1.5-6.0S

Miszaki adatok

Méretek és tomegek

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Mélység 40 mm Mélység (coll) 1.5748 inch
Magassag 85 mm Magasség (coll) 3.3464 inch
Szélesség 250 mm Szélesség (coll) 9.8425 inch
Nett6 tomeg 5565 ¢g
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Nem érintett
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP cf06c250-ed1e-4a45-9¢ 1b-c5c8cbf13bf0
Miiszaki adatok
Arucikk leirasa Csupaszolo és
vagobszerszam PVC
szigetelés(, VDE-
vezetékekhez 1,5 - 6,0
mm?
Csupaszolé szerszamok
Kabeltipus Hajlékony és merev Vezeték-keresztmetszet (vagasi 6 mm?2
vezeték PVC szigeteléssel kapacitas)
max. vagasi kapacitas, tomor 2.5 mm?2 max. vagasi kapacitas, finomsodrat 6 mm?2
max. vagasi kapacitas, szalag 10.2 mm x 4 mm Csupaszolasi tartomany AWG, max. 8 AWG
Csupaszolasi tartomany AWG, min. 14 AWG Csupaszolasi hossz, min. 2 mm
Vezeték-keresztmetszet, max. 6 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, min. 1.5 mm?
Besorolasok
ETIM 6.0 EC002109 ETIM 7.0 EC002109
ETIM 8.0 EC002109 ETIM 9.0 EC002109
ETIM 10.0 EC002109 ECLASS 9.0 21-04-37-06
ECLASS 9,1 21-04-37-06 ECLASS 10.0 21-04-37-06
ECLASS 11.0 21-04-37-06 ECLASS 12.0 21-04-37-06
ECLASS 13.0 21-04-37-06 ECLASS 14.0 21-04-37-06
ECLASS 15.0 21-04-37-06
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Tartozékok/cserealkatrészek

Altalanos rendelési adatok

* Flexibilis és merev, specidlis szigetel6éanyagu
vezetékekhez

* Kivalé minéségl csupaszolas ipari alkalmazasokhoz
(teljesitési a repulégépipari kovetelményeket)

* A specidlis alaku kések kiilonleges tipusu szigetelések
és vezeték-konfiguraciok csupaszolasat is lehetévé

* A csupaszolasi hossz véglitkozével allithato

¢ Rendkiviil sokoldalu a cserélheté csupaszold
egységeknek kdszonhetbéen

* A csupaszolas eredménye tetszéleges alkalommal
megismételhetd

* Nem karosodik a vezeték

* Massziv kivitelének kdszonhetben tartds és megbizhaté

* Belsé vagasi funkcio

Tipus AIE M-SPX 0.25-1.5 S Véltozat
Rendelési 9204550000 Insert
szdm

GTIN (EAN) 4032248671090

Qty. 1ST
Tipus AIE M-SPX 1.5-6.0 S Viltozat
Rendelési 9204570000 Insert

szam

GTIN (EAN) 4032248671113

Qty. 18T
Tipus AIE MULTI-SPX 0.75-42SL Valtozat
Rendelési 9203730000 Insert

sz&dm
GTIN (EAN) 4032248576449

Qty. 18T
Tipus AIE MULTI-STRIPAX 16 SL Valtozat
Rendelési 9202270000 Insert

szdm

GTIN (EAN) 4032248486212

Qty. 18T
Tipus AIE MULTI-STRIPAX 6-16 Viltozat
Rendelési 9202260000 Insert

szam
GTIN (EAN) 4032248486205

Qty. 18T
Tipus AIE MULTI-STRIPAX ASI Valtozat
Rendelési 9202300000 Insert

sz&dm
GTIN (EAN) 4032248486250

Qty. 18T
Tipus AIE MULTI-STRIPAX AWG Valtozat
Rendelési 9202280000 Insert

szam
GTIN (EAN) 4032248486236
Qty. 1ST
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Tipus AIE MULTI-STRIPAX GKWLW  Valtozat
Rendelési 9205770000 Insert
szdm
GTIN (EAN) 4032248836291
Qty. 18T
Tipus AIE MULTI-STRIPAX POF Valtozat
Rendelési 1212770000 Insert
szam
GTIN (EAN) 4032248994434
Qty. 18T
Tipus AIE MULTI-STRIPAX PV Valtozat
Rendelési 1204280000 Insert
szam
GTIN (EAN) 4032248987030
Qty. 18T
Tipus ERAN MULTI-STRIPAX Valtozat
Rendelési 9203100000 Spare stop set
szdm
GTIN (EAN) 4032248538102
Qty. 18T
Tipus ERME MULTI-STRIPAX Valtozat
Rendelési 9203070000 Spare cutting blade
szam
GTIN (EAN) 4032248538096
Qty. 18T
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