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A kép illusztracio

A kozvetlen digitalis bemeneti/kimeneti interfészeket
laposkabel-csatlakozékkal szallitjuk a csatlakoztatas
megkonnyitésére. Ezek hizérugoés vagy huzékengyeles
csatlakozasok lehetnek, olyan kiegészité elemekkel, mint
biztositékok, levalasztok vagy LED-ek.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat Interfész, RS, LED, 3 vezetékes, Csavaros
csatlakozas

Rendelési szam 9445970000

Tipus RS32I03WLHS

GTIN (EAN) 4032248253074

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 72 mm Mélység (coll) 2.8346 inch
Magassag 87 mm Magassag (coll) 3.4252 inch
Szélesség 176 mm Szélesség (coll) 6.9291 inch
Nett6 tomeg 421g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40...60 °C Uzemi hémérséklet -25..50 °C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismertilyen) 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 7b5ffb72-271d-4¢73-8b09-bd0aaee3697a

Altalanos adatok

LED-es allapotjelz6 csatorndnként zold Levalasztas csatornanként Nem
Mérépont tipusa Nem Biztositék / csatorna Nem
Tapfesziiltség LED-allapota sarga Téapellatas biztositéka 3,15 A
K6z6s polusu polaritas Igen

Csatlakozasi adatok

P6lusszam (vezérl6 oldal)

2x20 polusu dugo

Vezetékrendszer

3 vezetékes

Csatlakozas (terepi oldal)

LP3R 5,08 mm

Csatlakozas a vezérl6 oldalan

2 x dugaszolhato
csatlakozé IEC60603-13 /
DIN41651 szerint

Névleges adatok

Uzemi fesziiltség 24V DC* 10% Max. aram csatornanként TA
Osszes lizemi aram 2A

Szigetelések koordinalasa (EN50178)

A kovetkezé szerint DIN EN 50178 Névleges szigetelési fesziiltség <50V AC
Tulfeszlltség kategoria 1l Szennyezés sulyossaga 2
Lokéfesziltség-préba (1,2/ 50 ps) 0.8 kV Szigetelésvizsgalati feszlltség AC 0.35 kV
Csatlakoz6 mezé

Min. vezeték-keresztmetszet, AWG AWG 26 Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas
Hively mlanyag gallérral, max. 2.5 mm?2 Flexibilis hiivellyel, min. 0.5 mm?2
Flexibilis hiivellyel, max. 2.5 mm?2 Flexibilis, max. HO5(07) V-K 4 mm?2
Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2 Tomor, max. HO5(07) V-U 6 mm?2
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Tomor, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2 Csupaszolasi hossz 6 mm
Meghuzasi nyomaték, max. 0.6 Nm Meghuzasi nyomaték, min. 0.5 Nm
Rogzitési tartomany, max. 6 mm? Rogzitési tartomany, min. 0.13 mm?2
Max. vezeték keresztmetszet, AWG AWG 12

Tapcsatlakozas

Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas Rogzitési tartomany, min. 0.13 mm?2
Rogzitési tartomany, max. 6 mm?2 Tomor, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2
Toémor, max. HO5(07) V-U 6 mm?2 Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.5 mm2
Flexibilis, max. HO5(07) V-K 4 mm?2 Flexibilis hiivellyel, max. 2.5 mm?
Flexibilis hiivellyel, min. 0.5 mm? Ervéghiively miianyag gallérral, max. 2.5 mm?
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG AWG 26 Vezeték keresztmetszet, max. AWG AWG 12
Meghuzasi nyomaték, min. 0.5 Nm Meghuzasi nyomaték, max. 0.6 Nm
Csupaszolasi hossz 6 mm

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002780 ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9,1 27-24-22-16 ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52 ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-52
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A huzalozasi dbra a LED-es valtozatnak felel meg.
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