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A kép illusztracio

Az analdg interfészek SubD csatlakozdkkal vannak
ellatva. igy megfelel6 arnyékolast biztositanak az analég
jelek atviteléhez. Nagyon hasznos levalaszto és vizsgald
aljzatokat is tartalmaznak a fesziltség vagy dram
méréséhez.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat Interfész, RS, Tavtartd, 2 vezetékes, Csavaros
csatlakozas

Rendelési szam 9448120000

Tipus RS 16AIO I-M-DP SD S

GTIN (EAN) 4032248253449

Qty. 1 Darab

Széllitas allapota Ez a termék mar nem kaphaté.

Elérhetd eddig: 2026-02-10T00:00:00+01:00
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (UR) E141197

Méretek és tomegek

Mélység 81 mm Mélység (coll) 3.189 inch

Magassag 109 mm Magassag (coll) 4.2913 inch

Szélesség 197 mm Szélesség (coll) 7.7559 inch

Nett6é tomeg 596 g

Hémérsékletek

Tarolasi hémeérséklet -40...60 °C Uzemi hémérséklet -20..50°C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6al, 6¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 7b5ffb72-271d-4¢73-8b09-bd0aaece3697a

UL névleges adatok UL

Névleges aram, IN 05 A Uzemi hémérséklet UL, min. 0°C

Uzemi hémérséklet UL, max. 25°C Névleges aram Imax. 05 A

Névleges fesziiltség, UN <25 VACH50VDC Névleges fesziiltség DC UN (ellatas) 24V

Névleges aram (tapellatas) 3A Névleges fesziiltség biztositék, UN 250V
(ellatas)

Névleges aram biztositék (tapellatas) 3.1 A

Altalanos adatok

LED-es allapotjelzé csatornanként Nem Levéalasztas csatornanként Igen

Mérés feszliltségpontja Igen Aramméré pont Igen

Mérépont tipusa Atmérs: 4 mm Tapfesziiltség LED-allapota Nem

Tapellatas biztositéka 3,15 A K6z6s polusu polaritas Pozitiv és negativ

athidaldval valaszthato

Csatlakozasi adatok

Polusszam (vezérlé oldal)

37 polusu csatlakozo

Téapellatas csatlakozasa

LL2N 5,08 mm

Védéfoldelés csatlakozasa

Arnyékolas SUB-D
dugaszolé csatlakozéban

Vezetékrendszer

2 vezetékes

Csatlakozas (terepi oldal)

LP2N 5,08 mm

Csatlakozas a vezérl6 oldalan

D-sub csatlakozok, az
IEC 60807 / DIN 41652
szerint
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Névleges adatok

Uzemi fesziiltség <25VAC/50VDC Max. aram a k6zos polushoz 3,15 A
Max. aram csatornanként 05A

Szigetelések koordinalasa (EN50178)

A kovetkezd szerint DIN EN 50178 Névleges szigetelési fesziiltség <0V AC
Tulfesziiltség kategéria [} Szennyezés sulyossaga 2
Lokofesziltség-préba (1,2/ 50 ps) 0.8 kV Szigetelésvizsgalati fesziiltség AC 0.35 kV
Csatlakoz6 mezé6

Min. vezeték-keresztmetszet, AWG AWG 26 Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas
Huvely mlanyag gallérral, max. 2.5 mm? Flexibilis hiivellyel, min. 0.5 mm?2
Flexibilis hiivellyel, max. 2.5 mm?2 Flexibilis, max. HO5(07) V-K 4 mm?2
Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2 Tomor, max. HO5(07) V-U 6 mm?2
Tomor, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2 Csupaszolasi hossz 6 mm
Meghuzasi nyomaték, max. 0.6 Nm Meghuzasi nyomaték, min. 0.5 Nm
Rogzitési tartomany, max. 6 mm?2 Rogzitési tartomany, min. 0.13 mm?2
Max. vezeték keresztmetszet, AWG AWG 12

Tapcsatlakozas

Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas Rogzitési tartomany, min. 0.13 mm?2
Rogzitési tartomany, max. 6 mm?2 T6émor, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2
Tomor, max. HO5(07) V-U 6 mm?2 Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2
Flexibilis, max. HO5(07) V-K 4 mm?2 Flexibilis hivellyel, max. 2.5 mm?2
Flexibilis hiivellyel, min. 0.5 mm?2 Ervéghiively miianyag gallérral, max. 2.5 mm?2
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG AWG 26 Vezeték keresztmetszet, max. AWG AWG 12
Meghuzasi nyomaték, min. 0.5 Nm Meghuzasi nyomaték, max. 0.6 Nm
Csupaszolasi hossz 6 mm

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-52
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