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Vnmsrum

A Weidmiiller csatlakozévezetékként szolgéalo
szelepdugodkat kinal M8/M 12 dugdval és egyik oldalon
szabad véggel. A szelepdug6 allapotat a LED jelzi. A
szelepdugodk védéaramkorrel vannak felszerelve. A
Weidmiiller valasztéka A,B és C tipusu szelepdugdkat
kinal a DIN és ipari szabvanyokhoz. Az IP 67 védelmi
osztaly becsavarozas esetén teljesil. A kilépési irany
szintén donté tényezd, ezért a Weidmiller kiilonb6z6
verziokat kinal.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Szelepkabel (szerelt), Csatlakozddugd egyenes -
szelepcsatlakozo, A épitési forma (18 mm), M12 =
A kédolasu, Kabelhossz: 1.5 m, PUR, fekete

Rendelési szam 9457040000

Tipus SAIL-VSA-M12G-1.5U
GTIN (EAN) 4008190311032
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok UK
ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 73.04 ¢

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Kabel miiszaki adatai

Kabelhossz 1.5m Koépeny szine fekete

A kovetkezd kabeltartokhoz: Igen Erkeresztmetszet 0.5 mm?2
arnyékolt Nem Halogén Nem

Szigetelés PP Gyorsulas 5 m/s?

Hajlitasi sugar, min., mozgé 10 x kabelatméré Hajlitasi sugar, min., allé 5 x kadbelatméré
Hajlitasi ciklusok 2 millié Sebesség 200 m/s
Kdpeny anyaga PUR Hegesztési szikrakkal szembeni ellenalldasNem

Szinkod gy(ird Barna, Kék, Zold / sarga Csavarasi ellenallas 0°/m

Temperature range, stationary -50...80 °C Hegesztésnek ellenalld Nem

Temperature range, moving -25..80 °C Pélusok szama 3

Outside diameter 4.6 mm 0.2 mm

Altalanos miiszaki adatok

Kodolas A épitési forma (18 mm), Csatlakozasi menet Egyéb
M12 = A kddolasu

Erintkezd feliilet 6nozott LED Igen

Valtozat Csatlakozdédugo egyenes - Erintkez6 anyaga CuZn
szelepcsatlakoz6

Névleges fesziiltség 24V Névleges dram 4 A

Védelmi osztaly IP67, becsavart allapotban ~ Valamennyi szelepcsatlakozé Zener-didda

védoéaramkorrel ellatott

Haz hémérsékleti tartomanya -25..+80 °C Meghuzasi nyomaték M3 rogzitécsavar: 0,4 Nm,
M12:0,8-1,2 Nm

Besorolasok

ETIM 6.0 EC001855 ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855 ETIM 9.0 EC001855

ETIM 10.0 EC001855 ECLASS 9.0 27-06-03-12

ECLASS 9,1 27-06-03-11 ECLASS 10.0 27-06-03-12

ECLASS 11.0 27-06-03-12 ECLASS 12.0 27-06-03-12

ECLASS 13.0 27-06-03-12 ECLASS 14.0 27-06-03-12

ECLASS 15.0 27-06-03-12
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