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A kép illusztracio

A TBF sorozatt hazak kiilondsen szivds, livegszal-erésitési  Altalanos rendelési adatok
poliészterbdl késziilnek. Ezek a hazak idealisak a kis
sulyt és itésallosagot megkovetel6 alkalmazasokhoz. Az Valtozat

TBF (polyester empty enclosure), Rogzitélemez,

id6jarasallo TBF hazakat az alkalmazasok széles kéréhez Rogzitélemez, Magassag: 550 mm, Szélesség:

.. , , , L, . . 249 mm, Mélység: 2 mm, Alapanyag: Horganyzott
terveztiik. A tartozékok széles valasztékaval univerzalis acéllemez, galvanizélt, eziist
megoldast kinalnak a beépité tételek felvételére, mint Rendelési szam 9502750000
a szabalyozdk, mérékészilékek, szelepek és egyéb Tipus MP TBF 60/30
késziilékek GTIN (EAN) 4008190994891

,, ’ Qty. 1 Darab

Jellemzdk:

* 9 méret 2 valtozatban, sziirke és atlatszo fedéllel

¢ Fedél nylon csavarokkal

¢ A rogzit6furatok a tomitett tertileten kiviil

* Menet a sorkapocssinek és szerel6lapok rogzitéséhez

¢ Béséges tartozék valaszték

* A Weidmiiller ezt a hazat a felhasznalo igényeit
kielégitve tudja gyartani és széllitani, felszerelve az
osszes sziikséges sorkapoccsal és tomszelencével.
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 2 mm Meélység (coll) 0.0787 inch
Magassag 550 mm Magassag (coll) 21.6535 inch
Szélesség 249 mm Szélesség (coll) 9.8031 inch
Nett6 tomeg 2102 g

Hémérsékletek

Uzemi hémérséklet

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 témeg% feletti SVHC

Altalanos informacié

Anyagvastagsag 2 mm Feliileti minéség galvanizalt
Alapanyag Horganyzott acéllemez

Besorolasok

ETIM 6.0 EC000213 ETIM 7.0 EC000213
ETIM 8.0 EC000213 ETIM 9.0 EC000213
ETIM 10.0 EC000213 ECLASS 9.0 27-40-06-39
ECLASS 9,1 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-40-06-39
ECLASS 11.0 27-40-06-39 ECLASS 12.0 27-40-06-39
ECLASS 13.0 27-40-06-39 ECLASS 14.0 27-40-06-39
ECLASS 15.0 27-40-06-39
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