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A Klippon® POK hazak kivalo6 minéség(, uvegszalas

erdsitési poliészterbdl késziilnek, és idedlisak az olyan

alkalmazasi teriiletekhez és kornyezetekhez, ahol a

korrézidval szembeni ellenallas, az titésallésag és a magas

IP-védettség fontos kovetelmény.

A kiterjedt termékskala kulcsfontossagu tulajdonsagai:

¢ 17 méretben kaphaté

e Két standard fényezés (szin): sziirke (az ipari
felhasznalasu RAL 700 1-hez hasonld) és fekete ( a
nehéz kortilményekhez hasznalt RAL 901 1-hez hasonlg,
Ex)

* Rozsdamentes acél csavarokkal ellatott fedél
keresztfejes / hornyos kialakitassal

¢ Szilikonbol és kloroprénbdl késziilt, froccsontott
tomitések

* Rogzitélyukak a tomitett teriileten kivil, az IP66 nagy
behatolasvédelme érdekében

e Akar 7 Joule ttésallosag

* Szerelés kozvetleniil a hazba, vagy a belsé rogzitélemez
hasznalataval

* A rogzit6labak rogzitényilasait hasznéalva a kozvetlen
falra szerelés is lehetséges

* Rogzitbmenet a tartdsin és a rogzitélemezek
felszereléséhez

¢ Max. E60 tlizvédelmi besorolas, a konfiguraciotol
fiigg6en

¢ A Weidmdiller le tudja gyartani és biztositja ezt a hazat
az ligyfél igényeit szem el6tt tartva, felszerelve minden
szlikséges sorkapoccsal és tomszelencével.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Klippon POK (polyester empty enclosure),
Rogzitélemez, Magassag: 233 mm, Szélesség:
238 mm, Mélység: 1.5 mm, Alapanyag:

Horganyzott acéllemez, Egyéb, eziist

Rendelési szam 9510640000
Tipus POK MOPL 2525
GTIN (EAN) 4008190498283
Qty. 1 Darab
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Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 1.5 mm Meélység (coll) 0.0591 inch
Magassag 233 mm Magassag (coll) 9.1732 inch
Szélesség 238 mm Szélesség (coll) 9.3701 inch
Rogzitési méret - magassag 100 mm Rogzitési méret - szélesség 227 mm
Nett6 tomeg 441 g
Homeérsékletek
Uzemi hémérséklet
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Altalanos informacié
Anyagvastagsag 1.5 mm Rogzités tipusa becsavart allapotban
Feliileti min&ség Egyéb Alapanyag Horganyzott acéllemez
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000213 ETIM 9.0 EC000213
ETIM 10.0 EC000213 ECLASS 14.0 27-40-06-39
ECLASS 15.0 27-40-06-39

A létrehozas datuma 28.02.2026 09:56:43 MEZ

A katalogus éllapota / Rajzok 2



POK MOPL 2525

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

7,5 mm mélység

Altalanos rendelési adatok

A Klippon® POK hazak kivalé6 minéségl, tivegszalas

erdsitésli poliészterbdl késziilnek, és idedlisak az olyan

alkalmazasi terliletekhez és kornyezetekhez, ahol a

korrézidval szembeni ellenallas, az itésallésag és a magas

IP-védettség fontos kdvetelmény.

A kiterjedt termékskala kulcsfontossagu tulajdonsagai:

* 17 méretben kaphaté

* Két standard fényezés (szin): sziirke (az ipari
felhasznalasi RAL 700 1-hez hasonlo) és fekete ( a
nehéz kortilményekhez hasznalt RAL 901 1-hez hasonlg,
Ex)

* Rozsdamentes acél csavarokkal ellatott fedél
keresztfejes / hornyos kialakitassal

* Szilikonbol és kloroprénbdl késziilt, froccsontott
tomitések

* Rogzitélyukak a tomitett terlileten kiviil, az IP66 nagy
behatoladsvédelme érdekében

e Akar 7 Joule ttéséllosag

» Szerelés kozvetleniil a hazba, vagy a belsé rogzitélemez
hasznélataval

* A rogzitélabak rogzitényilasait hasznalva a kdzvetlen
falra szerelés is lehetséges

¢ Rogzitbmenet a tartdsin és a rogzitélemezek
felszereléséhez

¢ Max. E60 tlGizvédelmi besorolas, a konfiguraciotél
fiiggéen

* A Weidmdiller le tudja gyartani és biztositja ezt a hazat
az Ugyfél igényeit szem elbtt tartva, felszerelve minden
szlikséges sorkapoccsal és tomszelencével.

Tipus TS35X7.5 ST POK 2525 Valtozat
Rendelési 8000003912 Sin, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 239 mm, foglalat nélkiil, Acél,
szam galvanizalt 6nbevonat, passzivalt

GTIN (EAN) 4050118652727
Qty. 20 ST

A létrehozas datuma 28.02.2026 09:56:43 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/8000003912

